
2587 在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 2588設計靈感盡在Unit Library

http://tw.misumi-ec.com 台灣三住
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PM4:00前提出申請之訂單。
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PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品
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PM4:00前提出申請之訂單。
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Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸孔數
SHHPSD6 － 3

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

型式

❸單側
　孔數

＊容許荷重
重量

g L W K P J S
N

T E R CR D

❶Type ❷No． kg N 貫穿孔 皿頭孔

SHHPSD

5

2 9 88 34 41

36 8 25 7.5 21

5.5 8.6
（M4用） 2 4.6 4.6 4 5

3 11 108 56 66

6

2 12 117 49 48

48 9 30 8 32

3 15 147 80 78

8

2 25 245 111 59

62 11 37 10 42

6.5 10.6
（M5用） 3 6.1 6.1 5 6

3 38 372 185 96

845
2 30 294 162 70

80 13.5 43 16.5 47

3 40 392 266 113

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。  E最大展開角度約270°
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SHHPSD（不鏽鋼 ·皿頭孔型）
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E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估
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型式（Type · No./L）
HHS25

HHKS50

Order
訂購範例
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3D

CADCAD 2D
3D

A
形狀No.

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。  E最大展開角度約275°

型式 形狀
No． l L1 L2 L3 分割數

＊容許荷重
（N）

質量
（g）Type L

HHKS

25

A

6 13 － －

3

29.4 13

30 7 16 － － 39.2 16

40 8 24 － － 58.8 21

50 10 30 － － 68.6 26

65

B

8.5 24 24 －

5

98.0 34

75 9.5 28 28 － 107.8 39

90 10 35 35 － 127.4 47

100 C 11 26 26 26 147.0 52

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。  E最大展開角度約275°

型式
L 形狀

No． W W1 W2 L1 L2 L3 C C1 t d 分割數
＊容許荷重
（N）

重量
（g）Type No.

HHS

25 25

A

20 12

－

16

－

－

2 3.8 0.8
3.4 3

9.8
5

30 62203

40 40
30 22

28
3 6.4 1.5

58.8 20

50 6305

4.5

5

68.6 25

65A
65

50

30 23 23

4 8.5 2

127.4 68
65 B 36 30 22 22

75A
75

A 30 － 27 27
5.5 147 77

75 B 36 30 26 26

90A
90

A

60

38 － 35 35

6 12.7 3 6.6

245 177
90 B 46 36 34 34

100A
100

A 38 －
002492626262

100 C 46 36

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

Type M材質

SHHPSD SUS304

Type M材質

HHS SUS304

Type M材質

HHKS SUS304

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估


