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型式（Type · P/No.）
MGCST50

Order
訂購範例

型式 保持力
（kgf）

質量
（g）Type No.

MGCEJ

1 1.4 10

2 3.4 10

3 8 10

E1袋10 pcs入

Q 磁力門扣
磁力選擇型

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 聚丙烯 －
吸附板 SPCC 三價鉻酸鹽

Q特長
同樣的間距下可選擇
不同保持力。
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2－φ4.2
2－4.2×5長圓孔

MGCEJ

16

29
1.

42

φ3.2　φ6皿頭孔

E1袋10 pcs入。請注意訂購數量。CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Example
使用範例

Q 5mm厚的板安
裝於40方形時

5

40

● 在HMENP的鋁擠型的適用範例

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

型式 保持力
（kgf）

質量
（g）

HMEN－T 3 41

HMEN－T2 1.5 41

Q磁力門扣
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M3用皿頭孔

HMEN－T
HMEN－T2

零件名稱 M材質 S表面處理
支撐座 SUS304 深棕色塗裝
磁鐵 鐵氧體 －
板 SPCC 鍍鉻

CADCAD 2D
3D

Q磁力門扣

HMENP 50
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M3用碟形孔

型式 吸附力
（kgf）

質量
（g）

HMENP 2.8 39

零件名稱 M材質 S表面處理
外殼 SUS304 深棕色塗裝
磁鐵 鐵氧體 －
板 SPCC 三價鉻酸鹽

●左述以外

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日
PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日
PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

Q 5mm厚的板安
裝於30方形時

5

30

Q 3mm厚的板安
裝於30方形時

3

30

Q 3mm厚的板安
裝於20方形時

3

20

POWERFUL MAGNET CATCHES / MAGNET CATCHES

強磁門扣/磁力門扣
THIN MAGNET CATCHES / SUPER THIN MAGNET CATCHES / ADJUSTABLE MAGNET CATCHES

薄型磁力門扣/極薄型磁力門扣/調整型磁力門扣

MGCBU

9

A

LP

2.5

0.5
t

B P1

F

  2－φ4
φ6.5皿頭孔

2－φ3.5

1.6

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 ABS樹脂 －
吸附板 SPCC 鍍鉻
磁鐵 鐵氧體 －

型式
P A t F B P1

保持力
（kgf）

質量
（g）Type L

MGCBU
49 34 17 6.5 16.5 24 13 0.9 15

59 44 23.5 6.7 23 34 20 2.0 33

70 55 24.5 7.7 24 45 30 3.5 49

E1袋10 pcs入。請注意訂購數量。

Q強磁門扣
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M3用皿頭孔

2×2－4×3.5長圓孔

2×2－φ3.5
W

MGCST

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 鋅合金 鍍鎳
吸附板 SPCC 三價鉻酸鹽
磁鐵 鐵氧體 －

型式
W L A S 保持力

（kgf）
質量
（g）Type P

MGCST

30 40 20 22 12 3 56

40 50 27 29 18 7 74

50 60 41 43 27 11 110

70 80 55 60 40 14 140

CADCAD 2D
3D

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短橘色文字表示

新刊載
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型式（Type · L）
MGCBU49

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

Q極薄型磁力門扣

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請使用M3皿頭螺絲。

磁鐵部

Q 極薄型磁力門扣

E無承板。

MGCM
41
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15.5
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1

 2－φ3.6
φ6.8皿頭孔

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 SPCC 鍍鎳
磁鐵 釹磁鐵 鍍鎳

型式 保持力
（kgf）

質量
（g）Type No.

MGCM
1 1.5 12

2 4 12

型式（Type · No.）
AMGCB1

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

Q 磁力門扣
調整型

Q 特長：磁鐵可在5mm範圍內調整。

本體 吸附板

φ3.2

2－φ3.5

（1.5）

3 2

12

26

13

11

3

13
.4

調整寬度（5）

23 26 56
.4

20

10

38

型式 保持力
（kgf）

質量
（g）Type No.

AMGCB 1 3.1 15

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 聚丙烯 －
吸附板 SPCC 鍍鉻
磁鐵 鐵氧體 －

Example
使用範例

CADCAD 2D
3D

前後

旋轉調整部可讓護蓋部分前後
移動。

AMGCB

庫
存
品

隔日出貨


