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HIGH PRESSURE SCREWED FITTINGS 

高壓用栓入接頭
－同徑型/異徑型－

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短

型式（Type · No.）
SUTELH15A

Order
訂購範例

Q 異徑管接頭

Q 異徑接頭

Q 異徑凸字

Q 襯套

L TT2

（
D）

（A）（A）

（
B）

T2

（B） T1

B

T1

L
T2

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5 E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

L

（l2）（l1） A

T2T1

（B）

●右述以外

●SGPELH · SUTELH
　SGPSDJ · SJTSSJ
　SGPNPJ · STUPDJ
　SGPTDJ · SUTPPBJ
　SUTPBJ

（L）
（l） （l） （B）

R（PT）

（L）
（A）

（B）

O形環 Rc（PT）

Rc（PT） 二面寬度（B1）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Type M材質
SGPNRJ S25C
SUTNRJ SUS304

型式 Rc（PT）（B1） （L） （A） （B） O形環 出貨日Type No.

SGPPUJ
SUTPUJ

8A 1/4 22 38 18 32 P18

3日

10A 3/8 26 40 20 41 P20
15A 1/2 32 44 22 46 G25
20A 3/4 38 50 26 54 G30
25A 1 47 56 28 63 G35
32A 1 1/4 58 62 30 74 G45
40A 1 1/2 63 70 32 80 G50
50A 2 76 76 36 95 G65

型式 R（PT） SGPNRJ SUTNRJ 出貨日
Type No. （l） （L） （B） （l） （L） （B） SGPNRJ SUTNRJ

SGPNRJ
SUTNRJ

6A 1/8 11 27 12 11 29 12

3日

3日
8A 1/4 15 35 17 16 39 17

庫存品10A 3/8 15 37 19 17 41 19
15A 1/2 17 43 23 21 50 23
20A 3/4 20 49 29 22 53 28 庫存品
25A 1 22 54 35 26 62 36

3日32A 1 1/4 22 56 46 26 68 47
40A 1 1/2 25 62 50 27 69 51
50A 2 29 72 63 28 72 64

型式 R（PT） SGPNPJ STUPDJ 出貨日
Type No. T1 T2 L A （B）（l1）（l2） L A （B）（l1）（l2）SGPNPJ STUPDJ

SGPNPJ
STUPDJ

12 1/4 1/8 31 5 17 15 11 － － － － －

3日

－
23 3/8 1/4 37 7 19 15 15 40 8 19 17 16

3日

24 1/2 1/4 41 9 23 17 15 45 9 23 21 16
34 1/2 3/8 41 9 23 17 15 46 9 23 21 17
36 3/4 3/8 44 9 29 20 15 48 10 28 22 17
46 3/4 1/2 46 9 29 20 17 52 10 28 22 21
48 1 1/2 49 10 35 22 17 57 11 36 26 21
68 1 3/4 52 10 35 22 20 58 11 36 26 22

型式 Rc（PT） （A） （B） 出貨日
Type No. T1 T2

SGPTDJ

24 1/4 1/2 28.9 34

3日
34 3/8 1/2 28.9 34
36 3/8 3/4 33.1 39
46 1/2 3/4 33.1 39

型式 T1 T2 SGPPBJ SUTPBJ 出貨日
Type No. Rc（PT）R（PT）（B） L C （l）（B） L C （l） SGPPBJ SUTPBJ

SGPPBJ
SUTPBJ

12 1/8 1/4 17 20 5 15 14 17 5 12

3日

庫存品
23 1/4 3/8 19 22 7 15 19 18 5 13

3日24 1/4 1/2 23 26 9 17 23 21 5 16
26 1/4 3/4 29 29 9 20 29 24 6 18
34 3/8 1/2 23 26 9 17 23 21 5 16 庫存品
36 3/8 3/4 29 29 9 20 29 24 6 18 3日38 3/8 1 35 32 10 22 35 27 7 20
46 1/2 3/4 29 29 9 20 29 24 6 18 庫存品
48 1/2 1 35 32 10 22 35 27 7 20 3日68 3/4 1 35 32 10 22 35 27 7 20

Type M材質
SGPSDJ S25C
SUTSSJ SUS304

Type M材質
SGPNPJ S25C
STUPDJ SUS304

Type M材質
SGPPBJ S25C
SUTPBJ SUS304

接頭規格

接頭材質 鋼製 JIS G4051的S25C或同等商品 
不鏽鋼製 JIS G3459的SUS304TP或同等商品

最高使用溫度 S25C 350℃  O型環　100℃
SUS304 800℃

最高使用壓力 20.6MPa

適用配管 碳鋼管 　使用JIS G3454・3455・3456的鋼管之配管 
不鏽鋼管 使用JIS G3459的不鏽鋼管之配管

＊S25C材質依JIS B2316（2欄）規格製作、SUS304材質依JIS B2316（1欄）規格製作。
E由於是鑄造品的關係，（D）和（T）等（　）內的尺寸為參考值，並非保證值。

型式 Rc（PT） SGPSDJ SUTSSJ
出貨日Type No. T1 T2 L （D） L （D）

SGPSDJ
SUTSSJ

12 1/8 1/4 25 22 28 22

3日

23 1/4 3/8 28 28 33 25
24 1/4 1/2 32 32 37 32
34 3/8 1/2 32 32 37 32
36 3/8 3/4 38 38 42 38
46 1/2 3/4 38 38 42 38
48 1/2 1 45 46 45 45
68 3/4 1 45 46 45 45

Type M材質
本體 O形環

SGPPUJ S25C
NBR合成橡膠

SUTPUJ SUS304

Type M材質
SGPTDJ S25C

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E表中無交期表示無販售此規格。

Q 套接
（附O形環）

Q 六角接頭

Q特長
　螺帽可旋轉取下的關係，鋼管本身不需轉動即可拆卸。

型式 Rc
（PT） B （l） （D） （L） 出貨日Type No.

SGPSH

8A 1/4 22 8.5 22 28

3日

10A 3/8 27 8.5 27 33
15A 1/2 32 9 32 37
20A 3/4 38 11 38 42
25A 1 46 12 46 45
32A 1 1/4 58 14 55 52

CADCAD 2D
3D

Q 六角管接頭

（
D）

B（
二
面
寬
度
）

（L）

2－Rc（PT） （l）

Type M材質
SGPSH S25C

型式 R
Rc
（PT）

SGPELH SUTELH
出貨日

Type No. （D）（L1）（L2） A B （D）（L1）（L2） A B

SGPELH
SUTELH

8A 1/4 24 28.5 39 21 27 25 32.5 45 22 32

3日
10A 3/8 24 34.5 40 25 28 33 39.5 55 25 38
15A 1/2 32 40.5 51 29 35 38 44.5 61 28 41
20A 3/4 36 47.5 58 33 40 46 55.5 72 35 48
25A 1 46 55.5 71 38 48 56 70.5 86 44 57

CADCAD 2D
3D

Q 母・公L字

（D）

B
（L2）

（
L1
）A

R（PT）
Rc（PT）

Type M材質
SGPELH S25C
SUTELH SUS304

型式 Rc（PT） SGPPSH SUTPSH
出貨日Type No. （D） （L） （D） （L）

SGPPSH
SUTPSH

6A 1/8 19 22 19 26

3日

8A 1/4 22 25 22 28
10A 3/8 28 28 25 33
15A 1/2 32 32 32 37
20A 3/4 38 38 38 42
25A 1 46 45 45 45
32A 1 1/4 58 50 55 52
40A 1 1/2 63 55 65 56
50A 2 76 60 75 66（

D）

（L） Rc（PT）

CADCAD 2D
3D

Type M材質
SGPPSH S25C
SUTPSH SUS304

Q 管接頭

型式 Rc（PT） SGPHEH SUTHEH
出貨日Type No. （D） （L） （D） （L）

SGPHEH
SUTHEH

8A 1/4 23 18.4 23 18.4 

3日

10A 3/8 27 18.9 27 18.9 
15A 1/2 34 24.1 34 24.1 
20A 3/4 39 26.7 39 26.7 
25A 1 47 30.3 47 30.3 
32A 1 1/4 56 35.5 57 35.5 
40A 1 1/2 63 39.6 63 39.6 
50A 2 76 46.4 77 47.4 

CADCAD 2D
3D

（
D）（

L）

（
L）

Rc（PT）

Rc（PT）

Type M材質
SGPHEH S25C
SUTHEH SUS304

Q 45°L型

型式 Rc（PT） （D） （L） 出貨日Type No.

SUPESH

6A 1/8 23 21

3日

8A 1/4 23 21
10A 3/8 27 25
15A 1/2 34 29
20A 3/4 39 34
25A 1 47 38
32A 1 1/4 57 45
40A 1 1/2 63 51
50A 2 77 61CADCAD 2D

3D

（
D）

（L）

（
L）

Rc（PT）

Rc（PT）

Type M材質
SUPESH SUS304

Q L字

型式 Rc（PT） （D） （L） 出貨日
Type No. SGPPTH SUTPTH

SGPPTH
SUTPTH

8A 1/4 23 21.6

3日

庫存品
10A 3/8 27 25.5

3日

15A 1/2 34 28.9
20A 3/4 39 33.1
25A 1 47 38.2
32A 1 1/4 56 45.0
40A 1 1/2 63 50.8
50A 2 76 60.1

CADCAD 2D
3D （L）（L）

Rc（PT）

（
D）

Rc（PT）

Type M材質
SGPPTH S25C
SUTPTH SUS304

Q 凸字

型式 R（PT） SGPPPJ SUPPPJ 出貨日
Type No. （L）（T）（H）（L）（T）（H） SGPPPJ SUPPPJ

SGPPPJ
SUPPPJ

8A 1/4 11 9 9 11 7 9

3日

庫存品
10A 3/8 12 10 12 12 9 12 3日
15A 1/2 15 11 14 15 10 14 庫存品
20A 3/4 17 12 17 17 11 17

3日
25A 1 19 13 19 20 12 21
32A 1 1/4 22 14 23 22 13 23
40A 1 1/2 22 15 26 22 14 28
50A 2 26 16 32 26 15 33

CADCAD 2D
3D

（
H）

（T）（L） R（PT）

Type M材質
SGPPPJ S25C
SUPPPJ SUS304

Q 插銷

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）


