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提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋 2664
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自動生成訂購型號
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

SCREWED FITTINGS 

栓入接頭
－黃銅型－

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式（Type · No.）
SJSXS15A

Order
訂購範例

L
L1

Rc（PT） Rc（PT）

B

L1

L

Rc（PT）

B

L2

L1

R（PT）

Rc（PT）

Type M材質
SJSFL C3771

型式 Rc
（PT） L1 L2Type No.

SJSFL

6A 1/8 22 22
8A 1/4 25 25

10A 3/8 29 29
15A 1/2 34 34

L2

L1 Rc（PT）

Rc（PT）

L1L1

L

L1 Rc（PT）

Rc（PT）

Rc（PT）

Type M材質
SJSML C3771

型式 R
（PT） L1 L2Type No.

SJSML

6A 1/8 17 17
8A 1/4 22 22

10A 3/8 25 25
15A 1/2 29 29

Type M材質
SJSFT C3771

型式 Rc
（PT） L L1Type No.

SJSFT

6A 1/8 44 22
8A 1/4 50 25

10A 3/8 58 29
15A 1/2 68 34

L

R（PT） R（PT）

B

T1

Rc（PT）

T2

R（PT）

L B

d
Q管接頭

Q蓋型

Q 母・公L字

Q母L字

Q公L字

Q 凸字

Q接頭

Q母・公管接頭

Q公凸字

Q母・公凸字

L1L1

L

L1

R（PT） R（PT）
R（PT）

L1L1

L

L2

Rc（PT）

R（PT）

Rc（PT）

Type M材質
SJSMT C3771

型式 R
（PT） L L1Type No.

SJSMT

6A 1/8 34 17
8A 1/4 44 22
10A 3/8 50 25
15A 1/2 58 29

Type M材質
SJSXT C3771

型式 R · Rc
（PT） L L1 L2Type No.

SJSXT

6A 1/8 44 22 19
8A 1/4 50 25 24

10A 3/8 58 29 28
15A 1/2 68 34 32

L T1T2

B

B

T1

L
T2

Type M材質
SJSPG C3604

BL

R（PT）

型式 R
（PT） L BType No.

SJSPG

6A 1/8 14 12
8A 1/4 18 16
10A 3/8 21 19
15A 1/2 25 21

Type M材質
SJSFSD C3604

型式 Rc（PT） L BType No. T1 T2

SJSFSD

12 1/8 1/4 26 17
13 1/8 3/8 28 21
23 1/4 3/8 30 21
24 1/4 1/2 36 26
34 3/8 1/2 38 26
36 3/8 3/4 44 32
46 1/2 3/4 46 32

Type M材質
SJSPB C3604

型式 Rc（PT） R（PT） L BType No. T1 T2

SJSPB

12 1/8 1/4 16 17
13 1/8 3/8 19 19
23 1/4 3/8 19 19
24 1/4 1/2 21 24
34 3/8 1/2 21 24
36 3/8 3/4 25 30
46 1/2 3/4 25 30

Q插銷

Q異徑六角管接頭

Q襯套

L

T1T2

B

Type M材質
SJSRND C3604

型式 R（PT） L BType No. T1 T2

SJSRND

12 1/8 1/4 26 14
13 1/8 3/8 29 17
23 1/4 3/8 31 17
24 1/4 1/2 34 22
34 3/8 1/2 36 22
36 3/8 3/4 41 27
46 1/2 3/4 43 27

Q異徑六角接頭

Type M材質
SJSXSD C3604

型式 R（PT） Rc（PT） L BType No. T1 T2

SJSXSD

12 1/8 1/4 22 17
21 1/4 1/8 22 14
23 1/4 3/8 26 21
32 3/8 1/4 26 17
34 3/8 1/2 31 26
43 1/2 3/8 30 22

Q異徑母・公管接頭

L L

T1 T2 T1 T2

BB

No.12 · 23 · 34 No.21 · 32 · 43

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日 日 出 貨3

●   色 型式●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

型式 Rc（PT） L L1 BType No.

SJSFS

6A 1/8 21 10.5 14
8A 1/4 28 14 17
10A 3/8 32 16 21
15A 1/2 40 20 26

型式 Rc L L1 BType No. （PT）

SJSCP

6A 1/8 9 7 12
8A 1/4 11 9 16
10A 3/8 14 12 19
15A 1/2 15 13 24

型式 R · Rc
（PT） L1 L2Type No.

SJSXL

6A 1/8 19 22
8A 1/4 24 25

10A 3/8 28 29
15A 1/2 32 34

Type M材質

SJSFS C3604

型式 R
（PT） L BType No.

SJSRN

6A 1/8 22 12
8A 1/4 28 14

10A 3/8 33 17
15A 1/2 38 22

Type M材質

SJSRN C3604

型式 Rc（PT） R（PT） L d BType No. T1 T2

SJSXS

6A 1/8 1/8 20 5 14
8A 1/4 1/4 24 8 17
10A 3/8 3/8 28 11 21
15A 1/2 1/2 33 15 26

Type M材質

SJSXS C3604

Type M材質

SJSCP C3604

Type M材質

SJSXL C3771

L2

L1

R（PT）
R（PT）

使用溫度範圍 －50～150℃（不可結凍）
最高使用壓力 6.9MPa接頭規格


