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2686

管
材
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接
頭
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點擊3次即可立刻估價 • 訂購!
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

SMALL SIZE BALL VALVES

小型球閥
－不鏽鋼型－

SMALL SIZE BALL VALVES / NEEDLE VALVES

小型球閥
－L字型/旋轉型－

Q旋轉直柱型
 －PT公・管連接－

BBPCR

Q旋轉直柱型
 －PT公・PF母－

BBPTR

Q旋轉L字型
 －PT公・PF母－

BBPTRL

QL字型
－PT公・PF母－

BBPTL

QL字型
－PT公・管連接－

BBPCL

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式（❶Type ·❷No.） － ❸把手部顏色
BBPTL11F － B

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

型式（Type · No.）
BBRCS11

Order
訂購範例

Q不鏽鋼型
 －PT公・PT公－

BBPPS

Q不鏽鋼型
 －PT公・PT母－

BBRCS

Q不鏽鋼型
 －PT母・PT母－

BBCCS

Q不鏽鋼型
 －PT公・軟管連接－

BBHRS

F

T

40

28
.5

L

40

L
T

28
.5

D

型式 ❸把手部顏色
選擇

T
R（PT）

F
G（PF） L❶Type ❷No.

BBPTL

11F

無指定
（橘）

B
（黑）

W
（白）

Y
（黃）

BL
（藍）

1/8 1/8 37 

22F 1/4 1/4 36

型式 ❸把手部顏色
選擇 D T

R（PT） L❶Type ❷No.

BBPCL

61 無指定
（橘）

B
（黑）

W
（白）

Y
（黃）

BL
（藍）

6
1/8

42.3
62 1/4

81
8

1/8

82 1/4
102 10 1/4 46.9

L字型零件名稱・材質表

1

3

869047

2

5

零件號碼 零件名稱 材 質 數量
1 本體 黃銅（鍍鉻） 1
2 管接頭 黃銅（鍍鉻） 1
3 滾珠 黃銅（鍍鉻） 1
4 棒桿 黃銅 1
5 墊片 氟素樹脂 2
6 環 塑膠 1
7 O形環 合成橡膠 2
8 把手 塑膠 1
9 螺絲 鐵 1
0 護蓋 塑膠 1

規格
使用流體 油・空氣・水
使用溫度範圍 －10～80℃（不可結凍）
常用使用壓力 0.98MPa

E旋轉型的閥本體與安裝部為獨立旋轉。E照片為「開」的狀態。逆時鐘轉90°則為「關」。

40

28
.5T

L

F

40

28
.5

T
L

F

型式 ❸把手部顏色
選擇

T
R（PT）

F
G（PF） L

❶Type ❷No.

BBPTR
11F 無指定

B
W
Y

BL

（橘）
（黑）
（白）
（黃）
（藍）

1/8 1/8 60

22F 1/4 1/4 59

型式 ❸把手部顏色
選擇

T
R（PT）

F
G（PF） L

❶Type ❷No.

BBPTRL
11F 無指定

B
W
Y

BL

（橘）
（黑）
（白）
（黃）
（藍）

1/8 1/8 37

22F 1/4 1/4 36

規格
使用流體 油・空氣・水
使用溫度範圍 －10～80℃（不可結凍）
常用使用壓力 0.98MPa

8769041W7Q

253

旋轉型零件名稱・材質表 零件號碼 零件名稱 材 質 數量
1 本體 黃銅（鍍鉻） 1
2 管接頭 黃銅（鍍鉻） 1
3 滾珠 黃銅（鍍鉻） 1
4 棒桿 黃銅 1
5 墊片 氟素樹脂 2
6 環 黃銅 1
7 O形環 合成橡膠 2
8 把手 塑膠 1
9 螺絲 鐵 1
0 護蓋 塑膠 1
Q RV型轉接器 黃銅（鍍鉻） 1
W 扣環 不鏽鋼 1

型式 R
（PT）

Rc
（PT） L 二面寬度

B H
Type No.

BBRCS
11 1/8 1/8 38

17 24
22 1/4 1/4 43
33 3/8 3/8 54 21 26

型式 Rc
（PT） L 二面寬度

B H
Type No.

BBCCS
11 1/8 36

17 24
22 1/4 39
33 3/8 53 21 26

型式 適用軟管
內徑（mm）

R
（PT） D L 二面寬度

B H
Type No.

BBHRS

61 
6

1/8
7

55

17 24
62 1/4 57
91 

9
1/8

10.5
55

92 1/4 57
93 3/8 64 21 26

規格

使用流體 油・空氣・水
使用溫度範圍 －10～120℃（不可結凍）
常用使用壓力 0.98MPa

不鏽鋼型零件名稱・材質表

Q958

0

7

1 3
4 6 2

零件號碼 零件名稱 材 質 數量

1 本體 SCS13 1
2 端蓋 SUS304 1
3 滾珠 SUS316 1
4 墊片 PTFE（含15%玻璃纖維） 2
5 棒桿 SUS304 1
6 O形環 FPM（氟化橡膠E－60・F－715－70） 1
7 O形環 FPM（氟化橡膠E－60・F－715－70） 2
8 把手導引 ZDC2 1
9 把手 ADC－12 1
0 固鎖環 SUS304 1
Q 表示板 聚碳酸酯 1

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

二面寬度B

30

R（PT）

H

L

D

二面寬度B

30

H

L
Rc（PT）

R（PT）

二面寬度B

30

H

L
Rc（PT）

Rc（PT）

30

H

L
R（PT）
二面寬度B

R（PT）

型式 R
（PT） L 二面寬度

B H
Type No.

BBPPS
11 1/8 44

17 24
22 1/4 48
33 3/8 57.5 21 26

Delivery
出貨日

●BBRCS11 · BBRCS22 · BBCCS22 · BBHRS62

日 出 貨3
●左述以外

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

40

L

T

28
.5

D

型式 ❸把手部顏色
選擇

D T
R（PT） L

❶Type ❷No.

BBPCR
61 無指定

B
W
Y

BL

（橘）
（黑）
（白）
（黃）
（藍）

6 1/8
66

82 8 1/4

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3

橘色文字表示

新刊載

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

橘色文字表示

新刊載


