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DUCT HOSES

導管
－輕量型/伸縮型/耐磨耗防靜電型－

DUCT HOSES / DUCT HOSES CUFF

導管/導管用套管
－耐油型/非聚氯乙烯（PVC）型－

Q輕量型
　伸縮型

E軟管長度為軟管尚未施加拉伸荷重狀態下的長度。

型式
❸軟管長度
指定單位0.1m D

軟管內徑
（參考）
（mm）

P d d1 d2 E1 E2
容許彎曲
半徑（mm）

參考質量
（kg/m）❶Type ❷No.

伸縮型

HOSSD
（軟管本體）

HOSSDR
（兩側套管）

38

0.5～5.0
＊伸長時的長度。

42.0 35.0 10.5 47.7 44.0 38.0 70 35 30 0.15

50 58.0 50.0 12.3 64.0 56.8 50.8 70 35 40 0.2

65 72.0 63.0 14.0 78.0 69.5 63.5 76 35 55 0.255

75 81.0 71.0 15.7 88.0 82.5 76.5 85 40 60 0.28

90 94.0 83.0 15.7 100.0 95.9 88.9 95 45 70 0.33

100 108.0 97.0 17.0 115.5 108.6 101.6 95 45 80 0.4

125 135.0 123.0 18.5 140.5 134.0 127.0 95 45 100 0.58

150 158.0 145.0 22.5 166.0 160.4 152.4 113 50 120 0.725

Q構造圖
・輕量型

・伸縮型

螺距

外
徑

內
徑

軟質PVC 硬質PVC

螺距 硬鋼絲聚丙烯

外
徑

內
徑

M 材質 軟管本體：聚丙烯・硬鋼絲
 套管：EPDM（淺灰）

M 材質　軟管本體：軟質・硬質PVC
套管：軟質PVC

流體・用途 空氣的送排氣
粉體（木粉・粉塵等）的吸引・輸送

使用溫度 －10～50℃

容許壓力
（常溫以下）  0～0.06 Mpa
（常溫以上）  0～0.03 Mpa

特長
・容易彎曲且輕量
・切割、安裝容易

流體・用途 空氣・溫風等的送排氣
空調

使用溫度 －20～80℃

容許壓力
（常溫以下）  0～0.002 Mpa
（常溫以上）  0～0.002 Mpa

特長
· 可自由的固定角度・方向
·長度可縮短至1/3～1/4。

型式（❶Type ·❷No.） － ❸軟管長度
HOSEER50 － 30

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷No.） － ❸軟管長度

（耐油型） HOSDY100 － 5.5
（ＰＶＣ型） HOSCD50 － 3.2
（導管用套管） DHSD50

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q非聚氯乙烯（PVC）型

M材質　 軟管本體：聚丙烯 ·烯烴系彈性合成橡膠（HOSCE為特殊防靜電合成橡膠） 
套管：烯烴系彈性合成橡膠

M 材質 軟管本體：耐油性硬質・軟質PVC

Q耐油型 HOSDY
（僅軟管本體）

Q構造圖 耐油性硬質PVC
（色調：象牙色）

耐油性軟質PVC
（色調：象牙色）

P

D

❸軟管長度

Delivery
出貨日

●DHED · DHSD · DHHD · DHTD

日 出 貨3

橘色文字表示

新刊載
交期縮短橘色文字表示

新刊載

日 出 貨5
P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

●HOSDY · HOSCD · HOSCDR · HOSCE · HOSCER

日 出 貨5
P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

提供原始3D CAD資料
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

HOSEE
HOSSD
（僅軟管本體）

HOSEER
HOSSDR
（兩側套管）

P

D

❸軟管長度

d d 1 d 2

E2

E1

❸軟管長度（含套管）

型式
❸軟管長度
指定單位0.1m D

軟管內徑
（參考）
（mm）

P d d1 d2 E1 E2
容許彎曲
半徑（mm）

參考質量
（kg/m）❶Type ❷No.

輕量型

HOSEE
（軟管本體）

HOSEER
（兩側套管）

38 0.5～50.0 44.5 37.3 9.2 48 43 38 80 35 38 0.295

50

0.5～30.0

60.2 50.6 10 65.5 56.3 50.8 82 35 50 0.59

65 72 62.4 12 78.5 69 63 86 33 65 0.655

75 86.4 76.4 13 92.5 83.2 76.2 94 37 75 0.785

90 99.5 88.9 13.5 106.5 96.9 89.2 99 40 90 0.95

100 112.2 101.6 15 119.8 109.6 101.6 110 42 100 1.03

125
0.5～20.0

138.7 125.9 21 146.3 135 128 142 50 125 1.355

150 164.8 152.4 20 173.3 160 152 160 70 150 1.68

■規格

■規格

型式 ❸軟管長度
指定單位

0.1m
D

軟管內徑
（參考）
（mm）

P d d1 d2 E1 E2
容許彎曲
半徑
（mm）

參考質量
（kg/m）

容許壓力
（常溫）

MPa（kgf/cm2）

容許減壓力
（常溫）

kPa（mmHg）❶Type ❷No.

半透明型
導管

HOSCD
（軟管本體）

HOSCDR
（兩側套管）

靜電性半透
明型導管

HOSCE
（軟管本體）

HOSCER
（兩側套管）

38

0.5～30.0

45.0 38.0 7.8 48 43 38 80 35 50 0.22
0.04（0.4）－50.7（－380）50 59.0 50.8 10.0 65.5 56.3 50.8 82 35 60 0.33

75 85.0 76.2 13.0 92.5 83.2 76.2 94 37 90 0.47
0.03（0.3）－33.0（－248）

100 111.5 101.6 15.0 119 108.6 101.6 110 42 110 0.64 －17.5（－131）
125

0.5～20.0
138.5 127.0 21.0 146.3 135 128 142 50 135 0.81

0.02（0.2） －12.5（－94）
150 164.0 152.4 20.0 173.3 160 152 159 70 160 1.06

PE2

E1

d d1 d2
D

❸軟管長度

❸軟管長度

Q構造圖

＜HOSCD＞

＜HOSCE＞

烯烴系彈性合成橡膠
色調：透明

聚丙烯
色調：自然原色

聚丙烯識別線
色調：象牙色

特殊防靜電合成橡膠
色調：透明

聚丙烯 色調：自然原色

Type 僅軟管本體 雙側套管
半透明型 HOSCD HOSCDR
靜電性半透明型 HOSCE HOSCER

型式 ❸軟管長度
指定單位0.1m D 軟管內徑（參考）

（mm） P 容許彎曲
半徑（mm）

參考質量
（kg/m）❶Type ❷No.

HOSDY
（軟管本體）

75
0.5～30.0

86.4 76.4 13 75 0.785
100 112.2 101.6 15 100 1.03
125

0.5～20.0
138.7 125.9 21 125 1.355

150 164.8 152.4 20 150 1.68

Type HOSCD□
HOSCE□

用途 送排氣用（空氣）

使用溫度範圍（℃） －20～50
容許壓力範圍
（MPa）

常溫以下：0～0.04
常溫以上：0～0.02

Q導管用套管

E2

E1

d2d1d

型式 DHED DHSD DHHD DHTD
❶Type ❷No. d d1 d2 E1 E2 d d1 d2 E1 E2 d d1 d2 E1 E2 d d1 d2 E1 E2

DHED
（輕量導管用）
DHSD
（伸縮導管用）
DHHD
（耐磨耗防靜電導管用）
DHTD
（半透明導管用）

38 48 43 38 80 35 47.7 44 38 70 35 52 43 38 75 30 48 43 38 80 35
50 65.5 56.3 50.8 82 35 64 56.8 50.8 70 35 66.3 56 51 81 23 65.5 56.3 50.8 82 35
65 78.5 69 63 86 33 78 69.5 63.5 76 35 78.1 69 63 87 31 － － － － －
75 92.5 83.2 76.2 94 37 88 82.5 76.5 85 40 92.5 84 77 98 38 92.5 83.2 76.2 94 37
90 106.5 96.9 89.2 99 40 100 95.9 88.9 95 45 105.8 97 89 107 46 － － － － －

100 119.8 109.6 101.6 110 42 115.5 108.6 101.6 95 45 118.3 110 102 111 43 119 108.6 101.6 110 42
125 146.3 135 128 142 50 140.5 134 127 95 45 144.8 134 126 146 52 146.3 135 128 142 50
150 173.3 160 152 160 70 166 160.4 152.4 113 50 172.3 161 153 162 78 173.3 160 152 159 70

Type M材質 適用軟管
DHED 軟質PVC 輕量型
DHSD EPDM（淺灰） 伸縮型
DHHD EPDM（黑） 耐磨耗防靜電型
DHTD 烯烴系彈性合成橡膠 半透明型

油
壓
軟
管

樹
脂
軟
管

導
管

油
壓
軟
管

樹
脂
軟
管

導
管

CADCAD 2D
3D

流體・用途 粉粒體（鐵粉・灰塵）的吸引・輸送

使用溫度 －30～80℃

容許壓力
（常溫以下）  0～0.03 Mpa
（常溫以上）  0～0.01 Mpa

特長
·耐寒・耐熱・耐磨耗性佳
·體積電阻值：105Ω · cm以下
·不容易發生龜裂

Q 耐磨耗防靜電型

M 材質 軟管本體：聚丙烯・導電性EPDM
 套管：EPDM（黑）

Q構造圖

螺距

合成橡膠（EPDM）

聚丙烯

外
徑 內
徑

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 超過標準訂購少量時，不適用快件。

Delivery
出貨日

❸軟管長度

HOSHDK
（單側套管）

＊ 容許減壓力為常溫下可加諸於軟管的最大負壓力。此外，
由於這是軟管單體的性能，請作為參考使用。

容許減壓力
（kPa｛mmHg｝） －13.0～－40.0｛－98～－300｝｝（常溫時）

D

❸軟管長度

PE2

E1

d d1 d 2

❸軟管長度（含套管）

HOSHD
（僅軟管本體）

HOSHDR
（兩側套管）

■規格

■規格

Type HOSDY

用途 油霧等的吸排氣

使用溫度範圍（℃） －10～50
容許壓力範圍
（MPa）

常溫以下：0～0.04
常溫以上：0～0.02

■規格

型式 ❸軟管長度
指定單位0.1m D

軟管內徑
（參考）
（mm）

P d d1 d2 E1 E2
容許彎曲
半徑（mm）

參考質量
（kg/m）❶Type ❷No.

HOSHD
（軟管本體）
HOSHDK
（單側套管）
HOSHDR
（兩側套管）

38

0.5～30.0

46.8 38.0 9.5 52.0 43.0 38.0 75 30 45 0.34
50 61.2 50.6 10.0 66.3 56.0 51.0 81 23 55 0.555
65 73.0 62.4 12.0 78.1 69.0 63.0 87 31 65 0.61
75 87.2 76.4 13.0 92.5 84.0 77.0 98 38 75 0.73
90 100.3 88.9 13.5 105.8 97.0 89.0 107 46 90 0.9
100 113.0 101.6 15.0 118.3 110.0 102.0 111 43 100 0.945
125 0.5～20.0 139.7 125.9 21.5 144.8 134.0 126.0 146 52 125 1.335
150 166.2 152.4 20.0 172.3 161.0 153.0 162 78 150 1.58

CADCAD 2D
3D

EDHTD系列無No.65及No.90。


