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CADCAD 2D
3D
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3D

CADCAD 2D
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3D

SANITARY PIPE FITTINGS

衛生級管用接頭
SANITARY CONVERSION FITTINGS

衛生級管變換接頭

Q 單套環
套接

L
A B d D

Type M材質

SNFR SUS304

SNFRS SUS316L

型式
D d A B L

Type No.

SNFRS
8A 13.8 10.5

34.0 27.5 17.0 10A 17.3 14.0 

15A 21.7 17.5

SNFR
SNFRS

1S 25.4 23.0 50.5 43.5 

21.0 

1.5S 38.1 35.7 50.5 43.5 

2S 50.8 47.8 64.0 56.5 

2.5S 63.5 59.5 77.5 70.5 

3S 76.3 72.3 91.0 83.5 

型式
D d A B H1 H2

Type No.

SNFE
SNFES

1S 25.4 23 50.5 43.5 34 55 

1.5S 38.1 35.7 50.5 43.5 49 70 

2S 50.8 47.8 64.0 56.5 61 82 

2.5S 63.5 59.5 77.5 70.5 84 105 

3S 76.3 72.3 91.0 83.5 89 110 

Q 單套環
L型

d
D H2

B A
H1

Type M材質

SNFE SUS304

SNFES SUS316L

Q 雙套環
L型

Q 三套環
T型

L
H

H
B
A

H H

B
A

H

Type M材質

SNBE SUS304

SNBES SUS316L

Type M材質

SNBT SUS304

SNBTS SUS316L

型式
A B H L

Type No.

SNBES

8A

34.0 27.5 55 72 10A

15A

SNBE
SNBES

1S 50.5 43.5 55 80.3 

1.5S 50.5 43.5 70 95.3 

2S 64.0 56.5 82 114 

2.5S 77.5 70.5 105 143.8 

3S 91.0 83.5 110 155.5 

型式
A B H

Type No.

SNBTS

8A

34.0 27.5 55 10A

15A

SNBT
SNBTS

1S 50.5 43.5 55 

1.5S 50.5 43.5 70 

2S 64.0 56.5 82 

2.5S 77.5 70.5 105 

3S 91.0 83.5 110 

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統 請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸No.

外螺牙型

軟管型

SNZFA1.5S
SNHAD1S

－ 8

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q圓套環型

P.
C.

D.
D 1

4－d1

dDA

L

（T）
＊法蘭：10K

型式 ❸套環No. D D1 d d1 A L （T） P.C.D.❶Type ❷No.

SNZFR

1S
20A

25.4
100

23
15

50.5 54 14
75

25A 125

19

90

1.5S
32A

38.1
135

35.7 50.5

56 16

100

40A 140 105

2S
40A

50.8
140

47.8 64
105

50A 155 120

2.5S
50A

63.5
155

59.5 77.5
120

65A 175 58 18 140

Q外螺牙型

B dA d 1

L

D1

R（PT）

Q內螺牙型

A B

21

D

Rp

CC

20°

型式 ❸螺牙No. R（PT） L A B d d1 D1❶Type ❷No.

SNZFA

1S

3－40 3/8 40

50.5 43.5 23

11.0 17.3
4 1/2 60 15.7 21.74－40 40
6 3/4 60 21 27.26－40 40
8 1 60 26 348－40 40

1.5S

6－40 3/4 40

50.5 43.5 35.7

21 27.2
8 1 60 26 348－40 40
10 11/4 65 35.7 42.7
12 11/2 65 40 48.6

2S
10 11/4 70

64.0 56.5 47.8
35.7 42.7

12 11/2 70 40 50.8
16 2 70 51 60.5

Type M材質

SNZFA SUS304

Type M材質

SNZFR SUS304

Type M材質

SNZFS SUS304

Q軟管型

L

DA B

Type M材質

SNHAD SUS304

SNHADS SUS316L

型式
內徑No. A B L D❶Type ❷No.

SNHAD
SNHADS
（僅＊符號者）

＊1S 1S

50.5 43.5

80 25.4

1S－19 19 50 20.5

＊1.5S 1.5S 80 38.1

1.5S－1S 1S

100

25.4

＊2S 2S
64.0 56.5

50.8

2S－1.5S 1.5S 38.1

＊2.5S 2.5S
77.5 70.5

63.5

2.5S－2S 2S 50.8

＊3S 3S 91.0 83.5 76.3

型式（Type · No.）
SNFR1S

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

E僅內面有除去銲道及研磨。

型式 ❸螺牙No. Rp A B D C❶Type ❷No.

SNZFS

1.5S
2 1/4

50.5 43.5 38.1
0.9

3 3/8

1.2

4 1/2

2S
3 3/8

64.0 56.5 50.84 1/2
6 3/4

2.5S
4 1/2

77.5 70.5 63.56 3/4
8 1 1.5

3S
6 3/4

91.0 83.5 76.3
1.2

8 1 1.5
10 11/4 1.5

交期縮短

Q套環護蓋

L

A B D

ESNFK1S・1.5S為相同形狀。

型式
D A B L

Type No.

SNFK

1S
38.1 50.5 43.5 

11.0 

1.5S

2S 50.8 64.0 56.5 

2.5S 63.5 77.5 70.5 

3S 76.3 91.0 83.5 

Type M材質

SNFK SUS304

日 出 貨3
日 出 貨3

交期縮短橘色文字表示

新刊載

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● 右述以外
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● SNZFR

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～14 15～
出貨日 一般 交期另估

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● SNFK
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● 左述以外


