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使用WEB搜尋商品更省時
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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點擊3次即可立刻估價 • 訂購!
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

P.C.D

P.C.D

D

D

E1

T
T

4ーd

4ーd

蓋型

有孔加工型

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸No.

FRNFA16 － 1

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

QNW法蘭 FRNWF A

B

D

C

L±
0.

5

SUS304材質M最高使用溫度200℃

QNW法蘭長型 FRNWLF A

B

D

C

L ±
0.

8

SUS304材質M最高使用溫度200℃

型式
A B C D L

Type No.

FRNWLF

10 
30

12.2 10.0 13.8 

50

16 17.2 17.5 21.7 

25 40 26.2 23.0 27.2 

40 55 41.2 37.1 42.7 

50 75 52.2 54.9 60.5 

型式
A B C D L

Type No.

FRNWF

10 
30 

12.2 10.0 13.8 

20

16 17.2 17.5 21.7 

25 40 26.2 23.0 27.2 

40 55 41.2 37.1 42.7 

50 75 52.2 54.9 60.5 

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

QJIS法蘭
ーVF型ー

SUS304材質M最高使用溫度200℃

型式
D P.C.D T d

有孔加工型

Type No. E1

FRVF
FRVFA

10A 70 50

8

10

17.8

20A 80 60 27.7

25A 90 70 34.4

40A 105 85
10

49.1

50A 120 100 61.1

FRVF

FRVFA

SUS304材質M最高使用溫度200℃

型式

D P.C.D T d G1 G2

有孔
加工型

適用
O形環
尺寸Type No.

E1

FRVG
FRVGA

10A 70 50

8

10

24 34 17.8 V24

20A 80 60 34 44 27.7 V34

25A 90 70 40 50 34.4 V40

40A 105 85
10

55 65 49.1 V55

50A 120 100 70 80 61.1 V70

FRVG

FRVGA

蓋型

有孔加工型

G2

G1

E1

P.C.D
D

P.C.D
D

G2

G1

3 T
T3

4ーd

4ーd

QJIS法蘭
ーVG型ー

最高使用溫度200℃ SUS304材質M

Q外螺牙轉接頭 FRNFA

ABD

R（PT）

C

L±1.6

型式
❸No. R

（PT） A B C L
❶Type ❷No.

FRNFA

16 1 1/8 30 10.5
7.5

50

25

1 1/8
40

10.5

2 1/4 13.8 9.8

3 3/8 17.3 13.3

40

2 1/4

55

13.8 9.8

3 3/8 17.3 13.3

4 1/2 21.7 15.7

6 3/4 27.2 21.2

最高使用溫度200℃ SUS304材質M

Q內螺牙轉接頭 型式
❸No. Rc

（PT） A B L H D
❶Type ❷No.

FRNFM

16 2 1/4 30 17.2 26
17 13

25
2 1/4

40 26.2 27
3 3/8 21 16

40

2 1/4

55 41.2

27 17 13

3 3/8 28 21 16

4 1/2 34 26 20

FRNFM L±1.6

D H

A B

Rc（PT）

最高使用溫度200℃ SUS304材質M

Q軟管轉接頭 FRNHA
L±1.6

CBA

型式 適用軟管
內徑

A B C L
❶Type ❷No.

FRNHA

16 19 30 17.2 19 60

25 22 40 26.2 24
80

40 38 55 41.2 38

最高使用溫度200℃ SUS304材質M

Q導管轉接頭 FRNWH 50±1.6

30

4.0
20

A B

1.
2

φ
38

型式 ❸適用導管
徑No. A B

❶Type ❷No.

FRNWH
16

38
30 17.2

25 40 26.2

■適用導管
商品名 Type No. 頁次

輕量型 HOSEE38

38

P.2327

伸縮型 HOSSD38 P.2327

耐磨耗防靜電型 HOSHD38 P.2327

半透明型 HOSCD38 P.2328

靜電性半透明型 HOSCE38 P.2328

鋁型 HOAD38 P.2329

HOAD（P.2719）
導管

真空幫浦

FRNWH
導管轉接頭

FRNWTD（P.2733）

FRNGP（P.2734）

異徑T

壓力計

排氣
排氣

量測接口
附量測接口接頭

FRNHA
軟管轉接頭

橡膠軟管

擴
散
幫
浦

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

用來連接真空幫浦的排氣口和導
管類的轉接頭。
最適合用於無塵室等。

Example
使用範例

型式（Type · No.）
FRNWF16

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
FRVF25A

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。 DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～4 5～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

日 出 貨3

日 出 貨3

日 出 貨3

VACUUM  COMPONENTS

真空配管用接頭
－NW銲接法蘭/JIS銲接法蘭－

VACUUM  COMPONENTS

真空配管用接頭
－變換接頭－交期縮短 交期縮短

●FRNWH

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～4 5～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●其他
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5


