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AIR COUPLERS  -BRANCH TYPE-

空氣用接頭　－插頭・管接頭－
－分岐型－

AIR COUPLERS  -MINIATURE TYPE-

空氣用接頭　－插頭・管接頭－
－迷你型－

Q 插頭
ー內螺牙型ー

L

C

A

B

H

T

Type M材質 S表面處理

NMCPF 黃銅 鍍無電解鎳
NMCPFS SUS304 －

型式 螺牙徑
T L C A 二面寬度

H
內徑

B
質量
（g）Type No.

NMCPF
NMCPFS

5 M5 16 9.2 4.5 8
2.4

2.9
10 Rc 1/8 21.4 9.2 7 14 14

Q 插頭
ー外螺牙型ー

CA
L

B

HT

A
L

C

B

H

T

內螺牙
安裝側

（管接頭側）內螺牙
安裝側

No.10 No.5
（管接頭側）

Type M材質 S表面處理
NMCPM 黃銅 鍍無電解鎳
NMCPMS SUS304 －

型式 螺牙徑
T L C A 二面寬度

H
內徑

B
質量
（g）Type No.

NMCPM
NMCPMS

5 M5 17 9.2 4.5 8
2.4

2
10 R 1/8 26 12.5 9 11 8.7

Q 插頭
ー軟管安裝用型ー

（管接頭側）

T H

A C

L

B

軟管
安裝側

Type M材質 S表面處理
NMCPH 黃銅 鍍無電解鎳
NMCPHS SUS304 －

型式 適用軟管
內徑（mm） L C A T Ｈ 內徑

B
質量
（g）Type No.

NMCPH
NMCPHS

2.5 2.5 18
9.2

7 3.5
6

1.6 1.4
4 4 19 8 4.8 2.4 1.5

Q 插頭
ーL型軟管安裝用型ー

T C
L

A
E

H

B

（管接頭側）

Type M材質 S表面處理
NMCPHL 黃銅 鍍無電解鎳
NMCPHLS SUS304 －

型式 適用軟管
內徑（mm） L C A E T 二面寬度

H
內徑

B
質量
（g）Type No.

NMCPHL 
NMCPHLS 4 4 22.5 17.5 8 18 4.8 8 2.4 9.4

Q 管接頭
ー板安裝用型ー

D TB

A
C

L

J

F
H1H2

（插頭側） （軟管安裝側）

Type M材質 S表面處理

NMCSHB 黃銅 鍍無電解鎳
NMCSHBS SUS304 －

型式 適用軟管
內徑（mm） L C A D T 二面

寬度H1
內徑

B F J 二面
寬度H2

質量
（g）Type No.

NMCSHB
NMCSHBS 4 4 35 15 8 9.5 4.8 11 2.4 1 7 9 11.6

Q 管接頭
ー軟管安裝用型ー

D

L

B T

H
A

（插頭側） （軟管安裝側）

Type M材質 S表面處理

NMCSH 黃銅 鍍無電解鎳
NMCSHS SUS304 －

型式 適用軟管
內徑（mm） L D A T Ｈ 內徑

B
質量
（g）Type No.

NMCSH
NMCSHS

2.5 2.5 26
9.5

7 3.5
9

1.6 7.9
4 4 27 8 4.8 2.4 8

Q 管接頭
ーL型軟管安裝用型ー

D

A

B T

E

H

C
L

（插頭側）

（軟管安裝側）

Type M材質 S表面處理

NMCSHL 黃銅 鍍無電解鎳
NMCSHLS SUS304 －

型式 適用軟管
內徑
（mm）

L C E A D T
二面
寬度

H

內徑
B
質量
（g）Type No.

NMCSHL
NMCSHLS 4 4 29 24 18 8 9.5 4.8 9 2.4 15.2

密封材質 使用溫度範圍 使用流體
合成橡膠（NBR）－20℃～60℃ 空氣

規格

E單側開關方式（管接頭側有附閥。）
E無法與其他頁次的接頭組合使用。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

最高使用壓力MPa（kgf/cm2） 耐壓力MPa（kgf/cm2）
黃銅：1.0（10）不鏽鋼：1.0（10） 黃銅：1.5（15）不鏽鋼：1.5（15）

Delivery
出貨日

Q 管接頭
ー外螺牙型ー

T

H A

D

B

L

（插頭側） （內螺牙安裝側）

No.10

Type M材質 S表面處理

NMCSM 黃銅 鍍無電解鎳
NMCSMS SUS304 －

型式 螺牙徑
T L D A 二面寬度

H
內徑

B
質量
（g）Type No.

NMCSM
NMCSMS

5 M5 23.6
9.5

4.5 9 2.5 9
10 R 1/8 30 9 11 4 13.5

H
L

A

D

T

B（插頭側） （內螺牙安裝側）

No.5

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●NMCPHS4 · NMCPM5 · NMCPMS5 ●左述以外

日 出 貨3

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

庫
存
品

隔日出貨

M材質　本體：鋁　接頭：鋼鐵（鍍鎳）

M材質　本體：鋁　接頭：鋼鐵（鍍鎳）

M材質　本體：黃銅（鍍鉻）　接頭：鋼鐵（鍍鎳）

M材質　本體：黃銅（鍍鉻）　接頭：鋼鐵（鍍鎳）

Q 分岐型
ー2排固定ー

35
16

.5
68

26

（44）（64.4）

MCRN

Q 分岐型
ー4排固定ー MCRT

39 27

38 38 38

16442 4819
38

95

Q 分岐型（活動）
ー2排活動ー MCLTR

4475

16

23

（58） （54）
36

六角21

Q 分岐型（活動）
ー3排活動ー MCRE

2814
（

7）
7

30 30 23.5（36.5）

24

120 16 7

3.
2

24
（

58
）R 1/2

Example
使用範例

壓力計

排水旋塞

型式

Type No.

MCRT 4

型式

Type No.

MCLTR 2

型式

Type No.

MCRE 3

可從1條空氣配管分成多條配管。
特長

規格

密封材質 合成橡膠（NBR）
使用溫度範圍 ー20～60℃
使用流體 空氣

最高使用壓力MPa（kgf/cm2） 1.5（15）
耐壓力MPa（kgf/cm2） 2.0（20）

・可從1條空氣配管分成多條配管。
・取出口可做360°擺頭旋轉。

特長

規格

密封材質 合成橡膠（NBR）
使用溫度範圍 ー20～60℃
使用流體 空氣

最高使用壓力MPa（kgf/cm2） 1.5（15）
耐壓力MPa（kgf/cm2） 2.0（20）

型式

Type No.

MCRN 4

型式（Type · No.）

MCRN4
MCLTR2

型式（Type · No.）
NMCPH4

Order
訂購範例

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

日 出 貨3

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

●插頭

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

●管接頭

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D


