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零
件

49
軟
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接
頭
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零
件
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2781

軟
管

接
頭
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零
件

2782
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管

接
頭
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零
件

0.7

D
2 d1

L1 2 ❸L±0.1 2.3±0.1

d P

2

a

D1a

W

M（粗螺紋）
O形環
φ1

MHLDM（外螺牙型）

HOLDERS FOR MINI-ABSORPTION PADS / MINI-ABSORPTION PADS / ABSORPTION PENS

迷你吸盤用固定架/迷你吸盤/吸附筆
ABSORPTION METAL FITTINGS / ABSORPTION PADS

吸附金屬零件/吸盤單體

型式（❶Type ·❷No./D/A）－ ❸L/B
（固定架）
（圓形吸盤）
（方形吸盤）

MHLDM1.7
RBTR1.5
RBTS4

－

－

5

8

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

Q迷你吸盤用固定架

M  材質 本體SUS303
O形環NBR（JIS B2401 1種A）<MISUMI獨創規格>

Q何謂迷你吸盤
以不損傷微小的元件，且可以確實吸附、取下為目的，所開發出
的吸附用吸盤。可用於黏晶機、IC分類機等半導體的製造、檢查
上，當然也可用於安裝裝置上作吸附元件用。

0

2.3

－0.03□1.7

－0.03
0

□2.7

固定架前端的加工參考值

半導體等
微小元件

迷你吸盤

固定架

機械側

Q特長
1. 不傷元件
2. 固定架的插入部分已規格化，容易更換
3. 能確實地吸附、取下元件
可視元件的大小、形狀選擇前端的迷你吸盤，但固定架的插入部僅有兩種且可
共通使用，因此可簡單插入、替換迷你吸盤。
吸附時請以氣動方式使用。拆卸時請停止氣動。
迷你吸盤的吸附部表面經過梨地加工，因此元件不會輕易地脫落或吸附。
RBTR・RBTS的材質為NBR（合成橡膠），可進行吸附（搬運）而不會損傷元件。
SCTR・SCTS的材質為矽膠，所以耐藥性・耐熱性・耐冷性・耐候性均極為良好。

Q特長
·手指輕按按鈕即可吸附，手指鬆開即可鬆脫。
·藉由風量調節機能，可流暢的控制吸附及鬆脫動作。
·可因應對象物品的重量、大小，調節風量調節螺絲，變更空氣流量。

Q吸附金屬零件

Q吸盤單體
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ESRKNS50為（ ）內的尺寸。

SRK 10
1010
1015

SRK 20
2010
2015

SRKN 10
1010
1015

SRKN 20
2010
2015

SRKNS 40
50

Type M材質 S表面處理
本體 彈簧 螺帽 本體 螺帽

SRK
A2011B SWP－A SS400

白色陽極
處理

鍍鎳SRKN
SRKNS

E 不可與P.2783～2789的吸附金屬零件組合使用。

型式 行程
S L L1

彈簧
適用吸盤

Type No. 彈簧常數 最大荷重

SRK

10 5 40 19 0.030kgf

0.55kgf

SRP6～12
SRPF121010 10 45 24 0.025kgf

1015 15 50 29 0.020kgf
20 5 48 20 0.037kgf

SRP15～40
SRPF202010 10 53 25 0.032kgf

2015 15 58 30 0.027kgf

型式
適用吸盤

Type No.

SRKNS

40 SRPS40

50 SRPS50

型式 行程
S L L1

彈簧
適用吸盤

Type No. 彈簧常數 最大荷重

SRKN

10 5 35 22 0.030kgf

0.55kgf

SRP6～12
SRPF121010 10 45 27 0.025kgf

1015 15 55 32 0.020kgf
20 5 39 22 0.037kgf

SRP15～40
SRPF202010 10 49 27 0.032kgf

2015 15 59 32 0.027kgf

φ10

φ6

12

SRP6
φ10.5

12
.5

φ9

SRP9
φ10.5

12

φ13

SRP12
φ16

16

φ15

SRP15

φ15.5

φ20

16

SRP20
φ15.5

16

φ30

SRP30
φ15.5

φ40

16

SRP40

SRPF12 SRPF20
φ15

φ20
25

φ12

17

φ12

18
.5（

19
.7
）

φ46（58）

29（
33

.8
）

φ40（48.5）
φ43（53）

φ20（26.5）SRPS40（50）

ESRPS50為（ ）內的尺寸。

Type M材質 顏色 H硬度
SRP SRPF

矽膠
天藍色 蕭氏硬度A40

SRPS 半透明 蕭氏硬度A50

型式
適用金屬零件 安裝類型

Type No.

SRP

6
SRK10、SRK10□□

SRKN10、SRKN10□□

嵌入式

9
12
15

SRK20、SRK20□□
SRKN20、SRKN20□□

20
30
40

SRPF
12 SRK10、SRK10□□

SRKN10、SRKN10□□

20 SRK20、SRK20□□
SRKN20、SRKN20□□

SRPS 40 SRKNS40
50 SRKNS50

型式（Type · No.）
SRK10
SRP30

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

SRK

SRPF
SRP

SRKNS40

SRPS40

Example
使用範例

型式 ❸L
選擇 a容許公差 M

粗螺紋 P d d1 L1 D1 D2 W 出貨日❶Type ❷No.

MHLDM 1.7 5
10
15

1.7 0
－0.03

M5 5 1.2 2 6 9 7 8 5日2.7 2.7 M6 6 2.3 3 8 10 8 9

E 圖為放大的照片。

Q迷你吸盤

C0.3

C0.3

2.5
3.3

0.3

A

45°

d

❷D
C

□H
－0.2
－0.3

d

C0.3

C0.3 4－R0.2

2.5
3.3

0.5

45° 0.3

Y
❸B

T

❷
A X

□H
－0.2
－0.3

圓形

方型

Type
M材質 H硬度 耐熱溫度 體積固有電阻率

圓形 方型
RBTR RBTS NBR合成橡膠（黑）蕭氏硬度A80 －20～150℃ 1.0×105Ω · cm
SCTR SCTS 矽膠（黑） 蕭氏硬度A60 －70～200℃ 1.0×105Ω · cm

型式 C A d H 適用
固定架

出貨日
❶Type ❷D RBTR SCTR

＜圓形＞
RBTR
SCTR

1 －

4

0.5

1.7

MHLDM

庫存品

庫存品

1.25 － 3日
1.5 0.9

庫存品

1.75 1.2

1

2 1.4
2.5 1.9
3 2.3
4 3.2 55 4.2

2.7 3日6 4.9 77 5.9

型式 ❸B X Y T d H 適用
固定架

出貨日
❶Type ❷A RBTS SCTS

＜方型＞
RBTS
SCTS

2 4
4 6 0.4

1

1.7

MHLDM

庫存品 3日2.5 5 3日
3 6 7

0.5

庫存品 庫存品
4 8 5 9

2.7 3日 3日5 10 6 10.5
6 12 6.5 12.5
7 14 7.5 14.5

CADCAD 2D
3D

91

127.8

26.5

13

φ11

20
.3

（36.8）

40°

風量調整螺絲 軟管口（外徑φ3.6）

附件安裝螺絲
M3.5（牙距0.35）

MKPEN
（0～40°彎曲型）

MVPJN

CADCAD 2D
3D

型式 適用軟管
內徑 附屬品 出貨日

Type

MKPEN 3 φ3矽膠軟管 L＝1m 3日

Q吸附筆

前端附件刊載於網站上。

CADCAD 2D
3D

Q 直接安裝固定式小型 

（
2.

4）

d

2.
6

46.
6

M3×0.5

二面寬度5.5

型式
d 出貨日❶Type ❷No.

MVPJN

0.7 0.7
3日1 1

1.5 1.5
2 2

庫存品3 3
4 4

墊片形狀 小型

墊片單品 VPJN（P.2784）

M材質
墊片 NBR合成橡膠

零件
黃銅

S表面處理 鍍無電解鎳

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

M 材質 鋁 ·低鎘黃銅

●MKPEN

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

●MHLDM · MVPJN

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

●迷你吸盤

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 
（ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 
（ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


