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接
頭
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零
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零
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管
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2783 2784

型式（Type · No.）
VPNT10

Order
訂購範例

型式 適用吸附金屬零件
No. 安裝類型

出貨日
Type No. VPNT VPUE VPUF

VPNT
VPUE
VPUF

2 2
插入式

庫存品

庫存品

3日

3 3 3日
4 4

庫存品
6 6

嵌入式8 8
10 10

配件式15 15 3日20 20

可吸附最小直徑

球徑：S（mm） φ30 φ40 φ50 φ80

適用吸盤尺寸：d（mm） 20 25 30 40

Q深型適用球面尺寸表

E 不可與 WP.2782吸附金屬零件（SRK · SRKN · SRKNS）組合使用。

型式 適用吸附金屬零件
MVF□ 安裝類型

出貨日
Type No. VPFT VPFF

VPFT
VPFF

20 20

配件式

庫存品

3日25 25
3日30 30

40 40

Q吸盤單體

標準型

深型

小型

φ4
φ3.2
φ1.2

0.
2 4

8

φ0.6
φ2

φ4
φ3.2
φ1.2

0.
4 4

8

φ0.8
φ3

φ4
φ3.2
φ1.2

0.
6 4

8

φ0.8
φ4

No.6 No.8 No.10 No.15 No.20

No.2 No.3 No.4
標準型

深型
No.20 No.25 No.30 No.40

小型
φ20

11

φ15

3

φ6

φ25

12

φ17

4

φ6

φ30

14

4.
5

φ17
φ6

φ40

φ25

4.
5

φ6

17
.54

φ10 φ10

4

φ12

5

φ15

7

φ4
φ1.8

4

0.
6

φ4
φ1.2

φ4
φ1.8

4

φ3
φ0.80.

4

φ4
φ1.8

4

0.
4

φ1.5
φ0.7

φ4
φ1.8

4

0.
4

φ0.7
φ0.2

φ4
φ1.8

4

0.
4

φ1
φ0.4

φ4
φ1.8

4

φ2
φ0.60.

2

No.0.7 No.1 No.1.5 No.2 No.3 No.4

Type M材質 吸盤形狀 H硬度 顏色
VPNT NBR合成橡膠

標準型
蕭氏硬度A50～60 黑

VPUE 導電性矽膠 蕭氏硬度A60 黑
VPUF 氟素橡膠 蕭氏硬度A50～60 灰
VPFT NBR合成橡膠

深型
蕭氏硬度A50～60 黑

VPFF 氟素橡膠 蕭氏硬度A50～60 灰
VPJN NBR合成橡膠 小型 蕭氏硬度A55 黑

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

吸盤固定座

（插入式）（嵌入式）

安裝配件
MVPAT

（附屬品）

墊圈
（附屬品）

MVPAT4 ·M VPAT6

φ2～4 φ6～8 φ10～15 φ20～40

（配件式）

標準型 ·深型

E 僅深型No.40
使用吸盤固
定座。

Q構造圖

●標準型・深型
20

理
論
吸
附
力 （

N ）

吸
盤
直
徑 （

m
m
）

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

真空度（－kPa）
0 20 40 60 80 100

φ15

φ10

φ8

φ6
φ4
φ3
φ2

吸盤直徑：φ2mm～φ15mm

真空度（－kPa）

150

50

100

理
論
吸
附
力 （

N ）

吸
盤
直
徑 （

m
m
）

0
0 20 40 60 80 100

φ20

φ25

φ40

φ30

吸盤直徑：φ20mm～φ40mm

Q特性資料

型式 適用吸附金屬零件
MVPJ□ 出貨日Type No.

VPJN

0.7 0.7 3日

1 1

庫存品

1.5 1.5

2 2

3 3

4 4

●標準型最適用於平面工件的吸附。
●深型最適用於圓形物體的吸附。

Example
使用範例

・標準型 ・深型

平面工件
圓形水果
或圓球

Type VPNT · VPFT · VPJN VPUE VPUF · VPFF
高溫使用溫度極限 110℃ 180℃ 230℃
低溫使用溫度極限 －30℃ －40℃ －10℃
耐候性 △ ◎ ○
耐臭氧性 △ ◎ ◎
耐酸性 △ ○ ◎
耐鹼性 ○ ◎ ×
耐油性

（汽油・輕油） ◎ △ ◎
（苯‧甲苯） △ △ ◎

表面電阻率 － 104～106Ω/sq －

Q規格
規格

φS

φd

q安裝配件 （8.5）

（3.5）
6

M4×0.7

2.5

4

φ
5

φ
6

φ
3.

5

2.5 六角對邊2

（10.5）

5M6×1

φ
7

φ
10φ
4.

5

（4.5）
8 2.5
3.5 六角對邊3

MVPAT4 MVPAT6

M 材質 黃銅  S 表面處理 鍍無電解鎳

型式 質量
（g） 適用吸盤 出貨日Type No.

MVPAT 4 1.1 No.10 · No.15
庫存品6 3 No.20

● MVPAT4適用於標準型・風箱型。
● MVPAT6適用於標準型・深型風箱型。

Delivery
出貨日

φ11 φ15
φ6

φ10
φ20

φ4

φ6
φ15

2.
4

1.
8

4

10

3

9

φ6

φ8

φ2.6

φ3.62.
5 1.

1 5.
5

φ6
φ10

φ4

1
3

8

φ3.6
φ2.6

φ2
φ6

2.
5 1

7

1

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

●左述以外

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

●MVPAT

HOLDERS  -ABSORPTION PADS-

吸附固定器（附吸盤）
－標準型/深型－

ABSORPTION PADS

吸盤單體
－標準型/深型/小型－

Q 固定式
上：快速型
（K形）

Q 彈簧式
上：快速型
（T形）

M 金屬零件材質　黃銅　　S 表面處理　鍍無電解鎳 M 金屬零件材質　黃銅　　S 表面處理　鍍無電解鎳

D

d

H1

M

TB

11
.7

(1
0.

9)

L1L2
L3

D

d

M

H1

二面寬度12

B

11
.7

T
L1

L2
L3

No.2～8 No.10～40
標準型・深型

E φ2～4為（ ）尺寸。

D

φ13

d

二面寬度14

二面寬度8

M12×1.0B 13

11
.7

(1
0.

9)

L 1
S3

4
L2

D

d

φ16

二面寬度17

二面寬度12

M14×1.0

B
20

11
.7

L1
S6

4
L 2

No.2～8 No.10～40
標準型・深型

Eφ2～4為（ ）尺寸。

「S（行程）：3」

「S（行程）：6」

型式
D d L1

K形

Type No. B L2 L3
二面寬度

H1
T M 質量

g

MVPKN
MVPKE
MVPKF
（標準型）

2 4 2 4 28.3 6 10 8 2 M6×0.75 6
3 4 3 4 28.3 6 10 8 2 M6×0.75 6
4 4 4 4 28.3 6 10 8 2 M6×0.75 6
6 6 6 7 32.6 9.5 12 12 3 M10×1.0 12.5
8 6 8 5.5 31.1 8 12 12 3 M10×1.0 12.5
10 6 10 8 34.1 12 18.5 14 4 M12×1.0 21
15 6 15 9 35.1 13 18.5 14 4 M12×1.0 21.5
20 6 20 10 37.7 15.6 18 17 4 M14×1.0 36.5

型式
D d L1

K形

Type No. B L2 L3
二面寬度

H1
T M 質量

g

MVFKN
MVFKF
（深型）

20 6 20 11 38.7 16.6 18 17 4 M14×1.0 36.5
25 6 25 12 39.7 17.6 18 17 4 M14×1.0 37
30 6 30 14 41.7 19.6 18 17 4 M14×1.0 39
40 6 40 17.5 45.2 23.1 18 17 4 M14×1.0 47

型式
D d L1

T形

Type No. B L2
質量

g
彈簧

最大荷重（N）

MVPTN
MVPTE
MVPTF
（標準型）

2 4 2 4 43.2 17.5 17

0.9～  1.9
3 4 3 4 43.2 17.5 17
4 4 4 4 43.2 17.5 17
6 6 6 7 43.2 19.5 18.5
8 6 8 5.5 45.6 18 18.5

10 6 10 8 60.1 26 35.5 4.0～  7.115 6 15 9 61.1 27 36
20 6 20 10 62.1 28 39.5 7.0～12.6

型式
D d L1

T形

Type No. B L2
質量

g
彈簧

最大荷重（N）
MVFTN
MVFTF
（深型）

20 6 20 11 63.1 29 39.5

7.0～12.625 6 25 12 64.1 30 40
30 6 30 14 66.1 32 42.5
40 6 40 17.5 69.6 35.5 50.5

型式

D d L1

L形

Type No. B L2 E1 E2
質量

g
彈簧

最大荷重（N）

MVPLN
MVPLE
MVPLF
（標準型）

2 4 2 4 40 24 16.7 12.5 13.5

0.9～  1.9
3 4 3 4 40 24 16.7 12.5 13.5
4 4 4 4 40 24 16.7 12.5 13.5
6 6 6 7 41 25 18.1 13 15.5
8 6 8 5.5 39.5 23.5 18.1 13 15.5
10 6 10 8 58.1 35 20.1 18.5 47.5 4.0～  7.115 6 15 9 59.1 36 20.1 18.5 48
20 6 20 10 60.1 37 20.1 18.5 51.5 7.0～12.6

型式

D d L1

L形

Type No. B L2 E1 E2
質量

g
彈簧

最大荷重（N）

MVFLN
MVFLF
（深型）

20 6 20 11 61.1 38 20.1 18.5 51.5

7.0～12.625 6 25 12 62.1 39 20.1 18.5 52
30 6 30 14 64.1 41 20.1 18.5 54
40 6 40 17.5 67.6 44.5 20.1 18.5 62

型式

d L1

S形

Type No. M （A） B L2
質量

g
彈簧

最大荷重（N）

MVPSN
MVPSE
MVPSF
（標準型）

2 2 4 M10×1 9.5 32 22.5 14.5

2.3～  3.9 
3 3 4 M10×1 9.5 32 22.5 14.5
4 4 4 M10×1 9.5 32 22.5 14.5
6 6 7 M10×1 9.5 32 22.5 14.5
8 8 5.5 M10×1 9.5 30.5 21.0 14.5

10 10 8 M14×1 11.7 51 39.3 55.5
7.9～15.015 15 9 M14×1 11.7 52 40.3 56

20 20 10 M14×1 11.7 54 42.3 58.5

型式

d L1

S形

Type No. M （A） B L2
質量

g
彈簧

最大荷重（N）

MVFSN
MVFSF
（深型）

20 20 11 M14×1 11.7 55 43.3 58.5

7.9～15.025 25 12 M14×1 11.7 56 44.3 59
30 30 14 M14×1 11.7 58 46.3 61
40 40 17.5 M14×1 11.7 61.5 49.8 69

Type A附屬品 吸盤形狀 M吸盤材質
MVPKN

吸盤

VPNT
標準型

NBR合成橡膠
MVPKE VPUE 導電性矽膠
MVPKF VPUF 氟素橡膠
MVFKN VPFT

深型
NBR合成橡膠

MVFKF VPFF 氟素橡膠

Type A附屬品 吸盤形狀 M吸盤材質
MVPTN

吸盤

VPNT
標準型

NBR合成橡膠
MVPTE VPUE 導電性矽膠
MVPTF VPUF 氟素橡膠
MVFTN VPFT

深型
NBR合成橡膠

MVFTF VPFF 氟素橡膠

Q 彈簧式
橫：快速型
（L形）

Q 直接安裝彈簧式
螺牙型
（S形）

M 金屬零件材質　黃銅　　S 表面處理　鍍無電解鎳 M 金屬零件材質　黃銅　　S 表面處理　鍍無電解鎳

11.7（10.9）
11.7E1

E1

d

φ10
φ16

M8×0.75
M14×1.0

二面寬度10
二面寬度17

B

B

D

D

E2

E2

L1

L1
S6

4

S3
2

L2
13 20

L2

d

對邊8

對邊12

No.2～8 No.10～40
標準型 ·深型

E φ2～4為（ ）尺寸。

「S（行程）：3」

「S（行程）：6」

Type A附屬品 吸盤形狀 M吸盤材質
MVPLN

吸盤

VPNT
標準型

NBR合成橡膠
MVPLE VPUE 導電性矽膠
MVPLF VPUF 氟素橡膠
MVFLN VPFT

深型
NBR合成橡膠

MVFLF VPFF 氟素橡膠

Type A附屬品 吸盤形狀 M吸盤材質
MVPSN

吸盤

VPNT
標準型

NBR合成橡膠
MVPSE VPUE 導電性矽膠
MVPSF VPUF 氟素橡膠
MVFSN VPFT

深型
NBR合成橡膠

MVFSF VPFF 氟素橡膠

No.2～8 No.10～40
標準型・深型

「S（行程）：3」

「S（行程）：5.8」

φ14

L1
L2

(A
)

B S3

d

M

φ19

L1
L2

B
(A

)

d

對邊12

M

二面寬度12

對邊17

S5
.8

型式（Type · No.）
MVPKN10

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

在安裝彈簧式固定器時，請勿在導桿（軸）部以扳手等輔助安裝，將導致導桿的鍵槽部變形，發生動作不良。

安裝吸附固定器時注意事項

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


