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CARTRIDGE HEATERS  -HIGH TEMPERATURE TYPE-

彈筒式加熱器
－高溫型－ 交期縮短橘色文字表示

新刊載

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L － ❹V － ❺W

MHK6.25 － 76.2 － V240 － W300

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

Q高溫型

E請務必參照記載於P.2901彈筒式加熱器概要頁面中的使用注意事項。

CADCAD 2D
3D

M材質  本體 ：高鎳鉻合金鋼材
     引線 ：銅（鍍鎳）
     引線被覆 ：玻璃纖維
     引線耐熱溫度 ：200℃

E絕緣管顏色為白色或紅色。
E最高使用溫度：871℃
E 最高使用溫度為護套部分的溫度。請注意引線的耐熱溫度（200℃），
引線務必露出在安裝孔外。

E 部分規格為RoHS對應，具體請登錄Web查詢。

發熱部（L－12）（6）

250±20

（6）
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❷
D
±
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05

MHK

Q彈筒式加熱器－高溫型－的特長
 ・和既有商品相比，為功率密度較高，熱效率優異的彈筒式加熱器。
 ・ 護套部分使用耐熱性佳的高鎳鉻合金鋼材，堅固且使用壽命長。

Example
使用範例

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

MHK

樹脂板等

熱切割機的加熱

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q使用注意事項
 E 請勿讓加熱器在空氣中空燒。加熱器的發熱部位若在脫離被加熱物的情況下

使用，即使只有一部份也會因異常發熱而導致斷線・起火的可能。
 E絕緣管容易脫落，請注意。
 E引線出口附近請保持130℃以下。
 E 功率密度20W/cm2以上的加熱器與板子的間隙太大的話容易溫度過熱，因此

建議配合實品進行孔加工。

型式 ❸L ❹V（電壓）
選擇

❺W
（功率）

功率密度
（W/cm2） 出貨日❶Type ❷D

MHK 9.42

25.4
120 50 13.2 5日
120 100 26.7 3日
120 150 40.1 6日

31.8

120 75 13.2 
120 100 17.5 3日
120 125 22.0 5日
120 150 26.4 

3日240 150 26.4 
120 200 35.7 
240 200 35.7 

38.1

120 75 10.1 5日
120 100 13.2 3日
120 150 19.7 5日
240 150 19.7 

3日
120 200 26.4 
240 200 26.4 
120 250 33.5 
240 250 33.5 

44.5

120 120 13.3 6日
120 150 15.8 5日
120 175 18.9 6日
240 200 21.2 5日
120 250 26.7 5日
240 250 26.7 3日

50.8

120 50 4.3 

6日
120 100 8.7 
120 150 13.2 
240 150 13.2 
120 200 17.5 
240 200 17.5 3日
120 250 22.0 6日
240 250 22.0 3日
120 300 26.8 6日
240 300 26.8 3日
240 350 30.7 5日
120 400 35.7 6日
240 400 35.7 3日

57.2

120 75 5.7 

6日

120 100 7.6 
240 150 11.3 
120 175 13.2 
240 200 15.0 
240 250 18.9 

63.5

120 200 13.5 
120 250 16.7 
240 250 16.7 
120 300 20.2 
240 300 20.2 
240 500 33.5 

型式 ❸L ❹V（電壓）
選擇

❺W
（功率）

功率密度
（W/cm2） 出貨日❶Type ❷D

MHK 9.42

76.2

120 100 5.3 

6日

120 150 8.0 
120 200 10.5 
240 200 10.5 
120 250 13.2 
240 250 13.2 
120 300 15.8 
240 300 15.8 
120 400 21.4 
240 400 21.4 
120 500 26.4 
240 500 26.4 
240 600 32.2 

88.9

120 250 11.2 
120 300 13.3 
240 300 13.3 
120 500 22.3 
240 500 22.3 

101.6

120 150 5.7 
120 200 7.6 
120 250 9.5 
240 250 9.5 
120 300 11.3 
240 300 11.3 
120 400 15.0 
240 400 15.0 
120 500 18.9 
240 500 18.9 

127.0 

120 150 4.5 
120 200 5.9 
120 300 8.8 
240 300 8.8 
120 500 14.7 
240 500 14.7 
240 750 22.0 

152.4

120 200 4.8 
120 250 6.0 
120 300 7.3 
240 300 7.3 
120 400 9.8 
240 400 9.8 
120 500 12.2 
240 500 12.2 
120 600 14.6 
240 600 14.6 
120 750 18.1 
240 750 18.1 
240 900 21.5 
240 1000 24.0 

型式
❸L ❹V（電壓）

選擇
❺W

（功率）
功率密度
（W/cm2）出貨日❶Type ❷D

MHK 9.42

177.8
120 250 5.1 

6日

120 600 12.4 

240 600 12.4 

203.2

120 300 5.3 

120 450 7.9 

120 500 9.0 

240 500 9.0 

120 600 10.7 

240 750 13.2 

240 1000 17.5 

254.0 

120 400 5.6 

120 500 7.0 

240 500 7.0 

240 600 8.4 

240 800 11.2 

240 1000 14.0 

304.8

120 400 4.7 

120 600 7.0 

240 600 7.0 

240 1000 11.5 

MHK 12.6

31.8 120 125 16.6 

6日

38.1 120 150 15.0 

50.8

120 75 5.0 

120 150 8.4 

120 200 13.3 

240 200 13.3 

120 250 16.7 

240 250 16.7 

120 300 20.0 

240 300 20.0 

120 400 26.5 

240 400 26.5 

57.2 

120 75 4.3 

120 125 7.1 

120 250 14.3 

240 250 14.3 

120 500 28.5 

240 500 28.5 

63.5

120 100 5.0 

120 250 12.6 

240 250 12.6 

120 300 14.9 

240 300 14.9 

120 400 20.0 

120 500 25.0 

240 500 25.0 

76.2

120 125 5.0 

240 125 5.0 

120 250 10.0 

240 250 10.0 

120 300 12.0 

240 300 12.0 

120 400 16.1 

120 500 19.8 

240 500 19.8 

120 600 23.9 

240 600 23.9 

240 750 29.9 

88.9
120 250 8.4 

240 250 8.4 

240 500 16.6 

型式
❸L ❹V（電壓）

選擇
❺W

（功率）
功率密度
（W/cm2）出貨日❶Type ❷D

MHK

15.77

76.2

120 150 4.8 

5日

120 250 8.1 

240 250 8.1 

120 500 16.0 

240 500 16.0 

240 750 23.9 

101.6

120 250 5.7 

240 250 5.7 

240 400 9.1 

120 500 11.3 

240 500 11.3 

240 750 17.1 

240 1000 22.6 

127.0 

120 250 4.3 

240 250 4.3 

240 500 8.8 

240 750 13.3 

152.4 

120 300 4.3 

240 300 4.3 

120 500 7.1 

240 500 7.1 

240 750 10.9 

240 1000 14.4 

240 1500 21.7 

177.8
120 500 6.1 

240 500 6.1 

240 1000 12.2 

203.2

120 500 5.3 

240 500 5.3 

240 850 9.0 

240 1000 10.5 

240 1200 12.7 

240 1500 15.8 

240 2000 21.1 

254.0 

240 500 4.2 

120 600 5.0 

240 1000 8.4 

240 1600 13.3 

240 2000 16.7 

304.8

240 500 3.4 

120 600 4.2 

240 1000 7.0 

240 1500 10.4 

240 2000 14.0 

18.95

76.2
120 250 6.7 

5日

240 500 13.3 

101.6
240 500 9.5 

240 1000 19.0 

152.4

120 500 6.0 

240 500 6.0 

240 1000 12.1 

240 2000 24.2 

203.2

120 500 4.5 

240 500 4.5 

240 1000 8.8 

240 2000 17.7 

254.0 
240 1000 7.0 

240 2000 14.0 

304.8
240 1000 5.7 

240 2000 11.5 

型式
❸L ❹V（電壓）

選擇
❺W

（功率）
功率密度
（W/cm2）出貨日❶Type ❷D

MHK

12.6

101.6

120 150 4.3 

6日

240 150 4.3 

120 250 7.1 

240 250 7.1 

120 300 8.7 

240 300 8.7 

120 400 11.5 

240 400 11.5 

120 500 14.3 

240 500 14.3 

240 750 21.4 

240 1000 28.5 

127.0 

120 200 4.5 

120 350 7.8 

240 350 7.8 

120 400 9.0 

240 400 9.0 

120 500 11.2 

240 500 11.2 

240 750 16.6 

240 1000 22.2 

152.4

120 250 4.5 

120 350 6.4 

120 500 9.0 

240 500 9.0 

240 750 13.6 

120 800 14.4 

120 1000 18.1 

240 1000 18.1 

177.8

120 250 3.9 

120 500 7.8 

240 500 7.8 

240 600 9.3 

240 1000 15.3 

203.2 

120 300 4.0 

120 500 6.7 

240 500 6.7 

240 600 8.1 

120 800 10.7 

120 1000 13.3 

240 1000 13.3 

240 1500 20.0 

228.6
240 500 5.9 

240 1000 11.8 

254.0 

120 500 5.3 

240 500 5.3 

240 800 8.4 

120 1000 10.5 

240 1000 10.5 

240 1500 15.8 

304.8

120 600 5.3 

240 600 5.3 

120 1000 8.7 

240 1000 8.7 

240 1500 13.0 

240 2000 17.4 

15.77

31.8
120 200 21.2 

5日

120 400 42.5 

50.8
120 100 5.3 

120 200 10.7 

240 400 21.2 

57.2

120 250 11.5 

240 250 11.5 

120 350 16.0 

240 500 22.6 

型式 ❸L ❹V（電壓）
選擇

❺W
（功率）

功率密度
（W/cm2） 出貨日❶Type ❷D

MHK 6.25

25.4
120 80 32.3

3日120 100 40.3
120 150 60.5

31.8

120 75 20.2

6日

120 100 26.8
120 125 33.7
120 150 40.3
240 150 40.3
240 200 53.6

38.1

120 100 20.2
120 150 30.2
240 150 30.2
240 175 35.4
120 200 40.3
240 200 40.3
240 250 50.4

50.8

120 50 7.4
120 100 13.5
120 150 20.2
240 150 20.2
120 200 26.8
240 200 26.8
120 250 33.6
240 250 33.6
240 300 40.3

76.2

120 100 8.1
120 150 12.1
120 200 16.1
240 200 16.1
120 250 20.2

3日240 250 20.2
120 300 24.2
240 300 24.2

101.6

120 100 5.7

6日

120 150 8.7
120 200 11.5
240 200 11.5
120 250 14.4
240 250 14.4
120 300 17.2
240 300 17.2

152.4

120 300 11.0 
240 300 11.0 
120 400 14.7 
240 400 14.7 
240 600 22.0 

Q高溫型


