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AIR  COUPLERS  −STANDARD  TYPE−

空氣用接頭　－管接頭－
－標準型－

AIR  COUPLERS  −STANDARD  TYPE−

空氣用接頭　－插頭－
－標準型－

ー外螺牙型ー ー內螺牙型ー

ー軟管安裝用型ー ー螺帽緊固型ー

Order
訂購範例

型式

MCPC8

  CAD資料夾名稱：53_Fittings   CAD資料夾名稱：53_Fittings

ー外螺牙型ー ー內螺牙型ー

ー軟管安裝用型ー ー螺帽緊固型ー

ー附快速接頭型ー
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ー內螺牙型ー
（旋轉型）
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E附旋轉機能，可做360°擺頭旋轉。E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 螺牙徑 
T

L Ｈ 質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～20

MCPRM 20 R 1/4 52.1 34.1 52
30 R 3/8 50.8 32.8 73

E附旋轉機能，可做360°擺頭旋轉。E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 螺牙徑 
F

L Ｈ 質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～20

MCPRF 20 G 1/4 51.3 33.3 57

ー外螺牙型ー
（附鎖定裝置）
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ー軟管安裝用型ー
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Q有關插頭・管接頭的組合，請參照P.1442。 Q有關插頭・管接頭的組合，請參照P.1442。

Order
訂購範例

型式

MCSCS10

Type 插頭
使用流體 空氣/水（SUS型）

使用溫度範圍 －20～80℃
最高使用壓力 1.5MPa
耐壓力 2.0MPa
密封材質 NBR合成橡膠
閥構造 單側開關型

規格Type M材質 S表面處理
MCPRF 鋼鐵 鍍鎳

Type M材質 S表面處理
MCSTH 鋼鐵 鍍鎳

Type M材質 S表面處理
MCSTM 鋼鐵 鍍鎳

Type M材質 S表面處理
MCSTFN 鋼鐵 鍍鎳

Type M材質 S表面處理
MCPRM 鋼鐵 鍍鎳

規格

Type 管接頭 管接頭－高流量型
使用流體 空氣/水（SUS型） 空氣
使用溫度範圍 －20～80℃ －20～60℃
最高使用壓力 1.5MPa 1.5MPa

Type 管接頭 管接頭－高流量型
耐壓力 2.0MPa 2.0MPa
密封材質 NBR合成橡膠
閥構造 單側開關型（僅管接頭有閥構造）

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 螺牙徑 
T L 二面寬度H

質量 （g） MCPM MCPMS 
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. MCPM MCPMS 1～29 pcs 30～50 1～9 pcs 10～30

MCPM
MCPMS

20 R 1/4 41 14 25 27
30 R 3/8 42 19 43 40
40 R 1/2 46 22 59 62

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 螺牙徑 
T L 二面寬度 

H
質量（g） MCPF MCPFS 

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. MCPF MCPFS 1～29 pcs 30～50 1～29 pcs 30～50

MCPF
MCPFS

20 Rc 1/4 36 17 28 30
30 Rc 3/8 37 21 39 41
40 Rc 1/2 38 29 70 69

EMCPC與軟管組合使用時，請使用與軟管外徑相同No.。
EMCPCS為（ ）內的數值。E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
L T 內徑 

B
質量 
（g）

MCPC  MCPCS  
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 1～9 pcs 10～30

MCPC
MCPCS

8 41.0（46.5） 16.5（12.5） 6.5（7.5）30（40）
10 45.0（50） 19.5（15） 7.5 43（50）

型式
L C T 質量 

（g）

MCSC MCSCS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～20 1～4 pcs 5～20

MCSC
MCSCS

8 52.5（58）14.0（18.5） 13（12.5） 97（102）
10 56.0（62） 17.5（22） 15.4（14.5）107（115）

EMCSCS為（　）內的尺寸。  E超過表中最大數量時請至WOS確認。
E請使用與軟管外徑相同的No.。

型式 適用軟管 
內徑（mm） L A T

質量 （g） MCPH  MCPHS 
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. MCPH MCPHS 1～29 pcs 30～50 1～9 pcs 10～30
MCPH
MCPHS

6.5 6.5 54 27 7.2 24
26

－ －
8 8 57 30 9 28

E超過表中最大數量時請至WOS確認。 EMCPCN與軟管組合使用時，請使用與軟管外徑相同No.。

型式
L A B Ｈ 質量 

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～29 pcs 30～50

MCPCN
8 43 17 4.5 17 30
10 43 17 5.3 17 42
12 45 19 7.5 19 50

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 螺牙徑 
T L 二面寬度

H
內徑 
B

質量 （g） MCSM MCSMS MCHSM
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. MCSM MCSMS MCHSM 1～29 pcs 30～50 1～9 pcs 10～30 1～9 pcs 10～30

MCSM
MCSMS

20 R 1/4 55.5 19 7 101 96 － － －
30 R 3/8 56.5 19 8 108 105 － － －
40 R 1/2 59.5 23 9 131 120 － － －

MCHSM
20 R 1/4 60 19 7.5 － － 89 － － － －
30 R 3/8 60.5 19 10 － － 91 － － － －
40 R 1/2 56 24 13 － － 102 － － － －

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 適用軟管 
內徑（mm） L A T 內徑

B
質量 （g） MCSH MCSHS MCHSH

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. MCSH MCSHS MCHSH 1～29 pcs 30～50 1～4 pcs 5～20 1～29 pcs 30～50

MCSH
MCSHS

6.5 6.5 69.5 27 7.2 4.5 99 99 － － － － －
8 8 72.5 30 9 5 103 100 － － －

MCHSH
6.3 6.3 77 27 7.2 4.5 － － 86 － － － －
9.5 9.5 79 32 11.3 7.5 － － 92 － － － －
12.7 12.7 79.5 32 15 10 － － 104 － － － －

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E請使用與軟管外徑相同的No.。

型式
L B H1

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～29 pcs 30～50

MCSCN
8 64.5 4.5 17 105
10 64.5 5.3 17 106
12 65.5 7.5 19 112

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
（L） A T d 質量 

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～20

MCSTH
20 77 27.5 9 5 90
30 79 32 11.3 7.5 92
40 79.5 32 15 10 104

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 螺牙徑 
T （L） Ｈ 質量 

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～20

MCSTFN
20 Rc 1/4 57.5 19 94
30 Rc 3/8 55.5 22 103
40 Rc 1/2 57.5 29 138

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 螺牙徑 
T （L） Ｈ d 質量

（g）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～20

MCSTM
20 R 1/4 60 19 7.5 89
30 R 3/8 60.5 19 10 91
40 R 1/2 56 24 13 102

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 螺牙徑 
T L 二面寬度 

H
質量 （g） MCSF MCSFS MCHSF

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. MCSF MCSFS MCHSF 1～29 pcs 30～50 1～29 pcs 30～50 1～29 pcs 30～50

MCSF
MCSFS

20 Rc 1/4 49.5 19 95 98 － － －
30 Rc 3/8 50.5 21 103 99 － － －
40 Rc 1/2 52.5 29 139 138 － － －

MCHSF
20 Rc 1/4 57.5 19 － － 94 － － － －
30 Rc 3/8 55.5 22 － － 103 － － － －
40 Rc 1/2 57.5 29 － － 138 － － － －

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E部分規格為RoHS對應，
具體請登錄Web查詢。 




