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LOW DUST RAISE GREASED BALL BEARINGS

封入低發塵潤滑油型滾珠軸承

SBC6□□ZZ
SBC6□□□ZZ （安裝關係圖）

r

r

dD

B

R

dh

R

Ds

軸承精密度 JIS B 1514 0級
內・外輪 密封蓋 轉動體 保持器

M材質 H硬度 M材質 M材質 M材質
相當於SUS440C 57～63HRC SUS304 SUS440C ＊SUS304

＊SBC673、674、675、676的保持器材質為SUS304或是SUS420J2。

型式 d D B r
（min.）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日Cr（動態）
N

Cor（靜態）
N

Ds
（min.）

dh
（max.）

R
（max.）

SBC673ZZ

3

6 2.5 0.08 177 59 71000 3.6 5.4 0.08 0.27
3日SBC683ZZ 7 3 0.1 331 104 63000 3.9 5.8 0.1 0.45

SBC693ZZ 8
4 0.15

476 144 60000
4.2

6.8
0.15

0.83
庫存品SBC623ZZ 10 536 175 50000 8.8 1.66

SBC674ZZ

4

7 2.5 0.08 217 86 60000 4.6 6.4 0.08 0.29
SBC684ZZ 9

4 0.15
544 179 53000 5 7.8 0.1 1.01

3日
SBC694ZZ 11 545 182 48000 5.2 9.8 0.15 1.75
SBC624ZZ 13 5 0.2 1105 388 40000 5.6 11.4 0.2 3.04

庫存品SBC675ZZ

5

8 2.5 0.08 185 72 53000 5.6 7 0.08 0.34
SBC685ZZ 11 5 0.15 607 225 45000 6.2 9.8 0.15 1.96
SBC695ZZ 13 4

0.2
915 344 43000

6.6
11.4

0.2
2.5

3日
SBC605ZZ 14

5
1105 404 40000 12.4 3.48

SBC625ZZ 16 0.3 1470 536 36000 7 14 0.3 4.86

庫存品

SBC676ZZ

6

10 3 0.1 421 174 45000 6.6 8.9 0.1 0.68
SBC686ZZ 13

5
0.15 918 352 40000 7 11.8 0.15 2.69

SBC696ZZ 15 0.2 1139 418 40000 7.6 13.4 0.2 3.72
SBC606ZZ 17

6 0.3
1921 668 38000

8
15

0.3
6.08

SBC626ZZ 19 1986 708 32000 17 7.94
SBC678ZZ

8

12 3.5 0.1 462 219 40000 8.8 10.9 0.1 0.97
SBC688ZZ 16 5 0.2 1368 568 36000 9.6 14.4 0.2 4.02
SBC698ZZ 19 6

0.3
1901 728 36000

10
17

0.3
7.18

SBC608ZZ 22 7 2799 1103 34000 20 12
SBC628ZZ 24 8 2833 1138 28000 22 17

型式 d D B r
（min.）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日Cr（動態）
kN

Co（靜態）
kN

Ds dh
（max.）

R
（max.）（min.）（max.）

SBC6900ZZ
10

22 6
0.3

2.7 1.25 34000
12

12.5 20
0.3

10

庫存品

SBC6000ZZ 26 8 4.55 1.95 31000 13 24 19
SBC6200ZZ 30 9 0.6 5.1 2.4 24000

14
15 26 0.6 32

SBC6901ZZ
12

24 6
0.3

2.9 1.45 31000 14 22
0.3

11
SBC6001ZZ 28 8 5.1 2.4 27000 15 26 22
SBC6201ZZ 32 10 0.6 6.8 3.05 22000 16 16.5 28 0.6 37
SBC6902ZZ

15
28 7

0.3
4.3 2.25 26000

17
18 26

0.3
17

SBC6002ZZ 32 9 5.6 2.85 23000 18.5 30 30
SBC6202ZZ 35 11 0.6 7.65 3.75 20000

19
19.5

31 0.6 45
SBC6903ZZ

17
30 7

0.3
4.6 2.55 23000 28

0.3
18

3日SBC6003ZZ 35 10 6 3.25 21000 21 33 39
SBC6203ZZ 40 12 0.5 9.55 4.8 17000 21 22 36 0.6 65
SBC6904ZZ

20
37 9 0.3 6.35 3.7 19000 22 23.5 35 0.3 36

庫存品SBC6004ZZ 42 12 0.6 9.4 5.05 17000 24 25 38 0.6 69
SBC6204ZZ 47 14 1 12.8 6.65 15000 25 26.5 42 1 106

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

Ds

R

B

D d

r

r

C

D
1

LOW DUST RAISE GREASED BALL BEARINGS WITH FLANGE / BEARINGS WITH SET SCREWS

封入低發塵潤滑油附法蘭滾珠軸承/附止迴螺絲軸承

（安裝關係圖）SFLC6□□ZZ

內・外輪 密封蓋 轉動體 保持器
M材質 H硬度 M材質 M材質 M材質

相當於SUS440C 57～63HRC SUS304 SUS440C ＊SUS304

＊SFLC673、674、675、676的保持器材質為SUS304或是SUS420J2。

型式 d D B D1 C r
（min）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日Cr（動態）
N

Cor（靜態）
N

Ds
（min）

R
（max）

SFLC673ZZ

3

6 2.5 7.2 0.6
0.1

177 59 71000 3.6 0.08 0.33 庫存品
SFLC683ZZ 7 3 8.1 0.8 331 104 63000 3.9 0.1 0.53

3日

SFLC693ZZ 8
4

9.5 0.9
0.15

474 144 60000
4.2 0.15

0.97
SFLC623ZZ 10 11.5 1 536 175 50000 1.86
SFLC674ZZ

4

7 2.5 8.2 0.6
0.1

217 86 60000 4.6 0.08 0.35
SFLC684ZZ 9

4
10.3

1
544 179 53000 5 0.1 1.14

SFLC694ZZ 11 12.5 0.15 545 182 48000 5.2 0.15 1.96
SFLC624ZZ 13 5 15 0.2 1105 388 40000 5.6 0.2 3.53
SFLC675ZZ

5

8 2.5 9.2 0.6 0.1 185 72 53000 5.6 0.08 0.41
SFLC685ZZ 11 5 12.5

1

0.15 607 225 45000 6.2 0.15 2.18
SFLC695ZZ 13 4 15

0.2
915 344 43000

6.6 0.2
2.84

SFLC605ZZ 14
5

16 1105 404 40000 3.85
SFLC625ZZ 16 18 0.3 1470 536 36000 7 0.3 5.3
SFLC676ZZ

6

10 3 11.2 0.6 0.1 421 174 45000 6.6 0.1 0.77
庫存品SFLC686ZZ 13

5
15 1.1 0.15 918 352 40000 7 0.15 3.04

SFLC696ZZ 15 17
1.2

0.2 1139 418 40000 7.6 0.2 4.26
SFLC606ZZ 17

6
19

0.3
1921 668 38000

8 0.3
6.61

3日
SFLC626ZZ 19 22 1.5 1986 708 32000 9.09
SFLC678ZZ

8

12 3.5 13.6 0.8 0.1 462 219 40000 8.8 0.1 1.15

庫存品
SFLC688ZZ 16 5 18 1.1 0.2 1368 568 36000 9.6 0.2 4.47
SFLC698ZZ 19 6 22

1.5 0.3
1901 728 36000

10 0.3
8.3

SFLC608ZZ 22 7 25 2799 1103 34000 13

Q特長
●可用止迴螺絲固定在軸上，
 因此不需要軸承用螺帽。

TB6□□□ZZ
2－M

r

d

W

D

r

B

軸承精密度 JIS B 1514 0級
   　  ＊內徑尺寸除外
使 用 溫 度 －25～＋120℃

Type
M材質

內・外輪・轉動體 保持器・密封蓋 止迴螺絲

TB6□□□ZZ SUS440C SUS304
相當於

SUS304

軸承精密度 JIS B 1514 0級

型式

SFLC698ZZ
Order
訂購範例

型式

TB6900ZZ
Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Q附止迴螺絲軸承

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

2發塵性能比較　＊下表數值為參考值，並非保證值。

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

25000
20000
15000
10000

5000
0

一般潤滑油
封入品

粒子徑0.3μm以上的平均發塵量

低發塵潤滑油
封入品

個
／
軸
承

個

評價條件
軸  承 6205開放式
荷  重 動態額定荷重之5～10％
轉　 速 450rpm.
使用環境 空氣中、無塵工作台內（潔淨等級10）
溫  度 室溫

Q各種滾珠軸承的發塵性能比較
1潤滑油的代表性能和使用環境

一般潤滑油封入品 低發塵潤滑油封入品
B6□□□ZZ
SB6□□□ZZ

SBC6□□ZZ
SFLC6□□ZZ SBC6□□□ZZ

潤
滑
油
的
性
能

增稠劑 鋰皂基 鋰皂基 鋰皂基

基油 礦物油 合成油 聚烯烴

基油動黏度
（40℃、mm2/s） 26 100 25

混合稠度 270 315 181
滴點（℃） 170～190 216 203

蒸發量（wt%） 0.32
（99℃×22h）

0.43
 （99℃×22h）

0.14
 （99℃×22h）

離油度
（100℃×24h、wt%） 2.9 0.57 0.1

使用溫度
（℃）

大氣中 －25～＋120 －10～＋80 －10～＋80
真空中 不適用 不適用 不適用

E低發塵潤滑油的代表性能和使用環境請參照右頁。
E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Q 特長：適合無塵室或須避免污染的環境使用，適用等級為10。（此值僅供參考，恕不保證） Q 特長：適合無塵室或須避免污染的環境使用的附法蘭滾珠軸承，適用等級為10。（此值僅供參考，恕不保證）

Q 封入低發塵潤滑油
附法蘭滾珠軸承

Ekgf＝N×0.101972

Ekgf＝N×0.101972

型式 d D W B M
（粗螺紋）

r
（min）

容許轉速
rpm（參考）

基本額定荷重 質量（g）
（參考）容許公差 Cr（動態）kN Cor（靜態）kN

TB6900ZZ
10

＋0.015
0

22 13 6
M3 0.3

9100 2.70 1.27 13
TB6000ZZ 26 15 8 7800 4.55 1.96 24
TB6200ZZ 30 17 9 M4 0.6 6800 5.10 2.39 41
TB6901ZZ

12
24 13 6

M3 0.3
5200 2.89 1.46 15

TB6001ZZ 28 15 8 7800 5.10 2.39 27
TB6201ZZ 32 19 10 M4 0.6 7500 6.80 3.05 47
TB6902ZZ

15
28 14 7

M3 0.3
6500 4.30 2.25 22

TB6002ZZ 32 16.5 9 4500 5.60 2.84 40
TB6202ZZ 35 20 11

M4
0.6 10000 7.65 3.75 59

TB6904ZZ
20 ＋0.018

0

37 18 9 0.3 9100 6.40 3.70 51
TB6004ZZ 42 21 12

M5
0.6 7500 9.40 5.05 87

TB6204ZZ 47 23 14 1.0 5800 12.80 6.65 132
Ekgf＝N×0.101972

交期縮短 交期縮短

日 出 貨3
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

E  為RoHS非對應商品 E  為RoHS非對應商品

型式

SBC6901ZZ
Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5 請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973
請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973


