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ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS -SINGLE ROW,DOUBLE ROW-

角接觸滾珠軸承
－單列・2列組合（一般級）－

Q角接觸滾珠軸承
－單列・2列組合（一般級）－

D

D D

1r

r

a

r

d

1r

B

dh

R

R

s
D

1

r

1r

1r

r
B B

r

軸承精密度 JIS B 1514 0級

＊接觸角30°

單列
B700□
B720□

2列組合（背面）
B700□－DB
B720□－DB

2列組合（正面）
B700□－DF
B720□－DF

（安裝關係圖）

E成品出貨之際未封入潤滑油。使用時請封入潤滑油。    E上述接觸角度為30° M材質  SUJ2

Q2列組合

型式

d D B r
（min.）

r1
（min.）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

作用點a
安裝相關尺寸

質量
（g）
（參考）

出貨日
DB DF

軸承型式 2列組合 Cr（動態）
kN

Cor（靜態）
kN DB DF Ds（min.） dh

（max.） R（max.）Ds（min.） dh
（max.） R（max.） DB DF

B7000

DB
（背面）

DF
（正面）

10
26 8 0.3 0.15 8.75 5.2 18400 18.4 2.4 12.5 24.8 0.3 11.2 23.5 0.15 46 庫存品

3日

B7200 30 9 0.6 0.3 8.8 5.4 17600 20.5 2.5 15 27.5 0.6 12.5 25 0.3 58 3日

B7001
12

28 8 0.3 0.15 9.4 5.8 16800 19.5 3.5 14.5 26.8 0.3 13.2 25.5 0.15 50

庫存品B7201
32

10 0.6 0.3 13 8.05 16000 22.7 2.7 17 29.5 0.6 14.5 27 0.3 74

B7002
15

9 0.3 0.15 9.95 6.85 14400 22.6 4.6 17.5 30.8 0.3 16.2 29.5 0.15 70

B7202
35

11 0.6 0.3 14 9.3 13600 25.4 3.4 20 32.5 0.6 17.5 30 0.3 92 3日

B7003
17

10 0.3 0.15 10.4 7.65 13600 25 5 19.5 33.8 0.3 18.2 32.5 0.15 92 庫存品

B7203 40
12 0.6 0.3

17.6 12 12000 28.5 4.5 22 37.5
0.6

19.5 35
0.3

134 3日

B7004
20

42 17.6 13.2 12000 29.9 5.9 25 39.5 22.5 37 160

庫存品

庫存品

B7204
47

14 1 0.6 23.5 16.6 10400 33.3 5.3 26 42 1 25 41 0.6 218

3日
B7005

25
12 0.6 0.3 18.3 14.8  9600 32.8 8.8 30 44.5 0.6 27.5 42 0.3 186

B7205 52 15

1

0.6

26.3 20.5  8800 37.2 7.2 31 47

1

30 46

0.6

260 3日

B7006
30

55 13 23.6 20.2  8800 37.5 11.5 6 50
35

49 270 庫存品

B7206 62 16 36.5 29.5  7840 42.6 10.6 36 57 56 394

3日
B7207

DB
（背面）

35 72 17

1.1

48.5 40  6800 47.9 － 42 67 － － － 574

－B7208 40 80 18 57.5 50.5  6000 52.6 － 47 75 － － － 750

B7209 45 85 19 64.5 57.5  5520 56.5 － 52 80 － － － 822

B7210 50 90 20 67 63  5040 60.4 － 57 85 － － － 932
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ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS -UNIVERSAL ARRANGEMENT / GREASE SEAL RINGS-

角接觸滾珠軸承/潤滑油密封環
－萬能組合型（精密級）－

Q角接觸滾珠軸承
ー萬能組合型（精密級）ー

B70□□SU

＊接觸角15°
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（安裝關係圖）

E 成品出貨之際未封入潤滑油。
使用時請封入潤滑油來使用。 軸承精密度 JIS B 1514 4級

M材　　質 SUJ2

Q特長 為了讓同No.編號的軸承，無論怎樣組合都可以得到要
求的預壓，必須掌控平面差，在正面、背面做等差加工。
因為外輪外徑面有註記“V”記號，可避免弄錯安裝方向，
正確組合。

DB背面組合
背面平面差×2＝2b
（＝2f），可得預設的
預壓荷重。

DT串列組合
由於正面平面差f＝背面
平面差b，與普通的DT組
合相同，DT之間不會產
生間隙。

DF正面組合
正面平面差×2＝2f
（＝2b），可得預設的
預壓荷重。

VVVV VV
預壓間隙：2f

預壓間隙：2b

任意組合時請注意兩者的尺寸差

内輪內徑尺寸差

外輪外徑尺寸差

軸承內寬度（mm） P4
超過 以下 上 下

10 30 0 －6

內外徑尺寸特殊程度規定（JIS4級）
內輪內徑尺寸差 單位μm

軸承內寬度（mm） P4
超過 以下 上 下

26 62 0 －7

外輪外徑尺寸差 單位μm

型式 d D B r
（min）

r1
（min）

基本額定荷重 容許轉速
rpm（參考）

作用點
a

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日
Cr（動態）kN Cor（靜態）kN Ds（min.）dh（max.）R（max.）

B7000SU 10 26
8

0.3 0.15

5.30 2.49 63900 6.4 12.5 23.5

0.3

19

庫存品
B7001SU 12 28 5.80 2.90 57500 6.7 14.5 25.5 21

B7002SU 15 32 9 6.25 3.40 49000 7.6 17.5 29.5 30

B7003SU 17 35 10 6.60 3.80 44300 8.5 19.5 32.5 39

B7004SU 20 42
12 0.6 0.3

11.10 6.55 37100 10.1 25 37
0.6

67

3日

B7005SU 25 47 11.70 7.40 32000 10.8 30 42 78

B7006SU 30 55 13 1.0

0.6

15.10 10.30 27100 12.2 36 49

1.0

114

B7007SU 35 62 14

1

19.10 13.70 23800 13.5 41 56 151

B7008SU 40 68 15 20.60 15.90 21300 14.7 46 62 189

B7009SU 45 75
16

24.40 19.30 19200 16.0 51 69 238

B7010SU 50 80 26.00 21.90 17700 16.7 56 74 259

E 這是防止潤滑油飛散用的環，沒有密閉性。
E平行度的保證範圍為H尺寸的直徑內。
E建議於轉速5000rpm以下時使用。

GRSL

M材  質 SS400
S表面處理 染黑處理

GRSL704－42

GRSL704－35

軸承外蓋

型式

B7000SU
Order
訂購範例

Order
訂購範例

型式（❶Type·❷No） － ❸D

GRSL700 － 26

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

Q潤滑油密封環

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。  DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E有單獨販售。 
E 使用多列組合之時，建議配合其各列的內外徑尺寸差組合使用。

型式
❸D d H

適用角接觸
軸承❶Type ❷No.

GRSL

700
26

10
13 B7000

21

720
30

15
B7200

25

701
28

12
B7001

23

721
32

17 B7201
26

702
32

15
19 B7002

26

722
35

21
B7202

30

703
35

17 B7003
30

型式
❸D d H

適用角接觸
軸承❶Type ❷No.

GRSL

723
40

17 23 B7203
32

704
42

20
26 B7004

35

724
47

27 B7204
40

705
47

25
31 B7005

40

725
52

32 B7205
46

706
55

30 37
B7006

47

726
62

B7206
56

日 出 貨5

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973

Ekgf＝N×0.101972

Ekgf＝N×0.101972

Ekgf＝N×0.101972

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

軸
承
固
定
座

軸
承

13

軸
承
固
定
座
組

圓
型

軸
承
固
定
座
組

方
型

軸
承

連
座
滾
珠
軸
承

軸
承
用

小
零
件

凸
輪
軸
承
隨
動
器

滾
輪
軸
承
隨
動
器

軸
承
固
定
座

軸
承

13

軸
承
固
定
座
組

圓
型

軸
承
固
定
座
組

方
型

軸
承

連
座
滾
珠
軸
承

軸
承
用

小
零
件

凸
輪
軸
承
隨
動
器

滾
輪
軸
承
隨
動
器

型式

（單列）
（2列組合）

B7000
B7000－DB

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
E表中無交期表示無販售此規格。

P.6第3日出貨

Q單列

型式 d D B
r

（min.）
r1

（min.）
基本額定荷重 容許轉速

rpm（參考）
作用點

a
安裝相關尺寸 質量

（g）
（參考）

出貨日
Cr（動態）kN Cor（靜態）kN Ds（min.）dh（max.）R（max.）

B7000
10

26 8 0.3 0.15 5.35 2.6 23200 9.2 12.5 23.5 0.3 23
庫存品B7200 30 9 0.6 0.3 5.4 2.71 22400 10.3 15 25 0.6 29

B7001
12

28 8 0.3 0.15 5.8 2.98 20800 9.8 14.5 25.5 0.3 25

B7201
32

10 0.6 0.3 8 4.05 20000 11.4 17 27 0.6 37 3日

B7002
15

9 0.3 0.15 6.1 3.45 18400 11.3 17.5 29.5 0.3 35

庫存品

B7202
35

11 0.6 0.3 8.65 4.65 17600 12.7 20 30 0.6 46

B7003
17

10 0.3 0.15 6.4 3.8 16800 12.5 19.5 32.5 0.3 46

B7203 40
12 0.6 0.3 10.8

6 15200 14.2 22 35
0.6

67

B7004
20

42 6.6 14400 14.9 25 37 80

B7204
47

14 1 0.6 14.5 8.3 13600 16.7 26 41 1.0 109

B7005
25

12 0.6 0.3 11.3 7.4 12800 16.4 30 42 0.6 93

B7205 52 15
1

0.6

16.2 10.3 11200 18.6 31 46

1.0

130 3日

B7006
30

55 13 14.5 10.1 10400 18.8 36 49 135
庫存品

B7206 62 16 22.5 14.8 9600 21.3 36 56 197

B7207 35 72 17

1.1

29.7 20.1 8000 23.9 42 65 287
3日B7208 40 80 18 35.5 25.1 7600 26.3 47 73 375

B7209 45 85 19 39.5 28.7 6800 28.3 52 78 411
B7210 50 90 20 41.5 31.5 6320 30.2 57 83 466 庫存品


