
805 輸入型號，立即顯示商品資訊
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋 806
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NEEDLE ROLLER BEARINGS WITH THRUST BALL BEARINGS / NEEDLE ROLLER BEARINGS WITH THRUST ROLLER BEARINGS

止推滾珠軸承複合滾針軸承/止推滾子軸承複合滾針軸承
－附內輪－                                                   －附內輪－

THRUST BALL BEARINGS/THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS

止推滾珠軸承/止推滾針軸承

a

T l
L

d D

B d 1d 1D
1

r

r

1r

R

2
D

s
D

1R

a

T l
L

d D

B d 1d 1D
1

r
r

1r

R

2
D

s
D

R1

Q滾針軸承

NKXRZ（附止推滾子軸承） Q特 長
● 由於止推側附上了防塵外蓋，所以可以防
止雜物進入及潤滑劑的滲漏。

● 因為能同時承受徑向荷重與軸向荷重，所
以在進行精巧設計時，能當作固定側軸承
部使用。NKXRZ之軸向荷重能力更佳。

NKXZ（附止推滾珠軸承） Q止推滾珠軸承
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E兩側的軌道板和保持器為容易分離的構造，
 開封時請注意。

B511□□
B512□□

SB511□□

軸承精密度 JIS B 1514 0級

M材　　質 鋼型          SUJ2
      不鏽鋼型  相當於SUS440C

型式

d D D1

（min.） T r
（min.）

基本額定荷重

容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸
質量
（g）
（參考）鋼型 不鏽鋼型

鋼型 不鏽鋼型
容許
公差

容許
公差

容許
公差

Ca
（動態）

kN

Coa
（靜態）

kN

Ca
（動態）

kN

Coa
（靜態）

kN

Ds
（min.）

dh
（max.）

R
（max.） 鋼型 不鏽鋼型

B51100 SB51100
10

　0
－0.008

24

　0
－0.013

11 9

　0
－0.075

0.3 10.1 14 5 6.96 6700 18
16

0.3 19 21

B51200 － 26 12 11 0.6 12.8 17.1 － － 6000
20

0.6 28 －
B51101 SB51101

12
26 13 9 0.3 10.4 15.4 5.15 7.7 6700

18
0.3 21 23

B51201 － 28 14 11 0.6 13.3 19 － － 5600 22 0.6 31 －
B51102 SB51102

15
28 16 9 0.3 10.6 16.8 5.25 8.38 6300 23 20 0.3 23 24

B51202 － 32

　0
－0.016

17 12 0.6 16.7 24.8 － － 5000
25 22

0.6 43 －
B51103 SB51103

17
30 18 9 0.3 11.4 19.5 5.39 9.07 6000 0.3 25 26

B51203 － 35 19 12 0.6 17.3 27.3 － － 4800 28 24 0.6 50 －
B51104 SB51104

20

　0
－0.010

35 21 10 0.3 15.1 26.6 7.11 12.36 5300 29 26 0.3 37 40

B51204 － 40 22 14 0.6 22.5 37.5 － － 4300 32 28

0.6

77 －
B51105 SB51105

25
42 26 11

0.6

19.7 37 9.76 18.63 4800 35 32 56 60

B51205 －
47

27 15 28 50.5 － － 3800 38 34 111 －
B51106 SB51106

30
32 11 20.6 42 10.2 21.08 4300 40 37 64 69

B51206 － 52 　0
－0.019 32 16 29.5 58 － － 3400 43 39 137 －

M材　　質    相當於SUJ2
軸承精密度 JIS B 1514 0級

BA□□□□ 附保持器止推滾針 止推墊圈

＊ 止推墊圈在交貨時會有些許彎曲，
在同心圓方式加上最低200N的軸
向荷重時會恢復平坦。 

B

d1D
1

1

F1F

B

dD

型式
附保持器止推滾針 止推墊圈×2 容許轉速

rpm
（參考）

質量
（g）
（參考）

基本動態
額定荷重
Ca kN

基本靜態
額定荷重
Coa kNd D B F F1 d1 D1 B1容許公差 容許公差 容許公差 容許公差 容許公差 容許公差

BA0414 4
＋0.140
＋0.020

14 －0.095
－0.365

2
　0
－0.01

13 5 4
＋0.200
＋0.020

14 －0.032
－0.302

1
＋0.05
－0.05

5200 2.7 4.4 8

BA0515 5 15 14 6 5 15 5200 2.8 4.75 9.2

BA0619 6 19 －0.110
－0.440

18 7 6 19

－0.040
－0.370

4700 5 6.8 15.5

BA0821 8 ＋0.175
＋0.025

21 20 9 8 ＋0.245
＋0.025

21 4500 6 7.8 19.4

BA1024 10 24

－0.110
－0.440

23 12 10 24 4200
9

9.2 25.5

BA1226 12
＋0.212
＋0.032

26 25 14 12
＋0.302
＋0.032

26 3700 9.9 29.0

BA1528 15 28 27 17 15 28 3200 10 11.3 36.0

BA1730 17 30 29 19 17 30 3000 12 11.9 39.5

BA2035 20
＋0.250
＋0.004

35 －0.120
－0.510 34 22 20

＋0.370
＋0.040

35
－0.050
－0.440

2500 15 13.1 46.5

BA2542 25 42 －0.130
－0.520

41 29 25 42 2100 21 14.7 58.0

BA3047 30 47 46 34 30 47 1800 24 16.3 70.0

E請將軸向靜態額定荷重的1%作為預壓施加後使用。

Q建議搭配
軸 固定座
k6 K6

M材 質 相當於SUJ2
A附屬品 外蓋
軸承精密度 JIS B 1514 0級

Ekgf＝N×0.101972

Ekgf＝N×0.101972

型式

D B L T r
（min）

r1

（min） d1 D1 L a

徑向 軸向
容許轉速

rpm
（參考）

安裝相關尺寸
質量
（g）
（參考）

出貨日基本動態
額定荷重

CrkN

基本靜態
額定荷重
CorkN

基本動態
額定荷重

CakN

基本靜態
額定荷重
CpakN

Ds
（min）

D2

（min）
R

（max）
R1

（max）Type d

NKXZ

7 19
16 23

 9
0.3

0.3

10 25.2
6.5

19.7 6.2 7.8 10.0 14.0 7200 18 9

0.3

0.3

40.9

庫存品

9 21 12 27.2 21.7 9 11 10.3 15.4 6600 20 11 46
12 24 15 29.2 23.7 10.7 12.7 10.5 16.8 5700 23 14 54.6
14 26 17 25 17 31.2 8.0 25.7 11.9 15 10.8 18.2 5100 25 16 64.5
17 30

20
30

10 20 36.2 10.5 30.7 16.4 23.8 14.3 24.7 4500 29 19 103.5
20 37

11

0.6

25 43.2
9.5

37.7 18.8 30.5 19.6 37.5 3600 35 22

0.6

159.5
25 42 30 48.2 42.7 22.6 36 20.4 42.0 3000 40 27 180.8
30 47 12 35 53.2 9.0 47.7 24.3 41.5 21.2 47.0 2700 45 32 207
35 52

32
13 40 61.2 10 55.7 26 47 27 63 2400 52 37 252.2

3日
40 58

14
45 66.5 9 60.5 27.5 53 28 69 2100 57 42 315.8

45 62
25

35 0.6 50 71.5 10 65.5 38 74 29 75 1900 62 48 0.6 370.8
50 72 40 17 1 1 60 86.5 12 80.5 42 90 41.5 113 1600 75 55 1 1 542

型式

D B L T
r

（min）
r1

（min） d1 D1 L a

徑向 軸向
容許轉速

rpm
（參考）

安裝相關尺寸
質量
（g）
（參考）

出貨日基本動態
額定荷重

CrkN

基本靜態
額定荷重
CorkN

基本動態
額定荷重

CakN

基本靜態
額定荷重
CpakN

Ds
（min）

D2

（min）
R

（max）
R1

（max）Type d

NKXRZ

12 24 16 23
9

0.3

0.3

15 29.2 6.5 23.7 10.7 12.7 14.4 28.5 7800 25 14
0.3

0.3

52.6 庫存品

14 26 17 25 17 31.2 8 25.7 11.9 15 15.9 33.5 7200 27 16 62.5 3日
17 30

20
30

10 20 36.2 10.5 30.7 16.4 23.8 24.9 53 6000 32 19 97.5
庫存品

20 37
11

0.6

25 43.2
9.5

37.7 18.8 30.5 33.5 76 5100 39 22

0.6

152.5
25 42 30 48.2 42.7 22.6 36 35.5 86 4500 44 27 173.8 3日
30 47 12 35 53.2 9 47.7 24.3 41.5 39 101 3900 49 32 204 庫存品

35 52
32

13 40 61.2 10 55.7 26 47 56 148 3600 56 37 258.2
3日40 58

14
45 66.5 9 60.6 27.5 53 59 163 3000 61 42 310.8

45 62 25 35 0.6 50 71.5 10 65.5 38 74 61 177 2800 66 48 0.6 358.8

Ekgf＝N×0.101972

Ekgf＝N×0.101972

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

型式

B51100
BA0414

Order
訂購範例

型式（Type·d）
NKXZ20

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

Delivery
出貨日

Q止推滾針軸承

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 本產品的產品型號，是以可拆除
內輪的內徑尺寸為基準所設定
的。因此，會產生與其他公司之
類似商品之間在型號上的差異。
訂購時請特別注意型錄上之尺寸。

Q 特長：能承受軸向荷重的商品。

Q 特長：轉動體為滾針，能承受更大軸向荷重的商品。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


