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ONE-WAY CLUTCHES / SELF-ALIGNING BALL BEARINGS

單向離合器/自動調心滾珠軸承
 

庫
存
品

隔日出貨

STAINLESS STEEL DEEP GROOVE BEARINGS

附不鏽鋼溝槽軸承

Order
訂購範例

型式（❶Type·❷d） － ❸D

SZV3 － 12

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

Q 特長：可直接在軸承的外輪做溝槽加工，使外徑變小。 Q 特長：離合器的兩側安裝有徑向荷重負荷用軸承，可單獨使用。

Q 特長：具調心功能，能容許安裝時的偏心或旋轉時的彎曲。適用於軸易彎曲的傳動軸等用途。

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

軸承用間隔環

附溝槽軸承懸臂銷

型式（Type·d）
BHFL10

Order
訂購範例

Q單向離合器構造

■建議搭配

軸
固定座

鋼 輕金屬
h5（h6） N6（N7） R6（R7）

＊ 使用時的扭矩若為容許扭矩的一半以
下，則可使用（）內的公差。

E本產品又名單向式軸承。
E 依旋轉方向的不同，會有固鎖（傳達扭矩）與空轉兩種情況。
本產品的安裝方向交換時，固鎖/空轉的轉向也會被交換。

E選定時請確認本產品的容許扭矩參數值。

BHFL L

dD

固鎖時

固鎖時，導桿的扭矩
會傳導至襯套座。

空轉時，導桿的扭矩
不會傳至襯套座。

空轉時

0   
－0.3

r r

M材質　SPCCCADCAD 2D
3D

型式
D L r

（min.）
容許扭矩

Nm

容許轉速
質量
（g） 出貨日

Type d 軸旋轉時
rpm

外輪旋轉時
rpm

BHFL

6 10 15

0.3

1.76 23000 13000 4
庫存品8 12

22
3.15 17000 12000 7

10 14 5.3 14000 11000 8
12 18

26

12.2 11000 8000 18
3日

14 20 17.3 9500 8000 20
16 22 20.5 8500 7500 22 庫存品

18 24 24.1 7500 7500 25

3日
20 26 28.5 7000 6500 27
25 32

30
66 5500 5500 44

30 37 90 4500 4500 51
35 42 121 3900 3900 58

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

型式

B1200
Order
訂購範例

離合器部

單向離合器
BHFL齒輪

軸承部

Example
使用範例

Example
使用範例

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

B1□□□
（安裝關係圖）

D d

B

R

R

r

r

dh Ds

精密度等級 JIS B 1514 0級
M 材  質 SUJ2

CADCAD 2D
3D

■構造與用途
外輪軌道為球面，其翹曲率中心與軸承中心一致。因此，
內輪、滾珠、保持器可於軸承中心的周圍自由旋轉，
具調心機能。軸與襯套座的中心不易配合時，適用於
軸易彎曲的傳動軸等用途。

自動調心滾珠軸承

旋轉軸

型式 d D B r
（min.）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝尺寸 質量
（g）
（參考）

Cr（動態）
kN

Cor（靜態）
kN

Ds
（min.）

dh
（max.）

R
（max.）

B1200
10

30 9
0.6

5.55 1.19 22000
14.0

26.0
0.6

33
B1300 35 11 7.35 1.62 20000 31.0 57

B1201
12

32 10 5.70 1.27 22000 16.0 28.0 39

B1301 37 12 1 9.65 2.16 18000 17.0 32.0 1 66

B1202
15

35 11 0.6 7.6 1.75 18000 19.0 31.0 0.6 51

B1302 42 13 1 9.7 2.29 16000 20.0 37.0 1 93

B1203
17

40 12 0.6 8.00 2.01 16000 21.0 36.0 0.6 72

B1303 47
14 1

12.7 3.20 14000 22.0
42.0

1
130

B1204 20
47 10.0 2.61 14000 25.0 120

B1304 52 15 1.1 12.6 3.35 12000 26.5 45.5 165

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

■容許調心角
自動調心滾珠軸承的容許調心角度，在普通荷重之下，
大約為0.07～0.12的弧度（4°～7°），但隨著軸承周圍的
安裝相關尺寸的不同，也會有不能容許其調心角度的
情況出現，請注意。

SZV 90°

2－C

❸
D

VD❷
d

B

A

0.03 A

Ds dh

（安裝關係圖）

精密度等級  JIS B 1514 0級
M 材　　質　　相當於SUS440C

CADCAD 2D
3D

型式

❸D B VD C
倒角

基本額定荷重 安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日
❶Type ❷d Cr（動態）

N
Cor（靜態）

N
Ds

（min）
dh

（max）

SZV

3 12

4 

9.06

（0.25） 542 186 
4.5 

7.5

1.3 
3日

3 14 11.06 1.9 
4 12 9.06

5.5 
1.2 

庫存品4 14 11.06 1.8 
6 16 13.06 235 650 7.5 10 2.1 

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

SZU

2－C

UR

❸
D

UD❷
d

B

A

0.05 A

Ds dh

（安裝關係圖）

精密度等級  JIS B 1514 0級
M 材　　質　　相當於SUS440C

CADCAD 2D
3D

型式
❸D B UD UR

（溝槽半徑）
C
倒角

基本額定荷重 安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日
❶Type ❷d Cr（動態）

N
Cor（靜態）

N
Ds

（min）
dh

（max）

SZU

3 12

4 

10 

1.15 （0.25） 542 186 
4.5 

7.5

1.2 

3日
3 14 12 1.8 
4 12 10 

5.5 
1.1 

4 14 12 1.8 
6 16 14 235 650 7.5 10 2.1 庫存品

SZG

2－C

GD

B

GR

A

0.05 AR

❸
D

❷
d

Ds dh

（安裝關係圖）

型式

❸D B GD GR
（溝槽寬度）

C
倒角

R
（圓角R）

基本額定荷重 安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日
❶Type ❷d Cr（動態）

N
Cor（靜態）

N
Ds

（min）
dh

（max）

SZG

3 12

4 

10 

2 （0.25） 0.25
542 186

4.5 
7.5

1.3 

3日
3 14 12 1.8 
4 12 10 

5.5
1.2 

4 14 12 1.8 
6 16 14 235 650 7.5 10 2.1 

精密度等級  JIS B 1514 0級
M 材　　質　　相當於SUS440C

Example
使用範例

Example
使用範例

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。  DP.5

CADCAD 2D
3D

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

EV溝槽底為R0.2。 Ekgf＝N×0.101972

Ekgf＝N×0.101972

Ekgf＝N×0.101972

Q單向離合器

Q自動調心滾珠軸承

Ekgf＝N×0.101972

Ekgf＝N×0.101972

容許調心角

●左述以外

日 出 貨3
●B1200 · B1201 · B1204

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


