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Q 特長：凸輪軸承隨動器外輪有燒付優力膠。

QR型

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷dh7） － ❸D

CFRAH12 － 30

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式 ❸D
選擇 M×Pitch B B1 L d1 L L1 H 容許荷重

（N） 容許轉速（rpm） 質量
（g）❶Type ❷dh7容許公差

（附密封）
CFFRRA
CFFRRAS
（無密封）
CFFRRU

5 　0
－0.012

13 5×0.8 9 10 23

－

7.5

－

3 68 1500 13

6 16 6×1.0
11 12

28 9
4

90 1300 22

8
　0
－0.015

19 8×1.25 32 11 96 1180 33

10
22

10×1.25 12 13 36 13 5
110 1060 50

26 118 930 66
（附密封）
CFRAH
CFRSH
（無密封）
CFRTH
CFRTSH

12
　0
－0.018

30
12×1.5 14 15 40

3
14 6

6

147 830 103

32 151 800 113

16 35 16×1.5 18 19.5 52 18 8 202 740 181

E CFRTSH僅D32。

E使用環境溫度80℃以下
E d10以下沒有潤滑油補充孔。

ℓ
L

R13
M

H H

4
❸

D

❷
dh

7

B－0.12
0

ℓ1

d1

B1

潤滑油噴嘴

H

l

❸
D

－0.12
 0B

B1

M

L

❷
dh

7

R13

4 （無密封）
（無密封）

■ 頭部內六角孔（d5～10）
（附密封）

■ 頭部螺牙部內六角孔（d12～16）
（附密封）

CAM FOLLOWERS COVERED WITH URETHANE -HEXAGONAL TYPE-

附優力膠凸輪軸承隨動器
－內六角型－

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

Type
M材質

A附屬品頭部內六角孔（d5～10）頭部螺牙部內六角孔（d12～16）
附密封 無密封 附密封 無密封 優力膠 凸輪軸承隨動器

CFFRRA CFFRRU CFRAH CFRTH 蕭氏硬度
A90

SUJ2 六角螺帽1 pcs（S45C ·染黑處理）
CFFRRAS － CFRSH CFRTSH 相當於SUS440C 六角螺帽1 pcs（SUS304）

●左述以外

日 出 貨3
●CFFRUA6-16 · CFFRUA10-22

Q平面型
E使用環境溫度80℃以下
E d10以下沒有潤滑油補充孔。

ℓ
L

C1
M

H H

4
❸

D

❷
dh

7

B－0.12
0

ℓ1
d1

B1

潤滑油噴嘴

H

❸
D

❷
dh

7

l

C1
B1

B
 0     
－0.12

M

L

4 （無密封） （無密封）

■  頭部內六角孔（d5～10）
（附密封）　

■  頭部螺牙部內六角孔（d12～16）
（附密封）　

Type
M材質

A附屬品頭部內六角孔（d5～10）頭部螺牙部內六角孔（d12～16）
附密封 無密封 附密封 無密封 優力膠 凸輪軸承隨動器

CFFRUA CFFRUU CFTAH CFFTH
蕭氏硬度A90

SUJ2 六角螺帽1 pcs（S45C ·染黑處理）
CFFRUAS － CFTSH － 相當於SUS440C 六角螺帽1 pcs（SUS304）
CFFRUAG － CFTGH － 蕭氏硬度A50 SUJ2 六角螺帽1 pcs（S45C ·染黑處理）

型式 ❸D
選擇 M×Pitch B B1 L d1 d2 L L1 H 容許荷重

（N）
容許轉速（rpm） 質量

（g）❶Type ❷dh7容許公差 蕭氏硬度A90 蕭氏硬度A50

（附密封）
CFFRUA
CFFRUAS
CFFRUAG
（無密封）
CFFRUU

5 　0
－0.012

13 5×0.8 9 10 23

－ －

7.5

－

3 68 1500 250 13

6 16 6×1.0
11 12

28 9
4

90 1300 220 22

8
　0
－0.015

19 8×1.25 32 11 96 1180 190 33

10
22

10×1.25 12 13 36 13 5
110 1060 170 50

26 118 930 150 66

（附密封）
CFTAH
CFTSH
CFTGH
（無密封）
CFFTH

12
　0
－0.018

30
12×1.5 14 15 40

6 3
14 6

6

147 830 140 103

32 151 800 130 113

16 35 16×1.5 18 19.5 52 18 8 202 740 120 181

Delivery
出貨日

Q 特長：凸輪軸承隨動器外輪有燒付優力膠。

QR型

Delivery
出貨日

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷dh7） － ❸D

CFFRUZ10 － 22

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●左述以外

日 出 貨3
●CFFRU8-19

CAM FOLLOWER COVERED WITH URETHANE -DRIVER GROOUF TYPE-

附優力膠凸輪軸承隨動器
－一字溝槽型－

Type M材質
A附屬品

附密封 無密封 優力膠 凸輪軸承隨動器

CFFRRZ CFFRR
蕭氏硬度A90

SUJ2 六角螺帽1 pcs（S45C ·染黑處理）
CFFRRZS CFFRRS 相當於SUS440C 六角螺帽1 pcs（SUS304）

Type M材質
A附屬品

附密封 無密封 優力膠 凸輪軸承隨動器

CFFRUZ CFFRU
蕭氏硬度A90

SUJ2 六角螺帽1 pcs（S45C ·染黑處理）
CFFRUZS － 相當於SUS440C 六角螺帽1 pcs（SUS304）

Q平面型

E使用環境溫度  80℃以下
E 潤滑油補充孔僅加工於頭部。

－0.12B

B

 0

4

L

M

R13

1

l

1d❸
D

❷
dh

7

（無密封）

1d

－0.12
 0B

B1

M

L

4

R13

l

❸
D

❷
dh

7

（附密封）

E使用環境溫度  80℃以下
E 潤滑油補充孔僅加工於頭部。

l

－0.12B
B

 0

4

L

M

C1

d1

1

❸
D

❷
dh

7

（無密封）

－0.12
 0B

B1

M

l4

L

d1

C1

❸
D

❷
dh

7

（附密封）

型式 ❸D
選擇 M×Pitch B B1 L d1 L 最大容許荷重

（N）
容許轉速
（rpm）

質量
（g）❶Type ❷dh7容許公差

（附密封）
CFFRUZ
CFFRUZS
（無密封）
CFFRU

5 　0
－0.012

13 5×0.8 9 10 23 3.1 7.5 68 1500 13

6 16 6×1.0
11 12

28

4

9 90 1300 22

8
　0
－0.015

19 8×1.25 32 11 96 1180 33

10
22

10×1.25 12 13 36 13
110 1060 50

26 118 930 66

Ed12 · 16請參考W P.838。 ECFFRUZS無D16。

型式 ❸D
選擇 M×Pitch B B1 L d1 L 最大容許荷重

（N）
容許轉速
（rpm）

質量
（g）❶Type ❷dh7容許公差

（附密封）
CFFRRZ
CFFRRZS
（無密封）
CFFRR
CFFRRS

5 　0
－0.012

13 5×0.8 9 10 23 3.1 7.5 68 1500 13

6 16 6×1.0
11 12

28

4

9 90 1300 22

8
　0
－0.015

19 8×1.25 32 11 96 1180 33

10
22

10×1.25 12 13 36 13
110 1060 50

26 118 930 66

Ed12 · 16請參考WP.838。  ECFFRR無D22。  ECFFRRS無D22、26。

【材質特性】
項目 優力膠 MC尼龍

耐荷重性 r g

耐磨耗性 g r

機械強度 g p

耐熱性 n r

耐藥性 n g

EMC尼龍請參考WP.836。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D
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