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附優力膠滾輪軸承隨動器/滾輪軸承隨動器固定銷

型式（Type · d）
NAUTF6

Order
訂購範例

Q附優力膠
 滾輪軸承隨動器
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（無密封）
NAUTRR

（附密封）
NAUTR

（無密封）
NAUTFR

（附密封）
NAUTF

（無密封）
NAUGFR

（附密封）
NAUGF

Q分離・R型 Q分離・平面型 Q非分離・平面型

E使用環境溫度 80℃以下  E凸輪軸承隨動器外輪有燒付優力膠。 M材質 本體 相當於SUJ2   優力膠蕭氏硬度A90（黑）

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

Q非分離型・平面型
型式 D a B B1 f 容許荷重

（N）
最大轉速
（rpm）

質量
（g）Type d

NAUGFR
NAUGF

5 16 12 11 12

0.5

100 6525 19.5
6 19 14 125 5220 26.5
8 24 17.5

14 15
150 5910 50

10 30 23.5 190 4785 74
12 32 25.5 196 5055 81

Ekgf＝N×0.101972

Q分離型・無密封（R・平面型共通）
型式 D dr B B1 r 容許荷重

（N）
最大轉速
（rpm）

質量
（g）Type d

NAUTRR
NAUTFR

6 19 10 9.8 10
0.5

96 4900 22.3
8 24 12 115 4150 33.5
10 30 14 11.8 12 147 3475 58
12 32 16 151 3300 66

Ekgf＝N×0.101972

■分離型・附密封（R・平面型共通）
型式 D a B B1 e f 容許荷重

（N）
最大轉速
（rpm）

質量
（g）Type d

NAUTR
NAUTF

6 19 14 13.8 14
2.5 0.8

96 1960 29
8 24 17.5 115 1660 44.5

10 30 23.5 15.8 16 147 1390 73
12 32 25.5 151 1320 83

Ekgf＝N×0.101972

Example
使用範例

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷Dg6） － ❸L － ❹F
（外螺牙型 L尺寸選擇）
（外螺牙型 L・F尺寸指定）
（扣環型）

RFN6
FRFN6
RFC5

－
－
－

30
35
40

－ F10

請依照選定步驟❶～❹選擇型式・數值後再行訂購。

Q滾輪軸承隨動器固定銷
 外螺牙型

Type
M材質 S表面處理L尺寸選擇 L・F尺寸指定

RFN FRFN S45C 染黑處理
－ FSRFN SUS304 －

D M（粗螺紋） ℓ T B （C）
5 M  5

14 2
8   9.2

6 M  6 10 11.5
8 M  8 16

3
13 15.0

10 M10 19 17 19.6
12

M12
22

4
19 21.9

15 25
24 27.7

17 M16 28
20 M20 31 5 27 31.2

❸ ❸

（
c）

B
l

LT

M
30°

D
g6

1.6

6.3

F
LT

M
30°

D
g6

1.6

6.3 6.36.3

R0.3以下 R0.3以下

❷ ❷

1.625 6.36.3●L尺寸選擇 ●L・F尺寸指定
滾輪軸承隨動器
（NASTR）

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

型式 ❸L
指定單位1mm

❹F
指定單位1mm❶Type ❷Dg6

FRFN
FSRFN

5 －0.004
－0.012

20～30

M≦F≦L－10

6 20～36
8 －0.005

－0.014
20～38

10 20～42
12

－0.006
－0.017

25～46
15 25～50
17 25～50
20 －0.007

－0.020 25～54

型式 ❸L
選擇 L❶Type ❷Dg6

RFN

5 －0.004
－0.012

20 25 30 146 30 32 34 36
8 －0.005

－0.014
30 32 34 36 38 16

10 36 38 42 19
12

－0.006
－0.017

38 42 46 22
15 38 42 46 50 25
17 28
20 －0.007

－0.020 38 42 46 50 54 31

Q滾輪軸承隨動器固定銷
 扣環型

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～49 50～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

型式 ❸L
指定單位1mm d m M T H❶Type ❷Dg6 容許公差 容許公差

（扣環用）
RFC
RFCS

（附頭緣扣環用）
RFS
RFSS

5 －0.004
－0.012

20～44 4 ＋ 0.075
 0 0.7 ＋ 0.1

 0
2 2 10

6 22～46 5 11
8 －0.005

－0.014
22～47 7 ＋ 0.09

 0 0.9
3 3 13

10 25～48 9.6  0
－ 0.09

1.15 ＋ 0.14
 0

15
12 －0.006

－0.017

11.5  0
－ 0.11

4 17
15 25～52 14.3 4 4 20
17 25～58 16.2 23
20 －0.007

－0.020 25～68 19  0
－ 0.21 1.35 5 5 27

Type
M材質 S表面處理

扣環用 附頭緣扣環用
RFC RFS S45C 染黑處理
RFCS RFSS SUS304 －

6.325 1.6

2 2

3 3
m

 0
＋0.1L

m m
M

1.6

MM  0
＋0.1L

H dd

T

D
g6

D
g6

1.6

6.3

R0.3以下
●扣環用

●附頭緣扣環用

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品
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●左述以外

日 出 貨3
●NAUGF5

●RFN5－25・6－30・10－36

ROLLER FOLLOWERS -GUIDE-

滾輪軸承隨動器
－概要－

Q特長

Q滾輪軸承隨動器種類

Q使用範例

１. 最適合空間狹小的場所！

2. 荷重能力強於滾輪！

3. 安裝時可不必考慮對應側的寬度！

Q何謂滾輪軸承隨動器
滾輪軸承是一種剛性非常優越的軸承。由於無軸所以可作精巧性的設計。
滾輪軸承隨動器是內部組裝有稱為滾針的針狀滾輪之高性能軸承。
與凸輪軸承隨動器相同，滾輪軸承隨動器也是壁厚的外輪與內輪，外加滾針組合的構造。同時可用於高荷重或是需要高速旋轉的場所。
固定滾輪軸承隨動器的固定銷可指定長度，因此使用時可不必考慮對應側的板厚度。

作為托盤或鐵板的支撐座

※使用範例1（運送用滾輪）

用於平板輸送機的兩側。

※使用範例2（運送用滾輪）

用途 一般運送用 防噪音運送用 固定銷

特徵 分離型 非分離型 附優力膠型 滾輪軸承隨動器固定銷

頁次 P.841 P.841 P.840 P.840

商品說明
內輪與外輪各自分離的滾
輪軸承隨動器。可從桶
型與平面型這2種類型中
選擇。

內輪的兩側壓入側板的非分離型滾輪軸承隨動器。
還備有適用於高荷重的高荷重桶型。

將優力膠燒附在非分離式軸承隨動器上的類型。
MISUMI的原創產品，優力膠可吸收對應側的衝擊，有
抑制旋轉時噪音的作用。

MISUMI的原創產品滾輪軸承
隨動器固定銷。請用於固定
滾輪軸承隨動器的場合。

形狀 桶型 平面型 桶型 高荷重桶型 R型 平面型 －
潤滑油 一般型 低發塵 一般型 低發塵 一般型 一般型 一般型 －

選
定
基
準

運
動
方
向（※

1
）

直線行
進運動 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

－

搖擺運動 ◎ △ ◎ ○ ○ ◎ △

轉
速（※

2
）

低速旋轉 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○

高速旋轉 ○ ◎ ○ ○ ○ × ×

粉
塵低發塵 ○ ◎ ○ ◎ ○ × ×

荷
重（※

3
）

輕荷重 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○

重荷重 ○ ○ ○ ○ ◎ × ×

分離型 非分離型

k5、k6 g6、h6

●安裝孔的建議搭配

●其他注意事項

Q使用注意事項

·  如果滾輪軸承隨動器掉落地面，或者用力敲擊，可能導致損壞。
·  在被施加衝擊時，即使外觀看不出有損壞，也可能導致功能受損，
敬請注意。

·  滾輪軸承隨動器適用於徑向荷重，較不適用於推力荷重，因此請避
免施加推力荷重之類的使用方法。

·  因大小關係，部分滾輪軸承隨動器未封入潤滑油。
 請參照上表，將未封入潤滑油的產品加注適量的潤滑油後使用。

●滾輪軸承隨動器潤滑油性能和使用溫度
一般潤滑油封入品
（AFB－LF潤滑劑）

低發塵潤滑油封入品
（AFE－CA潤滑劑）

潤
滑
油
的
性
能

增稠劑 鋰皂基 尿素衍生物
基油 精製礦物油 合成油
基油動黏度（40℃，mm²/S） 170 100
混合稠度（25℃ · 60W） 275 260
滴點（℃） 193 258
蒸發量：wt％（99℃ · 22h） 0.36 0.1
離油度：wt％（100℃ · 24h） 0.6  0.8 

使用溫度
（℃）

大氣中 －15～＋100 －40～＋160
真空中 不適用 不適用

（※1）關於運動方向
　＜直線行進運動＞
　　接觸面側的表面須為平面，
　　滾輪軸承隨動器做直線運動。

＜搖擺運動＞
　接觸面側的表面為彎曲面，
　滾輪軸承隨動器做曲線運動。

（※2） 關於旋轉
關於旋轉的詳細數值，請參閱各商品頁次的規格表。

（※3） 關於荷重
關於荷重的詳細數值，請參閱各商品頁次的規格表。

Q滾輪軸承隨動器分離型構造

無密封 附密封

内輪
保持器

外輪

側板

側板

分離為內輪、保持器、外輪。 分離為內輪、保持器、外輪、側
板（密封）。

內輪
保持器

外輪

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●左述以外

日 出 貨3
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


