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型式（Type · d）
C－NASTR8

Order
訂購範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3

ROLLER FOLLOWERS -SEPARATE・NON-SEPARATE TYPE-

【中精密度】滾輪軸承隨動器
－分離型・非分離型－

Q分離型 用途
附密封 無密封

M材質
桶型 平面型 桶型 平面型

一般型 C－NASTZ C－NASTFZ C－NASTR C－NASTF 相當於SUJ2

B
B 1

dr

D
－
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00
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－
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r
r
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dr－
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B 1
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 0

桶型 平面型

Q無密封

B
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e

f

e

f

B
B 1
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－
0.

00
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dD
－

0.
05

 0

桶型 平面型

Q附密封

Q無密封
型式 D dr B B1

r
（min.）

基本額定荷重 軌道負荷容量（kN） 最大轉速 質量
Type d C（動態）kN Cor（靜態）kN C－NASTR□ C－NASTF□ （rpm） （g）

（桶型）
C－NASTR

（平面型）
C－NASTF

6 19 10 9.8 10

0.3

3.75 4.57 1.1 2.82 10000 17.8
8 24 12 4.2 5.4 1.49 3.22 8000 28
10 30 14

11.8 12
8.4 9.2 1.96 4.47 5500 50

12 32 16 9.0 10.1 2.19 4.78 4500 58
15 35 20 9.1 10.7 2.51

－
3300 62

17 40 22 15.8 16 14.2 17.7 2.98 2800 110
20 47 25 16.2 21.5 3.69 2400 155

E 請充分塗抹潤滑油後使用。 Ekgf＝N×0.101972

Q無密封
型式 D a B B1

r
（min.）

基本額定荷重 軌道負荷容量
（kN）

最大轉速
（rpm） 質量（g）Type d C（動態）kN Cor（靜態）kN

（桶型）
C－NARTR

5 16 12 11 12 0.15 3.15 3.3 0.86 14000 15
6 19 14 3.5 3.9 1.1 11000 21
8 24 19

14 15
0.3 5.5 6.4 1.49 7500 42

10 30 23 0.6 6.8 8.4 1.96 5500 66
12 32 25 6.9 8.8 2.19 4500 73

Ekgf＝N×0.101972

E使用環境溫度 80℃以下

Q非分離型 用途
附密封 無密封

M材質
桶型 高荷重桶型 桶型

一般型 C－NARTU C－NARTV C－NARTR 相當於SUJ2

桶型 桶型高荷重
桶型

Q附密封 Q無密封

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D
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Q附密封
型式 D a B B1

r
（min.）

基本額定荷重 軌道負荷容量（kN） 最大轉速 質量
Type d C（動態）kN Cor（靜態）kN C－NASTZ□ C－NASTFZ□ （rpm） （g）

（桶型）
C－NASTZ

（平面型）
C－NASTFZ

6 19 14 13.8 14

0.3

1.21 1.45 1.1 2.82 12000 24.5
8 24 17.5 1.3 1.7 1.49 3.61 9900 39
10 30 25.5

15.8 16
2.34 2.38 1.96 5.49 9400 65

12 32 25.5 2.52 2.68 2.19 5.88 8100 75
15 35 30 2.9 3.4

－
6.43 6300 83

17 40 33 19.8 20 4.27 5.24 9.44 5600 135
20 47 37 4.5 5.7 11.04 4900 195

Ekgf＝N×0.101972

Q附密封
型式

D a B B1
r

（min.）
基本額定荷重 軌道

負荷容量
（kN）

最大轉速（rpm） 質量（g）
Type d C（動態）kN Cor（靜態）kN

C－NARTU□ C－NARTV□ C－NARTU□ C－NARTV□ C－NARTU□ C－NARTV□ C－NARTU□ C－NARTV□

（桶型）
C－NARTU

（高荷重桶型）
C－NARTV

5 16 12 11 12 0.15 3.15 4.9 3.3 6.5 0.86 14000 3800 14.5 15.1
6 19 14 3.5 5.4 3.9 7.9 1.1 11000 3100 20.5 21.5
8 24 19

14 15
0.3 5.5 7.8 6.4 11.4 1.49 7500 2500 41.5 42.5

10 30 23
0.6

6.8 9.5 8.4 14.6 1.96 5500 2100 64.5 66.5
12 32 25 6.9 9.7 8.8 15.4 2.19 4500 1800 71 73
15 35 27 18 19 9.8 12.8 14.1 23 2.51 3600 1600 102 106
17 40 32 20 21 1 10.9 14.8 15.5 26.5 2.98 2900 1400 149 155
20 47 37 24 25 15.5 20.6 25.5 42 5.72 3000 2400 250 255

Ekgf＝N×0.101972

ROLLER FOLLOWERS -SEPARATE・NON-SEPARATE TYPE-

滾輪軸承隨動器
－分離型・非分離型－

庫
存
品

隔日出貨

Q附密封
型式 D a B B1 e f 基本額定荷重 軌道負荷容量（kN） 最大轉速 質量

Type d C（動態）kN Cor（靜態）kN NASTZ□ NASTFZ□ （rpm） （g）

（桶型）
NASTZ
NASTZS

（平面型）
NASTFZ
NASTFZS
NASTFZC

6 19 14 13.8 14

2.5 0.8

4.12 4.55 1.37 3.53 8000 24.5
8 24 17.5 5.68 5.89 1.86 4.51 6800 39
10 30 23.5

15.8 16
9.7 9.67 2.45 6.86 6000 65

12 32 25.5 10.4 10.9 2.74 7.35 5200 75
15 35 29 12.3 14.3 － 8.04 4000 83
17 40 32.5 19.8 20 3 1 17.4 20.9 － 11.8 3800 135
20 47 38 19.2 24.5 － 13.8 3400 195

Ed15～20僅NASTFZ可作選擇  Ekgf＝N×0.101972

Q無密封
型式 D dr B B1 r r1

基本額定荷重 軌道負荷容量（kN） 最大轉速 質量
Type d C（動態）kN Cor（靜態）kN NASTR□ NASTF□ （rpm） （g）

（桶型）
NASTR

（平面型）
NASTF
NASTFS

6 19 10 9.8 10

0.5

0.5 4.12 4.55 1.37 3.53 20000 17.8
8 24 12 1 5.68 5.89 1.86 4.02 17000 28
10 30 14

11.8 12
1.5 9.7 9.67 2.45 5.59 15000 50

12 32 16 1.5 10.4 10.9 2.74 5.98 13000 58
15 35 20

－
12.3 14.3 3.14

－
10000 62

17 40 22 15.8 16 17.4 20.9 3.72 9500 110
20 47 25 19.2 24.5 4.61 8500 155

E 請充分塗抹潤滑油後使用。　E d15～20僅NASTR可作選擇。 Ekgf＝N×0.101972

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q無密封
型式

D a B B1 r
基本額定荷重

軌道負荷容量
（kN）

最大轉速（rpm） 質量（g）Type d C（動態）kN Cor（靜態）kN
NARTR□ NARTRV□ NARTR□ NARTRV□ NARTR□ NARTRV□

（桶型）
NARTR
NARTRS

（高荷重桶型）
NARTRV

5 16 12 11 12

0.5

2.84 6.46 2.65 7.81 1.08 25000 10500 15
6 19 14 3.33 7.58 3.35 10.2 1.37 20000 8700 21
8 24 17.5

14 15
5.68 11.7 5.89 15.6 1.86 17000 7000 42

10 30 23.5 7.94 15.8 7.59 18.5 2.45 15000 5700 66
12 32 25.5 8.53 17 8.44 21 2.74 13000 5200 73

Ekgf＝N×0.101972

Q非分離型
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桶型 桶型 高荷重

桶型
高荷重
桶型

Q附密封 Q無密封

CADCAD 2D
3D

Q附密封
型式

D a B B1 f
基本額定荷重

軌道負荷容量
（kN）

最大轉速（rpm） 質量（g）
Type d C（動態）kN Cor（靜態）kN

NARTU□ NARTV□ NARTU□ NARTV□ NARTU□ NARTV□ NARTU□ NARTV□

（桶型）
NARTU
NARTUS
NARTUC

（高荷重桶型）
NARTV
NARTVS

5 16 12 11 12

0.5

2.84 6.46 2.65 7.81 1.08 10000 4200 14.5 15.1
6 19 14 3.33 7.58 3.35 10.2 1.37 8000 3480 20.5 21.5
8 24 17.5

14 15
5.68 11.7 5.89 15.6 1.86 6800 2800 41.5 42.5

10 30 23.5 7.94 15.8 7.59 18.5 2.45 6000 2280 64.5 66.5
12 32 25.5 8.53 17 8.44 21 2.74 5200 2080 71 73
15 35 29 18 19 13.7 25.3 16.4 36.9 3.14 4000 1720 102 106
17 40 32.5 20 21 17.4 32 19.3 46.6 3.72 3800 1560 149 155
20 47 38 24 25 22.9 41.7 30.6 67.7 7.15 3200 1360 250 255

E d15～20僅NARTU・NARTV可作選擇。  Ekgf＝N×0.101972

用途
附密封 無密封

M材質
桶型 高荷重桶型 桶型 高荷重桶型

一般
NARTU NARTV NARTR NARTRV 相當於SUJ2
NARTUS NARTVS NARTRS － SUS440C

低發塵 NARTUC － － －

型式（Type · d）
NASTR8

Order
訂購範例

Q分離型
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桶型 平面型 桶型 平面型

Q附密封 Q無密封

D 公差
19～30  0

－ 0.009

32～47  0
－ 0.011

＊

E使用環境溫度 80℃以下

CADCAD 2D
3D

用途
附密封 無密封

M材質
桶型 平面型 桶型 平面型

一般
NASTZ NASTFZ NASTR NASTF 相當於SUJ2
NASTZS NASTFZS － NASTFS SUS440C

低發塵 － NASTFZC － －

●左述以外

日 出 貨3
●NASTFZ · NARTR
　NARTU 5～10 · 15 · 20
　NARTV 5～12 · 20

E 外輪、內輪、保持器分離，請參照概要DP.839圖片內容。 E 外輪、內輪、保持器分離，請參照概要DP.839圖片內容。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

比原同類
商品降價

最大

27%


