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IDLERS  

惰輪
－背面拉伸型－

IDLERS / IDLER SHAFTS  

惰輪/惰輪軸
－樹脂型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷W） － ❸D/No.

AFBD9 － 20

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸W/W1

TPCFN50 － 31

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式

WS112S

Q中心軸承型
型式

❸D F A

適用皮帶寬度No.

S

軸承尺寸 使用扣環 規格有無

❶Type ❷W 英吋 毫米 No. d B

AFBD 
MFBD 
SFBD
AFDF
MFDF
SFDF

BFBD
BFDF

AFBD
AFDF

BFBD
BFDF

MFBD
MFDF

SFBD
SFDF

無法蘭

AFBD
BFBD
MFBD
SFBD

附法蘭

AFDF
BFDF
MFDF
SFDF

9 20 25 5 － 040 2.5 695ZZ 5 4 RTWS13 RTWN13 ● － － －
25 30 ● ● ● ●

10 25 30 6 019 － 2.5 696ZZ 6 5 RTWS15 RTWN15 ● － － －
11 25 30 7 － 060 3 696ZZ 6 5 RTWS15 RTWN15 ● ● ● ●

11.5 25 30 7.5 025 － 3.25 696ZZ 6 5 RTWS15 RTWN15 ● ● ● ●
14 30 35 9 031 4 698ZZ 8 6 RTWS19 RTWN19 ● － － －
15 30 35 11 037 100 4.5 698ZZ 8 6 RTWS19 RTWN19 ● ● ● ●
16 40 48 4 6000ZZ 10 8 RTWS26 RTWN26 ● ● ● ●

19
30 36

14 050 －
6.5 698ZZ 8 6 RTWS19 RTWN19 ● － － －

35 45 5.5 628ZZ 8 8 RTWS24 RTWN24 ● ● ● ●
45 55 5 6200ZZ 10 9 RTWS30 RTWN30 ● ● ● ●

22 35 45 17 － 150 7 6000ZZ 10 8 RTWS26 RTWN26 ● － － －
45 55 6.5 6200ZZ 10 9 RTWS30 RTWN30 ● ● ● ●

26
40 48

21 075 －
9 6000ZZ 10 8 RTWS26 RTWN26 ● － － －

45 55 8.5 6200ZZ 10 9 RTWS30 RTWN30 ● － － －
50 58 8.5 10 ● ● ● ●

Q兩側軸承型
型式 ❸No. D F A 適用皮帶寬度No. 軸承尺寸 規格有無

❶Type ❷W 英吋 毫米 No. d B AFBD AFDF

無法蘭

AFBD

附法蘭

AFDF

9 15 15 18 5
－

040 675ZZ×2 5 2.5 ● ●
20W 20 25 676ZZ×2 6 3 ● ●

11 15 15 18 7 060 675ZZ×2 5 2.5 ● ●
20 20 25 676ZZ×2 6 3 ● ●

11.5 15 15 18 7.5 025 － 675ZZ×2 5 2.5 ● ●
20 20 25 676ZZ×2 6 3 ● ●

15 20 20 25 11 037 100 686ZZ×2 6 5 ● ●
25 25 30 688ZZ×2 8 5 ● ●

19 25 25 32 14 050 － 688ZZ×2 8 5 ● ●
30W 30 36 688ZZ×2 8 5 ● ●

22 25 25 32 17 － 150 688ZZ×2 8 5 ● ●
35W 35 45 6000ZZ×2 10 8 ● ●

26 40W 40 48 21 075 － 6000ZZ×2 10 8 ● ●
45W 45 55 6201ZZ×2 12 10 ● ●

27 60 60 67 22 － 200

6201ZZ×2 12 10

● ●
32 45 45 55 27 100 250 ● ●

65 65 74 27 ● ●
37 55 55 67 32 － 300 ● ●

65 65 74 32 ● ●
45 70 70 80 40 150 －

6202ZZ×2 15 11

● ●
49 60 60 67 44

－ 400 ● ●
70 70 80 44 ● ●

58 60 60 67 53 500 ● ●
59 70 70 80 54 200 － ● ●

Q惰輪樹脂型

E惰輪軸（懸臂銷）可從W P.690～712選擇。
E張力調整器 請從W P.1297 · 1298選擇。

Type M 材質
S 表面處理

無法蘭 附法蘭 本體 法蘭 軸承
AFBD AFDF 2000系鋁合金 鋁合金

鋼
白色陽極處理

BFBD BFDF
相當於S45C SPCC

染黑處理
MFBD MFDF 鍍無電解鎳
SFBD SFDF SUS304 不鏽鋼 －

●兩側軸承型

❷W ❷W
A

❷W

❸
D

S SB S S B B B

d ❸
D d❸
D dF

W/2

A

❷W

❸
D dF

BB

無法蘭 無法蘭

E軸承為壓入式。 ＊軸承精密度JIS B1514 0級（壓入前）

●中心軸承型
附法蘭 附法蘭 d

S B S

❸W± 0.6 

L± 0.6 

F ±
 0

.6
 

❷
D
±

 0
.6

 

± 0.6 ❸W1

d

S S

±
 0

.6
 

❷
D

B

TPBSN（法蘭惰輪） TPCFN（平惰輪）

E使用環境溫度：80℃以下　＊軸承精密度 JIS B 1514 0級 M 材質 強化玻璃尼龍

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Q惰輪軸
A B l E

L

M M

1l 2

2 1

D－
0.

03
－

0.
06

×Pitch ×Pitch

WS

E關於不同尺寸的惰輪軸，
請參考懸臂銷（W P.632～656）。

M 材  質 S45C
S 表面處理 染黑處理
A 附  屬  品 螺帽2 pcs・彈簧墊圈2 pcsCADCAD 2D

3D

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

Delivery
出貨日

型式 A B D l1 M1×Pitch l2 M2×Pitch E L

WS

010S 8.5 10 10 17

M10×1.5

12 M8×1.25

14

47.5

112S

9.5

12

12

20 14 M10×1.5

55.5

116S 16 59.5

122S 22 65.5

216S
10.5

16
15 17

60.5

222S 22 66.5

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購

少量 大量
數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

標準化加工品 標準化加工品

標準化加工品

庫
存
品

隔日出貨

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～30 31～50 51～
出貨日 一般 ＋7日 交期另估

型式 TPBSN TPCFN
F L S

軸承尺寸
適用惰輪軸

出貨日

❶Type ❷D ❸W ❸W1 No. d B TPBSN TPCFN

TPBSN
TPCFN

38 15 18 42 18 4.5 6200ZZ 10 9 WS010S

庫存品 庫存品40

20

26 48 26 8 6201ZZ 12 10 WS116S · WS122S

45
25

50
25

7 6202ZZ 15 11 WS216S

46 52 7.5

6201ZZ 12 10

WS112S · WS116S 3日 3日

50 25 31 62 31 10.5
WS116S · WS122S

庫存品

庫存品

60 30 － 66 36 13
－

70 28 － 80 35 12 6202ZZ 15 11 WS216S · WS222S

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
E表中無交期表示無販售此規格。

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購

少量 大量
數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

●WS222S

日 出 貨3

日 出 貨3

●右述以外

橘色文字表示

新刊載

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


