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MINIATURE COUPLINGS

迷你管接頭

型式（Type · No.）
（倒鉤接頭）
（接頭）

SRTG4N－0.3
MPLGN

Order
訂購範例

型式 軟管
內徑φD

軟管
外徑 M A B L C 對邊

H
質量
（g）

有效斷面積
 （mm2）Type No.

SRTG 
BOX－SRTG

4N－0.3 2.5 4 M3×0.5 2.5 12 9.5

7

5.5 0.8 0.9
6N－0.3 4 6 2.5 13 10 5.5 1.3 0.9

4N 2.5 4 M5×0.8 3 13 10 7 1.5 1.7
6N 4 6 3 13 10 7 1.5 3.8

4N－1 2.5 4 R1/8 8 19 15 10 1.9 1.7
6N－1 4 6 8 19 15 10 7.5 3.8

E選擇SRT□□N－1時，螺牙部塗有密封劑。
E與軟管組合使用時，請使用與軟管外徑相同的No.。

型式 軟管
內徑φD

軟管
外徑 M A B C L1 L2 L3 P 對邊

H
質量
（g）

有效斷面積
 （mm2）Type No.

SRTN
BOX－SRTN

4N 2.5 4 M5×0.8 3 14.5 5 11.5 8.5 7 6.5 7 2.5 2
6N 4 6 3 15 5.5 12 9 7.5 8 8 3.4 3.8

4N－1 2.5 4 R1/8 8 20.5 5 16.5 8.5 7 6.5 10 7.9 2
6N－1 4 6 8 21 5.5 17 9 7.5 8 10 8.9 3.8

Q倒鉤接頭 Q軟管接頭

M材  質 黃銅（M3螺絲時：快削鋼）
S表面處理 鍍無電解鎳
A附  屬  品 墊圈：SUS304・NBR（M3 · M5）

SRTG□N
BOX－SRTG□N（1盒50 pcs）

A
LB

C H

MA
L

B

C
D

H

M

D

4N－1
6N－1

4N－0.3 4N
6N－0.3 6N

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍無電解鎳
A附  屬  品 墊圈：SUS304・NBR（僅M5）

SRTN□N
BOX－SRTN□N（1盒50 pcs）

（
A）

L 1B

L 2

H

M

L3
0.

5 墊圈

A
L 1B

H

M

C

D
P

L2 L3

D
P

C

4N－1
6N－1

4N
6N

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

Q接頭

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍無電解鎳

有效斷面積　3.9mm2　質量　1.5g
A附  屬  品 墊圈：SUS304・NBR

9.
5

30.
5

2－M5

對邊7

MNPLN
 

CADCAD 2D
3D

Q插頭

質量　1.5g
A附 屬 品 墊圈：SUS304・NBR

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍無電解鎳

6

3
3

0.
5

M5

對邊7 1

MPLGN

CADCAD 2D
3D

Q襯套

有效斷面積　12mm2　質量　5.7g
M材  質 黃銅
S表面處理 鍍無電解鎳

M5

R1/8

對邊10

8
6

8
12

MBSGN

E R1/8的螺牙部
塗有密封劑。

CADCAD 2D
3D

QL型

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍無電解鎳

9.
5

9.
5

13 8
46.5

φ7.8 2－M5×0.8

MELBN

CADCAD 2D
3D

質量 5.5g

QT型

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍無電解鎳

9.
5

9.
5

8
4

φ7.8

13
6.5

3－M5×0.8

MTEN

CADCAD 2D
3D

質量 5.5g

對邊7

2－M5
M5

8

8 8

16 12
.8

3.
2

16
1

MUTEN

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍無電解鎳

有效斷面積　1.5mm2　質量　6.5g
A附 屬 品 墊圈：工程塑膠（POM）

CADCAD 2D
3D

Q萬向T型

使用流體 空氣
最高使用壓力 1MPa
使用真空壓力 －100kPa
使用溫度範圍 0～50℃

qSRTG以外

使用流體 空氣
最高使用壓力 0.5MPa
使用真空壓力 －100kPa
使用溫度範圍 0～50℃

q規格（SRTG） MUELBN

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍無電解鎳

質量 6.5g
A附 屬 品 墊圈：工程塑膠（POM）

CADCAD 2D
3D

Q萬向L型

M5

M5

對邊7
12

1

8

8 8

16 12
.8

3.
2

Delivery
出貨日

● SRTG · BOX－SRTG
SRTN · BOX－SRTN

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●左述以外
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

品
存
庫

隔日出貨

ALL STAINLESS ONE-TOUCH FITTINGS

全不鏽鋼製快速接頭

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸No.

（公接頭）
（套接型）

MLELLSS4
MLBULSS10

－ 2

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式 ❸No. A 二面寬度
H L 螺牙尺寸 

M
質量
（g）❶Type ❷D

MLCNLSS

4
M5 21.5 10 17.2 M5×0.8 26.8
1 21 10 17 R1/8 27.6
2 19.5 14 14 R1/4 33.9

6

M5 23.5 12 20.2 M5×0.8 26.7
1 23 12 19 R1/8 27.5
2 23.5 14 17 R1/4 35.0
3 21 17 15 R3/8 45.0

8
1 27.5 14 23.5 R1/8 38.0
2 26.5 14 21 R1/4 41.7
3 22 17 16 R3/8 53.5

10
2 32.5 17 24 R1/4 60.1
3 28.5 17 22.5 R3/8 68.6
4 26.5 22 19 R1/2 91.4

12 3 30.5 19 24.5 R3/8 116.2
4 29.5 22 22.5 R1/2 131.8

型式 ❸No. A B P 二面寬度
H L 螺牙尺寸 

M
質量
（g）❶Type ❷D

MLELLSS

4
M5

18
22.5

12

12 20.5 M5×0.8 6.5
1 24.5 12 20.5 R1/8 8.9
2 27.5 14 22 R1/4 14.8

6

M5

20.5

23.5 12 21.5 M5×0.8 9.8
1 25.5 12 21.5 R1/8 10.9
2 28.5 14 23 R1/4 16.0
3 29.5 17 23.5 R3/8 23.9

8
1

23.5
26.5

14
14 22.5 R1/8 17.6

2 29.5 14 24 R1/4 18.4
3 31.5 17 25.5 R3/8 23.1

10
2

27
31.5

17
17 26 R1/4 23.6

3 33 17 27 R3/8 28.4
4 36 22 28.5 R1/2 44.8

12 3 29 34.5 22 22 28.5 R3/8 30.3
4 37.5 22 30 R1/2 46.4

型式
PL 質量

（g）❶Type ❷D

UNSTLS

4 5.110143
6 8.512173
8 3.124104
10 3.437154
12 0.740284

型式
PA 質量

（g）❶Type ❷D

UNTELS

4 8.922191
6 21.5 12 29.7
8 3.244142
10 27.5 17 66.4
12 6.4212203

型式
PA 質量

（g）❶Type ❷D

UNEBLS

4 2.322191
6 21.5 12 23.1
8 5.234142
10 27.5 17 57.1
12 0.7012203

型式
L 二面寬度

H
螺牙尺寸 

M
C

（max）
質量
（g）❶Type ❷D

MLBULSS

4 33.5 14 M12×1.0 4 18.8
6 36.5 17 M14×1.0 6 29.3
8 40.5 19 M16×1.0 9 38.0

10 45.5 23 M20×1.0 11.5 63.5
12 48.5 26 M22×1.0 11.5 79.3

Q公連接型

Q公L型

Q套接直柱型

Q套接T型

Q套接L型

Q閥頭套接型

M材質　SUS316（墊圈：氟素橡膠）

MLCNLSS MLCNLSS□-M5

❷
D

HM

L

A

M材質　SUS316（墊圈：氟素橡膠）

MLELLSS

B
L

❷
D

P

A

HM

M材質　SUS316（墊圈：氟素橡膠）

UNSTLS
L

❷
D P

M材質　SUS316（墊圈：氟素橡膠）

UNTELS

A

❷
D

❷
D

P

A A

❷D

M材質　SUS316（墊圈：氟素橡膠）

UNEBLS

A

❷
D

P

A

❷D

M材質　SUS316（墊圈：氟素橡膠）

MLBULSS

❷
D

❷
D

H

M C
L

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

使用流體 空氣・水
最高使用壓力 1.0MPa
使用真空壓力 －100kPa
使用溫度範圍＊ －15～120℃

＊ 使用水時，請將流體壓力控制在
最高使用壓力以下。此時，請務
必使用軟管用嵌入接頭（P.2744 
PUIT · PACK－PUSIT）。

規格

＊不可結凍

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

日 出 貨3
● 左述以外

Delivery
出貨日

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短

●MLCNLSS6－M5 · MLCNLSS8－2
●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

❷

A
L

M H

D


