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型式（Type · D）
HXM10

Order
訂購範例

型式（Type · D）
HXF10

Order
訂購範例

型式（Type · D）
HXUMN10

Order
訂購範例

MAGNETS WITH HOUSINGS

附固定座磁鐵
－強力平面型/強力型－

Q強力型
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Q特徵
● 在附固定座磁鐵中，
    吸附力最強。
    （同尺寸間比較）
● 吸附面沒有溝槽及段差，故不易
堆積雜屑。

強力平面型
HXF

吸附面為平面

Q強力平面型

型式
L

M×P
（粗螺
紋）

HXU · HXUM · HXUS HXUMN HXUSN HXUMNH
d1 d2 B H

Type D 吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］

吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］

吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］

吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］

（鈷磁鐵）
HXU
HXUM
HXUS
（釹磁鐵）
HXUMN
HXUSN
（耐熱釹磁鐵）
HXUMNH

4
5 M2×0.4

－ － 0.784｛0.08｝3100～3300 － － － － 2.5 3
1 0.5

5 － － 1.37｛0.14｝3100～3300 － － － － 3.5 4
6

8 
M3×0.5

3.9｛0.4｝ 2100～2600 4.9｛0.5｝ 3100～3300 4.9｛0.5｝ 3100～3300 4.9｛0.5｝ 3100～3300 4 5
2 1.6

8 5.9｛0.6｝ 2400～2600 8.8｛0.9｝ 3300～3600 8.8｛0.9｝ 3300～3600 8.8｛0.9｝ 3300～3600 5 6
10

M4×0.7
14.7｛1.5｝ 2700～2900 19.6｛2.0｝ 3800～4100 19.6｛2.0｝ 3800～4100 19.6｛2.0｝3800～4100 7 8 3 2.1

13
10 

34.3｛3.5｝ 2800～3100 44.1｛4.5｝ 4000～4300 44.1｛4.5｝ 4000～4300 44.1｛4.5｝4000～4300 9.5 11
4 3.1

16
M5×0.8

58.8｛6.0｝ 2900～3300 63.7｛6.5｝ 4000～4300 63.7｛6.5｝ 4000～4300 － － 12.5 14
20 13 98.1｛10.0｝

2900～3400
107.9｛11.0｝4100～4400 107.9｛11.0｝4100～4400 － － 16.5 18

6 5.1
25 15 M6×1.0 137.3｛14.0｝ 176.5｛18.0｝4500～4800 176.5｛18.0｝4500～4800 － － 21.5 23

C0.2 1

2
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D－0.1
0
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L－0.1
0
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0.1
～0.3

空隙正

反

空隙

Q薄型

型式

L
M×P

（粗螺紋）

HX · HXM HXMN HXMN－S HXSNS · HXMNH
d1 d2 B H

出貨日

Type D
吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］

吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］

吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］

吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］

HX · HXMN－S
HXSNS · HXMNH

HXM HXMN

（鈷磁鐵）
HX
HXM
（釹磁鐵）
HXMN
HXMN－S
HXSNS
（耐熱釹磁鐵）
HXMNH

4
4 M2×0.4

－ － 0.62｛0.06｝2700～3000 － － － － 2.5 3
1 0.5

3日

3日 3日
5 － － 1.27｛0.13｝2700～3000 － － － － 3.5 4

6

6
M3×0.5

2.9｛0.3｝ 2100～2600 3.9｛0.4｝ 2700～3000 3.9｛0.4｝ 2700～3000 3.9｛0.4｝2700～3000 4 5
2 1.5

庫存品

庫存品

8 3.9｛0.4｝ 2200～2600 6.9｛0.7｝ 2700～3000 6.9｛0.7｝ 2700～3000 6.9｛0.7｝2700～ 3650003 日

10
M4×0.7

9.8｛1.0｝ 2100～2300 19.6｛2.0｝ 2700～3000 19.6｛2.0｝ 2700～3000 19.6｛2.0｝2700～3000 7 8 1.5 1.1
庫存品

13
8

29.4｛3.0｝ 2200～2400 44.1｛4.5｝ 3000～3400 44.1｛4.5｝ 3000～3400 44.1｛4.5｝3000～3400 9.5 11
2 1.6

16
M5×0.8

49.0｛5.0｝ 2200～2500 88.3｛9.0｝ 3000～3400 88.3｛9.0｝ 3000～3400 － － 12.5 14

3日
20 10 88.3｛9.0｝ 2300～2600 127.5｛13.0｝3300～3500 127.5｛13.0｝3300～3500 － － 16.5 18

3 2.6
25 13

M6×1.0
127.5｛13.0｝2300～2600 196.1｛20.0｝3000～3400 196.1｛20.0｝3000～3400 － － 21.5 23

3日
30 15 － － 240.2｛24.5｝3000～3400 － － － － 26.5 28 3.5 3

EHXMNH使用耐熱黏著劑。

型式
21 耐熱

溫度
磁極

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 正 反

HX

相當於
SUM24L

－
鈷磁鐵 －

80℃
N SHXM

鍍無電解鎳HXMN

釹磁鐵
鍍鎳

HXMN－S S N

HXSNS SUS416 －
N S

HXMNH SUM22 鍍無電解鎳 耐熱釹磁鐵 150℃

EHXUMNH使用耐熱黏著劑。

型式
21 耐熱

溫度
3 磁極

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 正 反

HXU 相當於
SUM24L

－
鈷磁鐵 －

80℃ 黃銅
(相當於

C3603BD)
N S

HXUM 鍍無電解鎳

HXUS 相當於SUS416 －
HXUMN 相當於SUM24L 鍍無電解鎳

釹磁鐵
鍍鎳HXUSN 相當於SUS416 －

HXUMNH 相當於SUM22 鍍無電解鎳 耐熱釹磁鐵 150℃

型式
1 2 耐熱

溫度
3 磁極

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 正 反

HXF 相當於
SUM23 鍍無電解鎳 釹磁鐵 鍍鎳 80℃ 黃銅

（相當於C3603BD） N S

E吸附力・表面磁通密度為參考值。
E（）僅限MGN。

型式 L M×P 吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］ d1 d2 B HType D

HXK

8
6 

3×0.5 4.1｛0.42｝ 1300～1500 5 6 2.0 1.5 

10
4×0.7

11.8｛1.2｝ 1900～2100 7 8 1.5 1.0 

13
8 

26.5｛2.7｝ 2300～2500 9.5 11 
2.0 1.5 

16 5×0.8 52.6｛5.4｝ 2300～2500 12.5 14 

E若施加強烈撞擊或是使吸附面間密合，可能導致蓋子脫落。
E吸附力・表面磁通密度為參考值。

Q標準

EMGNH使用耐熱黏著劑。

型式
1 2 耐熱

溫度
磁極

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 正反

MGN SUM24L 鍍無電解鎳 釹磁鐵磁鐵
鍍鎳 

80℃
N S

MGNH SUS416 － 耐熱釹磁鐵 150℃
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型式
1 3 2 耐熱

溫度M材質 S表面處理 M材質 S表面處理

HXK SUM24L 鍍無電解鎳 釹磁鐵 鍍鎳 80℃
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0
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0.1～0.3
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3（蓋子）

1

2

Q蓋型

工件

工件不會直接
碰撞到磁鐵Example

使用範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

E吸附力・表面磁通密度為參考值。
E規格表中「－」的尺寸代表無提供此規格。

E吸附力・表面磁通密度為參考值。
E規格表中「－」的尺寸代表無提供此規格。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～400 401～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

品
存
庫

隔日出貨

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

追加規格
以紅字表示

追加規格
以紅字表示

型式 L M×P
（粗螺紋）

吸着力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］ d1 d2 BType D

HXF

4
5 M2×0.4

1.5｛0.1｝ 2400～2800 2 3
2.55 2.0｛0.2｝ 2600～3000 2.5 3.5

6
8

M3×0.5
5.9｛0.6｝ 2100～3000 4 5

38 9.8｛1.0｝ 2300～3300 6 7
10

M4×0.7
20.6｛2.1｝ 2500～3600 8 9

13
10

45.1｛4.6｝ 2500～3600 10 11 4
16

M5×0.8
89.2｛9.1｝ 3000～4400 12 14

5
20 128.5｛13.1｝ 3200～4600 15 18
25

M6
13
15

×1.0
225.5｛23.0｝ 3200～4600 18 23

30 241.5｛24.6｝ 3200～4000 23 25

●HXF4 · 5 · 30

日 出 貨2

MAGNETS WITH HOUSINGS

附固定座磁鐵
－薄型/標準/蓋型－

型式
L M×P 吸附力

N｛kgf｝
表面磁通密度
高斯［G］ d1 B C lType D

（釹磁鐵）
MGN
（耐熱釹磁鐵）
MGNH

6
10 3×0.5

2.9｛0.3｝ 3000～3200 4.0
2.0

0.3 68 5.8｛0.6｝ 3500～3700 5.0
10

15 5×0.8
9.8｛1.0｝ 3400～3600 6.0

0.5 10
13 15.6｛1.6｝ 3200～3400 7.0 1.5
（16）20 6×1.0 36.2｛3.7｝ 3500～3700 9.5

2.0 1.0
12

（20）25
8×1.25

58.8｛6.0｝ 3100～3300 12.5 16
（25）30

112.7｛11.5｝3500～3700 16.5
3.0 1.5 18（28） 196.1｛20.0｝3300～3500 18.5

●其他

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●其他

日 出 貨3
●HXV

日 出 貨4
●   色 型式（右述以外）

日 出 貨3
●   色 型式（HX · MGN）

日 出 貨4
●   色 型式

●HXUM10 · HXUMN（D5 · 20 · 25除外）

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


