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DUST-PROOF MAGNET CATCHES / THIN TYPE DUST-PROOF MAGNET CATCHES / PLASTIC CATCHES

低發塵磁力門扣/低發塵薄型磁力門扣/樹脂門扣
MAGNET CATCHES WITH SENSORS / DOOR LIMIT SWITCHES

附感應器磁力門扣/門限動開關
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Q低發塵磁力門扣 No. 零件名稱 M材質
1 本體 工程塑膠（POM）
2 吸附板 相當於SUS430
3 磁鐵 釹磁鐵

43

21

Q特長
·  磁鐵構造為密閉式，有防塵
防鏽的效果。

·最適合無塵室的磁力門扣。

型式 保持力
（kgf）

質量
（g） 顏色

Type No.

MGCC

1 1.0 21 1黑
2 1.4 22 2灰
3 2.0 24 3乳白色
4 3.3 25 4白

品
存
庫

隔日出貨

Example
使用範例

型式 質量
（g）Type No.

BCWS 1 19
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零件名稱 M材質 
本體 ABS
磁鐵 鐵氧體

端子部位 相當於SUS304

Q接線圖

端子部位

Q性 能
檢 測 距 離 如下圖所示
最大使用電壓 DC100V
最大使用電流 0.5A
最大使用電力 10W
接 觸 電 阻 150mΩ
耐 電 壓 DC200V 1min

E不可使用於AC。
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型式
動作 保持力

（kgf） 外殼顏色
質量
（g）Type No.

MGST
1 吸附時開關OFF

3 灰 52
2 吸附時開關ON

Q附端子型

No. 零件名稱 M材質 S表面處理

1 本體 PBT －

2 端子保護套 聚碳酸酯（PC） －
3 支撐板 SPCC 鍍鎳

Q性能概要

電
氣
性
能

絕緣電阻（初期） 100MΩ以上（使用絕緣電阻器DC500V）

耐電壓
接點之間：AC1,000V/1分鐘（初期）

各端子與非充電金屬部之間：AC2,100V/1分鐘
各端子與接地之間：AC2,100V/1分鐘

壽
命

機械壽命 10萬次以上（開關頻率60次/分鐘）

電氣壽命 5萬次以上（電阻負荷AC250V5A）
3萬次以上（集中負荷AC 125V 15A）開關頻率20次/分鐘

保護性能 IP40

使
用
條
件

使用環境溫度 －20～＋80℃（但在低溫時不可結冰）
使用環境溫度 95%RH以下

容許操作頻率 機械式：60次/分鐘 電氣式：20次/分鐘

MGST
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M3.5端子螺牙

端子保護套

Q開關的動作特性
動作上必要的力量（OF）（N{gf}） 3.43{350}max.
返回的力量（RF）（N{gf}） 0.49{50}min.
動作前的移動量（PT） 1.8mm max.
反應時差的距離（MD） 0.2～0.8mm
復原位置（RP） 4.0mm max.

電阻負荷 集中負荷 感應負荷
AC125V 5A 1.5A 3A
AC250V 5A － 3A
DC30V 5A － 1.5A

Q額定

最大接點容量

AC250V3A
DC125V0.4A

本體和面板連接時

　白ー紅為導通
本體和面板分離時

　白ー黑為導通

COM NO NC
白 紅 黑
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HMGR－T

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 聚乙烯 －
板 相當於SPCC 三價鉻酸鹽

Q附3線磁力門扣

E未指定R時，R尺寸為150。

型式 R 保持力
（kgf）

質量
（g）

HMGR－T
150

2 43
2000

型式（Type · No.）
BCWS1

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
MGST1

Order
訂購範例

型式 － R

HMGR－T － 150
Order
訂購範例

Delivery
出貨日

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估
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橘色文字表示
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型式（Type · No.）
MGCC1

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Q低發塵薄型磁力門扣 零件名稱 M材質
本體 工程塑膠（POM）
吸附板 SUS430
磁鐵 釹磁鐵

MGCCU

型式 保持力
（kgf）

質量
（g）Type No.

MGCCU 1 1 14

Q特長
· 吸附板上亦有包覆樹脂，
更能夠抑制粉塵產生。

E吸附板上亦有包覆樹脂。

型式（Type · No.）
MGCCU1

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
JMCG1W

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

E  當日出貨 僅適用於當日
PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日
PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

吸附板

吸附狀態
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Q樹脂門扣

零件名稱 M材質

母端 工程塑膠（POM）

公端 聚醯胺

JMCG
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Example
使用範例

型式 吸附力
（kgf）

壓入力
（kgf） A B E G Ｈ L d1 d2

質量
（g） 顏色

Type No.

JMCG
1W 1.7 2.2 26 18 6 24.5 17 2.5 3.3×6 3.3 2 乳白色
2B 2.7 3.1 24 17 7 22 15.5 2 2.5×5.5 2.5 1.5 黑色
2W 2.7 3.1 24 17 7 22 15.5 2 2.5×5.5 2.5 1.5 乳白色

E 吸附力和壓入力的公差為±20％。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

CADCAD 2D
3D


