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零件 M材質 S表面處理

磁力門扣

外殼 PBT樹脂（PBT） －
端子蓋 聚碳酸酯 －
吸附板 ＳＰＣＣ 鍍鎳

MAGNET  CATCHES  FOR  ALUMINUM  FRAMES

附擠型架安裝用感應器磁力門扣組

Q 附擠型架安裝用感應器
磁力門扣組

Q安裝板單品 HMER－ML
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訂購範例

型式

HMER6－5

Order
訂購範例

型式

HMER－ML
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（　）尺寸為45方形擠型架時
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E 使用6－6時，不使用K磁鐵
的底板。

E 使用8－8時，不使用K磁鐵
的底板。（　）尺寸為45方形擠型架時
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MAGNET  CATCHER

嵌板安裝用磁力門扣

低發塵
HMGCC（預裝螺帽）
HMGCCA（後裝螺帽）

附感應器
HMGR（預裝螺帽）
HMGRA（後裝螺帽）

HMGN（預裝螺帽）
HMGNA（後裝螺帽）

螺帽

擠型架
安裝板

安裝螺栓
磁鐵
安裝螺栓

Example
使用範例

Order
訂購範例

型式 － 磁鐵

HMGN6
HMGCC5 － 1

型式

磁鐵

構成零件 預裝螺帽 後裝螺帽

Type No. 吸附力N 
（kgf） 安裝板

磁鐵側 門側 NT$基準 
單價

NT$折扣 
單價

NT$基準 
單價

NT$折扣 
單價磁鐵安裝用 擠型架安裝用

門側板 安裝螺絲 圓蓋螺帽安裝螺絲 數量 螺栓 數量 預裝螺帽 後裝螺帽 數量 1～4 pcs 5～100 1～4 pcs 5～50

HMGN
（預裝螺帽）
HMGNA
（後裝螺帽）

5
N磁鐵 9.8

（1）

N5
M3×6 2

SCB5－8
2

HNTT5－5 HNTA5－5
2 N板

M3×8
16 N6 SCB6－10 HNTT6－6 HNTA6－6

M3×10
8 N8 SCB6－15 HNTT8－6 HNTA8－6

HMGR
（預裝螺帽）
HMGRA
（後裝螺帽）

5
HMGR－T 19

（2）

S5
M3×6 2

SCB5－8
2

HNTT5－5 HNTA5－5
2 S板

M3×8
26 S6 SCB6－10 HNTT6－6 HNTA6－6

M3×10
8 S8 SCB6－15 HNTT8－6 HNTA8－6

HMGCC
（預裝螺帽）
HMGCCA
（後裝螺帽）

5 1（MGCC1：黑）
2（MGCC2：灰）
3（MGCC3：白）

MGCC1（1.0）
MGCC2（1.4）
MGCC3（2.0）

C5
M4×4 2

SCB5－8
2

HNTT5－5 HNTA5－5
2 C板

M3×8
26 C6 SCB6－10 HNTT6－6 HNTA6－6

M3×10
8 C8 SCB6－15 HNTT8－6 HNTA8－6

Q低發塵磁力門扣
・ 由於磁鐵為密閉結構，可防鏽、防塵。
・ 最適合無塵室的磁力門扣。

零件 M材質 S表面處理

磁力門扣
N磁鐵

聚乙烯 －HMGR－T
MGCC 工程塑膠（POM）

門側板
N板

相當於SPCC
鍍鋅鉻酸鹽

S板 三價鉻酸鹽
C板 相當於SUS430 －

安裝板
N板・S板 相當於SPCC 三價鉻酸鹽

C板 鋁合金 －

＊單品請參照P.1243

＊單品請參照P.1242

Type 磁鐵側 M5用安裝板 M6・M8用安裝板 門側板
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2―M3用碟形孔
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2―M3用碟形孔

N磁鐵

HMGR－T

MGCC

N5

S5

C5

N6・N8

S6・S8

C6・C8

N板

S板

C板

板厚3.2mm

板厚3.2mm

板厚3mm

板厚3.2mm

板厚3.2mm

板厚3mm

板厚1.4mm

 板厚1.6mm

 板厚1.5mm

接點容量
 AC250V3A
 DC125V0.4A

本體與板吸附時白ー紅
為導通
本體與板分離時白ー黑
為導通

型式
NT$基準單價 NT$折扣單價

1～9 pcs 10～50

HMER－ML

選擇標準

門側板
本體側擠型架

20方形 30方形 40・45方形
20方形 HMER5－5 HMER6－5 HMER8－5
30方形 － HMER6－6 HMER8－6

40方形 － － HMER8－8
（僅限40方形）

型式
構成零件 NT$

基準
單價

NT$
折扣
單價磁鐵側 門側（擠型架側）

Type No. 磁鐵 吸附力 
N（kgf） 安裝板

磁鐵安裝用 擠型架安裝用
1～4 pcs 5～50

螺栓 數量 平墊圈 數量 螺栓 數量 螺栓 數量 螺帽 數量 皿頭螺栓 數量 螺帽 數量

附感應器 
HMER

5－5

K磁鐵 29.4 
（3）

ML5－5
HMER－ML SCB4－18

2 PWF4 2

SCB5－15
4 － － HNTT5－5

2

M3－6

2

HNTT5－3

2

6－5 ML68－5,8

2

SCB5－18

2

HNTT6－5
8－5 ML68－5,8 SCB5－22 HNTT8－5
6－6 ML6－6 MLG板 SCB5－10 － SCB4－20 HNTT6－5

M3－8 HNTT6－3
8－6 ML8－6 HMER－ML SCB5－22 SCB5－15 SCB4－18 HNTT8－5

8－8 ML68－5,8 HMER－ML 
MLG板 SCB4－18 SCB5－22 2 SCB5－15 2 HNTT8－5 M3－8 HNTJ8－3

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Price
價格


