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FLANGED BALL BEARINGS （SMALL DIAMETER, DEEP GROOVE） -DOUBLE SHIELD TYPE-

附法蘭滾珠軸承（小徑・深溝）
－兩側密封式－

FLANGED BALL BEARINGS （SMALL DIAMETER, DEEP GROOVE） -DOUBLE SHIELD TYPE-

【中精密度】附法蘭滾珠軸承（小徑・深溝）
－兩側密封式－

E為MISUMI高精密度商品。可用於需要高荷重、高轉速，高旋轉精密度時。同一產品的C-VALUE商品請參閱右頁

品
存
庫

隔日出貨

比原同類
商品降價

最大

54%

型式

C－FL6900ZZ
Order
訂購範例

EC-VALUE商品確認要點①

型式

FL698ZZ
Order
訂購範例

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5 請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973

型式 d D B D1 C r
（min.）

EC-VALUE商品確認要點②
基本額定荷重

容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日Ds
（min.）

R
（max.）Cr（動態）N Cor（靜態）N

C－FL673ZZ

3

6 2.5 7.2 0.6 0.1 146 52 71000 3.6 0.08 0.33 庫存品
C－FL683ZZ 7 3 8.1 0.8 0.1 273 91 63000 3.9 0.1 0.53

3日C－FL693ZZ 8 4 9.5 0.9 0.15 392 125 60000
4.2 0.15

0.97
C－FL603ZZ 36.100065 131 99315.0159
C－FL623ZZ 68.100005 351 14451.015.11401
C－FL674ZZ

4

7 2.5 8.2 0.6 0.1 155 62 60000 4.6 0.08 0.35
庫存品C－FL684ZZ 9

4
10.3 1 0.1 448 157 53000 5 0.1 1.14

C－FL694ZZ 11 12.5
1

0.15 501 193 48000 5.2 0.15 1.96
3日C－FL604ZZ 12 13.5 0.2 670 242 48000

5.6
0.2 2.53

C－FL624ZZ 35.32.000004 043 01951531
C－FL675ZZ

5

8 2.5 9.2 0.6 0.1 152 64 53000 0.08 0.41
庫存品C－FL685ZZ 11 5 12.5

1

0.15 501 197 45000 6.2 0.15 2.18
C－FL695ZZ 13 4 15 0.2 756 301 43000 6.6 0.2 2.84
C－FL605ZZ 58.300004 453 13961541 3日C－FL625ZZ 16 5 18 0.3 1,210 469 36000 7.7 0.3 5.3
C－FL676ZZ

6

10 3 11.2 0.6 0.1 326 137 45000 6.6 0.1 0.77
庫存品C－FL686ZZ 13 5 15 1.1 0.15 756 308 40000 7 0.15 3.04

C－FL696ZZ 15 17 1.2 0.2 945 371 40000 7.6 0.2 4.26
C－FL606ZZ 17 6 19 0.3 1,533 585 38000 8 0.3 6.61 3日C－FL626ZZ 90.9800023 026 536,15.122691
C－FL678ZZ

8

12 3.5 13.6 0.8 0.1 361 176 40000 8.8 0.1 1.15

庫存品

C－FL688ZZ 16 5 18 1.1 0.2 1,127 497 36000 9.6 0.2 4.47
C－FL698ZZ 19 6 22 1.5 0.3 1,393 606 36000 10 0.3 8.3
C－FL608ZZ 3100043 089 543,252722
C－FL6700ZZ

10
15 4 16.5 0.8 0.15 599 305 15000 10.3 0.15 2.1

C－FL6800ZZ 19 5 21 1 0.3 1,201 588 37000 12 0.3 6.1
C－FL6900ZZ 22 6 25 1.5 1,887 891 34000 13.2 11.1
C－FL6701ZZ

12
18 4 19.5 0.8 0.2 648 371 13000 12.4 0.2 3.4

3日

C－FL6801ZZ 21 5 23 1.1 0.3 1,341 729 33000 14 0.3 7.1
C－FL6901ZZ 2.314100013 620,1 020,25.15.62642
C－FL6802ZZ 15 24 5 26 1.1 0.3 1,451 877 28000 17 0.3 8.3
C－FL6902ZZ 9.917100062 185,1 520,35.15.03782
C－FL6703ZZ

17
23 4 24.5 0.8 0.2 700 461 9500 17.4 0.2 4.4

C－FL6803ZZ 26 5 28 1.1 0.3 1,563 1,019 26000 19 0.3 8.9
C－FL6903ZZ 4.129100032 697,1 212,35.15.23703
C－FL6804ZZ 20 32 7 35 1.5 0.3 2,811 1,723 21000 22 0.3 19.8 3日
C－FL6904ZZ 8.242200091 775,2 764,4204973 庫存品
C－FL6805ZZ 25 37 7 40 1.5 0.3 3,012 2,052 18000 27 0.3 26.1 3日C－FL6905ZZ 2.057200061 871,3 109,4254924

型式 d D B D1 C r
（min.）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日
Cr（動態）N Cor（靜態）N Ds

（min.）
R

（max.）
FL682ZZ  2 5 2.3 6.1 0.6 0.08 169 50 85000 2.7 0.08 0.22

庫存品FL692ZZ 6 3.0 7.5 0.8 0.15
330 98 75000 3.0 0.15 0.48

FL682AZZ 2.5 63.080.07.300017478021.76.2 3日FL692AZZ 7 3.5 8.5 0.9 385 127 63000 3.85 0.15 0.68
FL673ZZ

3

6 2.5 7.2 0.6 0.1 208 74 71000 3.6 0.08 0.33
庫存品FL683ZZ 7 3 8.1 0.8 390 130 63000 3.9 0.1 0.53

FL693ZZ 8 4 9.5 0.9
0.15

560 179 60000
4.2 0.15

0.97
FL603ZZ 9 5 10.5 1 36.100065781075 3日FL623ZZ 68.1000058120365.11401
FL674ZZ

4

7 2.5 8.2 0.6 0.1 222 88 60000 4.6 0.08 0.35

庫存品

FL684ZZ 9
4

10.3 1 640 224 53000 5.0 0.1 1.14
FL694ZZ 11 12.5

1
0.15 715 276 48000 5.2 0.15 1.96

FL604ZZ 12 13.5 0.2 957 345
5.6 0.2 2.53

FL624ZZ 35.300004584003151531
FL675ZZ

5

14.080.000035197121.06.02.95.28
FL685ZZ 11 5 12.5

1

0.15 715 281 45000 6.2 0.15 2.18
FL695ZZ 13 4 15 0.2 1080 430 43000 6.6 0.2 2.84
FL605ZZ 14 5 58.300004505033161
FL625ZZ 16 18 0.3 1729 670 36000 7.7 0.3 5.3
FL676ZZ

6

10 3 11.2 0.6 0.1 465 196 45000 6.6 0.1 0.77
FL686ZZ 13 5 15 1.1 0.15 1080 440 40000 7.0 0.15 3.04
FL696ZZ 15 17 1.2 62.42.06.703505312.0
FL606ZZ 17 6 19 0.3 2190 835 38000 8 0.3 6.61
FL626ZZ 90.90002358863325.12291
FL678ZZ

8

12 3.5 13.6 0.8 0.1 515 252 40000 8.8 0.1 1.15
FL688ZZ 16 5 18 1.1 0.2 1610 710 36000 9.6 0.2 4.47
FL698ZZ 19 6 22 1.5 0.3 1990 865 10 0.3  8.3
FL608ZZ 31000430041053352722
FL6700ZZ

10
15 4 16.5 0.8 0.15 855 435 15000 10.3 0.15 2.1

FL6800ZZ 19 5 21 1 0.3 1716 840 37000 12 0.3 6.1
FL6900ZZ 22 6 25 1.5 2695 1273 34000 13.2 11.1
FL6701ZZ

12
18 4 19.5 0.8 0.2 926 530 13000 12.4 0.2 3.4

FL6801ZZ 21 5 23 1.1 0.3 1915 1041 33000 14 0.3 7.1
FL6901ZZ 2.3100013664168825.15.62642
FL6702ZZ

15
21 4 22.5 0.8 0.2 937 582 11000 15.4 0.2 3.9

FL6802ZZ 24 5 26 1.1 0.3 2073 1253 28000 17 0.3 8.3
FL6902ZZ 9.9100062952212345.15.03782
FL6703ZZ

17
23 4 24.5 0.8 0.2 1000 658 9500 17.4 0.2 4.4 3日FL6803ZZ 26 5 28 1.1 0.3 2233 1456 26000 19 0.3 8.9

FL6903ZZ 4.1200032565288545.15.23703

庫存品
FL6704ZZ

20
27 4 28.5 0.8 0.2 1041 729 8500 20.4 0.2 6.3

FL6804ZZ 32 7 35 1.5 0.3 4015 2462 21000 22
0.3

19.8
FL6904ZZ 37 9 40 8.2400091286318362
FL6805ZZ 25 7 1.5 0.3 4303 2932 18000 27 26.1
FL6905ZZ 32.050006104541007254924 日

Ekgf＝N×0.101972

此產品為C-VALUE商品。C-VALUE的商品詳細說明請參閱P.775  同一產品的MISUMI高精密度商品請參閱左頁
·為用於輕荷重、中低轉速、中精密度旋轉的產品。
·  請在仔細確認C-VALUE商品確認要點①、②後使用。
內部背隙量及額定荷重與MISUMI高精密度商品有所不同。

·請勿使用在高度荷重、高速旋轉、高旋轉精密度的部位。

＜使用C-VALUE的注意事項＞

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

C－FL6□□ZZ
C－FL6□□□ZZ

（安裝關係圖）
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內徑ｄ（mm） MISUMI高精密度商品背隙（μm） C-VALUE商品背隙 （μm）
超過 以下 最小 最大 最小 最大

僅10 2 13 4 18
10 18 3 18 6 23
18 24 5 20 8 25
24 30 5 20 8 25

E為用於輕荷重、中低轉速、中精密度旋轉的產品。C-VALUE商品的說明請參照P.775

交期縮短
品
存
庫

隔日出貨

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

型式 d D B D1 C r
（min.）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

出貨日
Cr（動態）N Cor（靜態）N Ds

（min.）
R

（max.）
MFL104ZZ 4

10
4

11.6
0.8 0.15

710 270 48000 5.9

0.15

1.5

3日
MFL105ZZ 83.16000058610345
MFL126ZZ 6 12 13.6 715 292 43000 7.2 1.86
MFL148ZZ 8 14 15.6 817 385 38000 9.26 2.42

Q準標準尺寸

軸承精密度  JIS B 1514 0級
M材    質 相當於SUJ2

軸承精密度 JIS B 1514 0級
M材    質 SUJ2

Ekgf＝N×0.101972


