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DEEP GROOVE BALL BEARINGS -DOUBLE SHIELD TYPE C3 CLEARANCE-

深溝滾珠軸承
－兩側密封式C3間隙－

軸承精密度 JIS B 1514 0級
M材    質 相當於SUJ2

新商品

型式

B6000ZZC3
Order
訂購範例

交期縮短
品
存
庫

隔日出貨

型式 d D B r
（min.）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

Cr（動態）
kN

Cor（靜態）
kN

Ds dh
（max.）

R
（max.）（min.） （max.）

B6900ZZC3

10

22 6
0.3

2.7 1.27 30000
12 13

20
0.3

9
B6000ZZC3 81420000379.155.4862
B6200ZZC3 30 9

0.6
5.1 2.39 24000

14
16 26

0.6
32

B6300ZZC3 25135.610002254.31.81153
B6901ZZC3

12

24 6
0.3

2.89 1.46 27000
14

15 22
0.3

11
B6001ZZC3 22625.510008273.21.5882
B6201ZZC3 32 10 0.6 6.8 3.05 22000 16 17 28 0.6 37
B6301ZZC3 37 12 1 9.7 4.2 20000 17 18 32 1 60
B6902ZZC3

15

28 7
0.3

3.65 2
24000 17

17.5 26
0.3

16
B6002ZZC3 13039138.26.5923
B6202ZZC3 35 11 0.6 7.65 3.75 20000 19 20.5 31 0.6 45
B6302ZZC3 42 13 1 11.4 5.45 17000 20 22.5 37 1 83
B6903ZZC3

17

30 7
0.3

4.65 2.58
22000 19

20 28
0.3

18
B6003ZZC3 14335.1252.360153
B6203ZZC3 40 12 0.6 9.55 4.8 17000 21 23.5 36 0.6 67
B6303ZZC3 47 14 1 13.6 6.65 15000 22 25.5 42 1 113
B6904ZZC3

20

37 9 0.3 6.4 3.7 19000 22 24 35 0.3 36
B6004ZZC3 42 12 0.6 9.4 5 18000 24 25.5 38 0.6 68
B6204ZZC3 47 14 1 12.8 6.6 15000 25 26.5 42

1
107

B6304ZZC3 5415.54825.62000419.79.511.15125
B6005ZZC3

25
47 12 0.6 10.1 5.85 15000 29 30 43 0.6 79

B6205ZZC3 52 15 1 14 7.85 13000 30 32 47
1

129
B6305ZZC3 5325.55635.13000112.116.021.17126
B6906ZZC3

30

47 9 0.3 7.25 5 14000 32 34 45 0.3 48
B6006ZZC3 55 13

1
13.2 8.3 13000

35
36.5 50

1

116
B6206ZZC3 991755.83000113.115.916126
B6306ZZC3 5435.565.245.630059517.621.19127
B6007ZZC3

35
151755.1404000113.016114126

B6207ZZC3 4825.565.445.1400593.517.521.17127
B6307ZZC3 80 21 1.5 33.5 19.2 8500 43 47 72 1.5 464
B6008ZZC3

40
68 15 1 16.8 11.5 10000 45 47.5 63

1
190

B6208ZZC3 6635.375.055.6400589.711.921.18108
B6308ZZC3 90 23 1.5 40.5 24 7500 48 53 82 1.5 636
B6009ZZC3

45
75 16 1 20.9 15.2 9000 50 53.5 70

1
241

B6209ZZC3 0245.875.555.1500574.025.131.19158
B6309ZZC3 100 25 1.5 53 32 6700 53 61.5 92 1.5 829
B6910ZZC3

50

72 12 0.6 13.4 11.2 8900 54 55.5 68 0.6 132
B6010ZZC3 80 16 1 21.8 16.6 8500 55 58.5 75

1
261

B6210ZZC3 9545.38065.6500172.32531.10209
B6310ZZC3 110 27 2 62 38.5 6000 59 68 101 2 1060
B6211ZZC3

55
100 21 1.5 43.5 29.2 6400 63 67 92 1.5 601

B6311ZZC3 120 29 2 71.5 45 5800 64 74 111 2 1370
B6212ZZC3

60
110 22 1.5 52.5 36 6000 68 75 102 1.5 783

B6312ZZC3 130 31 2.1 82 52 5400 71
80.5

119 2 1730
B6213ZZC3

65
0995.1211370055045.755.132021

B6313ZZC3 140 33 2.1 92.5 60 4900 76 86 129 2 2080
B6214ZZC3

70
125 24 1.5 62 44 5100 78 85 117 1.5 1070

B6314ZZC3 150 35 2.1 104 68 4600 81 92.5 139 2 2520
B6215ZZC3

75
130 25 1.5 66 49.5 4800 83 90.5 122 1.5 1180

B6315ZZC3 160 37 2.1 113 77 4300 86 99 149
2

3020
B6217ZZC3 0971141301490024465.3828205158
B6318ZZC3 90 190 43 3 143 107 3600 103 118 177 2.5 4910
B6020ZZC3 100 150 24 1.5 60 54 4200 108 110 142 1.5 1150

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

追加規格
以紅字表示

CADCAD 2D
3D

·徑向間隙 單位：μm
軸承內徑 C3d（mm）
超過 以下 最小 最大

10 18 11 25
18 24 13 28
24 30 13 28
30 40 15 33
40 50 18 36
50 65 23 43
65 80 25 51
80 100 30 58
100 120 36 66

B6□□□ZZC3

dD

r

r

B

R

R

Dsdh

（安裝關係圖）

徑向間隙

●左述以外

日 出 貨3

日 出 貨3

●B6202ZZC3 · B6004ZZC3

Ekgf＝N×0.101972

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

PRUSTRO MINIATURE BALL BEARINGS -DOUBLE SHIELD TYPE-

高耐腐蝕、高強度小徑滾珠軸承
－兩側密封式－

E為使用比SUS304強度更強，耐腐蝕性更高的不鏽鋼所製成的軸承。可在鹽水、戶外、消毒液等（pH3～pH12）環境下長壽命運作的商品。

E由於本材質已取得專利，本公司無法回覆材料證明等要求，敬請見諒。

型式 d D B r
（min）

基本額定荷重 容許轉數
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）Cr（動態）N Cor（靜態）N Ds

（max）
dh

（min）
R

（max）
SUTB692ZZ 2 6 3 0.15 281 79 75000 3 5.4 0.15 0.38
SUTB63A2ZZ

3
6 2.5 0.1 177 59 71000 3.7 5.4 0.1 0.27

SUTB693ZZ 8 4 0.15 475 144 60000 4.3 7.3 0.15 0.83
SUTB623ZZ 10 4 0.15 535 175 50000 4.3 8 0.15 1.66
SUTB674ZZ

4

7 2.5 0.1 216 86 60000 4.8 6.3 0.1 0.29
SUTB84A1ZZ 8 3 0.1 335 112 56000 5 7.4 0.1 0.56
SUTB104BZZ 10 4 0.15 605 216 50000 5.9 8.8 0.15 1.42
SUTB694ZZ 11 4 0.15 815 278 48000 5.6 9.9 0.15 1.75
SUTB604ZZ 12 4 0.2 815 278 48000 5.6 9.9 0.2 2.29
SUTB624A5ZZ 13 4 0.2 1110 390 40000 6 11.3 0.2 3.04
SUTB85A12ZZ

5

8 2.5 0.1 237 105 53000 5.8 7.4 0.1 0.34
SUTB95A5ZZ 9 3 0.15 365 134 50000 6 8.2 0.15 0.58
SUTB105A2ZZ 10 4 0.15 365 134 50000 6 8.4 0.15 1.29
SUTB115BZZ 11 4 0.15 605 221 48000 6.3 9.8 0.15 1.5
SUTB695ZZ 13 4 0.2 915 345 43000 6.6 11.2 0.2 2.5
SUTB625ZZ 16 5 0.3 1470 535 36000 7.5 13.8 0.3 4.86
SUTB106A4ZZ

6

10 3 0.1 420 175 45000 7 9.3 0.1 0.68
SUTB126A4ZZ 12 4 0.15 610 234 43000 7.2 10.9 0.15 1.74
SUTB686ZZ 13 5 0.15 920 350 40000 7.4 11.7 0.15 2.69
SUTB696ZZ 15 5 0.2 1470 535 40000 7.9 13.3 0.2 3.72
SUTB606ZZ 17 6 0.3 1920 670 38000 8.2 14.8 0.3 6.08
SUTB626ZZ 19 6 0.3 2220 845 32000 8.5 16.5 0.3 7.94
SUTB117AZZ

7

11 3 0.1 390 161 43000 8 10.5 0.1 0.72
SUTB137BZZ 13 4 0.15 519 314 40000 9 11.6 0.15 2.02
SUTB687ZZ 14 5 0.15 1000 410 40000 8.5 12.7 0.15 2.97
SUTB697ZZ 17 5 0.3 1370 570 36000 10.2 14.8 0.3 5.12
SUTB607ZZ 19 6 0.3 2220 845 36000 9.1 16.5 0.3 7.51
SUTB128A5ZZ

8
12 3.5 0.1 465 219 40000 9 11.3 0.1 0.97

SUTB148A2ZZ 14 4 0.15 695 310 38000 9.2 12.8 0.15 2.16
SUTB698ZZ 19 6 0.3 1900 730 36000 10 16.5 0.3 7.18
SUTB689ZZ 9 17 5 0.2 1130 530 36000 11.5 15.2 0.2 4.43

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。DP.2973

SUTB6□□ZZ

r

r

dD

B

R

dh

R

Ds

（安裝關係圖）

軸承精密度 JIS B 1514 0級
M材    質 高耐腐蝕不鏽鋼

型式

SUTB606ZZ
Order
訂購範例

Q 特長：由於徑向間隙比一般品大，請於不易嵌合或是內外輪易產生溫差時使用。

CADCAD 2D
3D


