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FLANGED  BALL  BEARINGS (SMALL  DIAMETER, DEEP  GROOVE) -DOUBLE  SHIELD  TYPE-

附法蘭滾珠軸承（小徑 ·深溝槽）
－兩側密封式－

LOW-COST  FLANGED  BALL  BEARINGS  -DOUBLE  SHIELD  TYPE-

附法蘭滾珠軸承（經濟型）
－兩側密封式－

 CAD資料夾名稱：14_Bearings_with_Holder  CAD資料夾名稱：14_Bearings_with_Holder

Order
訂購範例

型式

FL606ZZ
FL6702ZZ

Order
訂購範例

型式

CFL683ZZ

Delivery
出貨日

E 日出貨3 僅限當日PM3：30
前特別申請之訂單。

4 日 出 貨

型式 d D B D1 C r 
（min）

基本額定荷重 容許轉速 
rpm 

（參考）

安裝相關尺寸 質量 
（g） 
（參考）

NT$基準單價Cr（動態）N Cor（靜態）N Ds 
（min）

R 
（max）

FL682ZZ 2 5 2.3 6.1 0.6 0.08 169 50 85000 2.7 0.08 0.22
FL692ZZ 6 3.0 7.5 0.8 0.15

330 98 75000 3.0 0.15 0.48
FL682AZZ 2.5 2.6 7.1 208 74 71000 3.7 0.08 0.36
FL692AZZ 7 3.5 8.5 0.9 385 127 63000 3.85 0.15 0.68
FL673ZZ

3

6 2.5 7.2 0.6 0.1 208 74 71000 3.6 0.08 0.33
FL683ZZ 7 3 8.1 0.8 390 130 63000 3.9 0.1 0.53
FL693ZZ 8 4 9.5 0.9

0.15
560 179 60000

4.2 0.15
0.97

FL603ZZ 9 5 10.5 1 570 187 56000 1.63
FL623ZZ 10 4 11.5 630 218 50000 1.86
FL674ZZ

4

7 2.5 8.2 0.6 0.1 222 88 60000 4.6 0.08 0.35
FL684ZZ 9

4
10.3 1 640 224 53000 5.0 0.1 1.14

FL694ZZ 11 12.5
1

0.15 715 276 48000 5.2 0.15 1.96
FL604ZZ 12 13.5 0.2 957 345

5.6 0.2 2.53
FL624ZZ 13 5 15 1300 485 40000 3.53
FL675ZZ

5

8 2.5 9.2 0.6 0.1 217 91 53000 0.08 0.41
FL685ZZ 11 5 12.5

1

0.15 715 281 45000 6.2 0.15 2.18
FL695ZZ 13 4 15 0.2 1080 430 43000 6.6 0.2 2.84
FL605ZZ 14 5 16 1330 505 40000 3.85
FL625ZZ 16 18 0.3 1729 670 36000 7.7 0.3 5.3
FL676ZZ

6

10 3 11.2 0.6 0.1 465 196 45000 6.6 0.1 0.77
FL686ZZ 13 5 15 1.1 0.15 1080 440 40000 7.0 0.15 3.04
FL696ZZ 15 17 1.2 0.2 1350 530 7.6 0.2 4.26
FL606ZZ 17 6 19 0.3 2190 835 38000 8 0.3 6.61
FL626ZZ 19 22 1.5 2336 885 32000 9.09
FL678ZZ

8

12 3.5 13.6 0.8 0.1 515 252 40000 8.8 0.1 1.15
FL688ZZ 16 5 18 1.1 0.2 1610 710 36000 9.6 0.2 4.47
FL698ZZ 19 6 22 1.5 0.3 1990 865 10 0.3  8.3
FL608ZZ 22 7 25 3350 1400 34000 13
FL6700ZZ

10
15 4 16.5 0.8 0.15 855 435 15000 10.3 0.15 2.1

FL6800ZZ 19 5 21 1 0.3 1716 840 37000 12 0.3 6.1
FL6900ZZ 22 6 25 1.5 2695 1273 34000 13.2 11.1
FL6701ZZ

12
18 4 19.5 0.8 0.2 926 530 13000 12.4 0.2 3.4

FL6801ZZ 21 5 23 1.1 0.3 1915 1041 33000 14 0.3 7.1
FL6901ZZ 24 6 26.5 1.5 2886 1466 31000 13.2
FL6702ZZ

15
21 4 22.5 0.8 0.2 937 582 11000 15.4 0.2 3.9

FL6802ZZ 24 5 26 1.1 0.3 2073 1253 28000 17 0.3 8.3
FL6902ZZ 28 7 30.5 1.5 4321 2259 26000 19.9
FL6703ZZ

17
23 4 24.5 0.8 0.2 1000 658 9500 17.4 0.2 4.4

FL6803ZZ 26 5 28 1.1 0.3 2233 1456 26000 19 0.3 8.9
FL6903ZZ 30 7 32.5 1.5 4588 2565 23000 21.4
FL6704ZZ

20
27 4 28.5 0.8 0.2 1041 729 8500 20.4 0.2 6.3

FL6804ZZ 32 7 35 1.5 0.3 4015 2462 21000 22
0.3

19.8
FL6904ZZ 37 9 40 2 6381 3682 19000 42.8
FL6805ZZ 25 7 1.5 0.3 4303 2932 18000 27 26.1
FL6905ZZ 42 9 45 2 7001 4540 16000 50.2

Delivery
出貨日 庫 存 品

◦黃底為台灣庫存品
隔日出貨

E 日出貨3 僅限當日PM3：30
前特別申請之訂單。

4 日 出 貨

◦其他

FL6□□ZZ
FL6□□AZZ
MFL1□□ZZ

軸承精密度 JIS  B  1514  0級

（安裝關係圖）
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CFL6□□ZZ

軸承精密度 JIS  B  1514  0級

（安裝關係圖）
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M材  質 SUJ2 M材  質 SUJ2

Q特長：為海外廠商所製造之平價附法蘭滾珠軸承。

Ekgf＝N×0.101972

型式 d D B D1 C r 
（min）

基本額定荷重 容許轉速 
rpm 

（參考）

安裝相關尺寸 質量 
（g） 
（參考）

NT$基準單價Cr（動態）N Cor（靜態）N Ds 
（min）

R 
（max）

MFL104ZZ 4 10
4

11.6
0.8 0.15

710 270 48000 5.9

0.15

1.5
MFL105ZZ 5 430 168 50000 6 1.38
MFL126ZZ 6 12 13.6 715 292 43000 7.2 1.86
MFL148ZZ 8 14 15.6 817 385 38000 9.26 2.42

Q標準尺寸

＜提出經濟型的理由＞

e經濟型製品詳情請參照P.873。

軸承有進行「Anderon檢查」測試，可以檢測出造成不良原因的現象。
若比較實際的「Anderon值」，即使與本社的標準品互相比較，經濟型
也顯示出同等的結果。

經濟型也維持高品質 ●Misumi現有標準品與現有經濟型的Anderon值比較

頻譜波段
經濟型標準品 經濟型標準品 經濟型標準品

L
溝槽的真圓度，外輪的真圓度

M
軌道面的傷痕或異物

H
溝槽或鋼球的表面粗度

數值越低即表
示完成度越高。

為表示經濟型的
Anderon（安德魯）值的
上限與下限。

將軸承旋轉時所產生的振動區分為（L‧H‧M）頻譜波
段並加以測定，藉以判別性能。
國內的軸承製造商使用於完成品的檢查，對剃除不良
品有很大的幫助。

MISUMI的經濟型也全部施行Anderon檢查。

何謂Anderon檢查？

Ekgf＝N×0.101972

型式 d D B D1 C r
（min）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）

NT$基準單價Cr（動態）N Cor（靜態）N Ds
（min）

R
（max）

CFL682ZZ 2 5 2.3 6.1 0.6 0.08 165 48 85000 2.7
0.08

0.22
CFL673ZZ

3
6 2.5 7.2 0.6

0.1
208 74 71000 3.6 0.33

CFL683ZZ 7 3 8.1 0.8 390 130 63000 3.9 0.1 0.53
CFL693ZZ 8 4 9.5 0.9 0.15 560 179

60000
4.2 0.15 0.97

CFL674ZZ
4

7 2.5 8.2 0.6
0.1

220 88 4.6 0.08 0.35
CFL684ZZ 9

4
10.3

1
640 220 53000 5 0.1 1.14

CFL694ZZ 11 12.5 0.15 710 276 48000 5.2 0.15 1.96
CFL675ZZ

5
8 2.5 9.2 0.6 0.1 217 91 53000 5.6 0.08 0.41

CFL685ZZ 11 5 12.5
1

0.15 715 281 45000 6.2 0.15 2.18
CFL695ZZ 13 4 15 0.2 1080 430 43000

6.6
0.2 2.84

CFL676ZZ
6

10 3 11.2 0.6 0.1 465 196 45000 0.1 0.77
CFL686ZZ 13

5
15 1.1 0.15 1080 440

40000
7 0.15 3.04

CFL696ZZ 15 17 1.2 0.2 1350 530 7.6 0.2 4.26
CFL678ZZ

8
12 3.5 13.6 0.8 0.1 515 252 8.8 0.1 1.15

CFL688ZZ 16 5 18 1.1 0.2 1610 710
36000

9.6 0.2 4.47
CFL698ZZ 19 6 22 1.5 0.3 1700 1990 10 0.3 8.3


