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V-GROOVED  LOCATING  BLOCK  SETS  -FLAT  BOTTOM  TYPE-

V字溝槽定位塊
－底座平面型－

V-GROOVED  LOCATING  BLOCK  SETS  -PLATE  HOLDING  TYPE-

V字溝槽定位塊
－板支點型－

　  CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components  CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components

Type

一般型
CVTA・CVTA12C

CVTA16C・CVTAS
CVTACS

附攻牙孔型
CVTAT

CVTAST

上部板支點型
CVTAB

CVTABS

V字溝槽70度型
CVTAK

長型
CVTAL
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Order
訂購範例

型式

CVTA
CVTAB12

Order
訂購範例

型式

CVTB16

Example
使用範例

板寛 12 板寛 12

 CVTA  CVTA12C

CVTA12C為配合板寬的精巧型
定位塊。

型板

角鋼

定位塊

鉸鏈板

氣壓缸Example
使用範例

M 材質 相當於S45C

H 硬度 42～45HRC

M 材質 相當於S45C

H 硬度 42～45HRC

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 L L1 L2 A Ｈ d R M 
（粗螺紋）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type T 1～19組 20組～

一般型

CVTA

－

35 22 23 25 14 9 4

－
CVTA12C 20 12 13 12 8 4.5 2CVTA16C 25

16
16 16

11 7CVTAS 25 19 25 4
CVTACS 17 20 2

附攻牙孔型
CVTAT 35 22 23 25 14 9 4 M8
CVTAST 25 16 19 11 7 M6

上部板支點型

CVTAB
12

35
20 26 20 9.5 5.5 2

－

16 22 28 25 14 9 419

CVTABS
12

25
14 22 20 9.5 5.5 2

16 16 24 25 11 7 419
V字溝槽70度型 CVTAK － 35 25 25 25 14 9 2
長型 CVTAL 35 22 23 25 14 9 4

型式 L L1 L2 A Ｈ d R M 
（粗螺紋）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type T 1～19組 20組～

一般型

CVTB

12

35

25 26 20 9.5 5.5 2

－

16
27 28 25 14 9 4

19

CVTBS

12

25

19 22 20 9.5 5.5 2

16
21 24 25 11 7 4

19

附攻牙孔型 CVTBST 16 25 21 24 25 11 7 4 M6

長型 CVTBL
12

35

25 26 20 9.5 5.5 2

－16
27 28 25 14 9 4

19

Q特長：由於70度型的接觸面積大於90度型，最適合用在欲避免旋轉治具發生偏移情況時。 Q特長：使用上下部的板支點，能輕易安裝於較薄的平板。


