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STANDS  FOR  DEVICE -COMPACT  TYPE-

安裝用支撐架
－精巧・貫穿孔型－

STANDS  FOR  DEVICE -COMPACT  SLOT  HOLE  TYPE-

安裝用支撐架
－精巧・長圓孔型－

 CAD資料夾名稱：31_Posts  CAD資料夾名稱：31_Posts

Order
訂購範例

型式 － L

MFSTN15
MFSBF20

－ 250

Q特長：省空間且可微調的安裝用支柱與支撐座的組合品。

Order
訂購範例

型式 － L

LFSTN15
LFSBF20

－ 250

Q特長：為可省空間設置的安裝用支柱與支撐座的組合品。
Q組合品（支柱＋支撐座） Q組合品（支柱＋支撐座）

Q支撐座單品 Q支撐座單品
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◦組合品（支柱＋支撐座） ◦支撐座單品
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◦組合品（支柱＋支撐座） ◦支撐座單品

D L

NT$基準單價
棒型 管型

LFSBN
LFSTN LFSTSM LSFSS LFSBA

LFSTA

6
最小L～100 ー ー101～150

8
最小L～100 ー
101～200

10
最小L～150
151～250

12
最小L～150
151～300

15
最小L～200
201～350

20
最小L～200
201～400

25
最小L～200
201～450

30
最小L～200
201～450

Q組合品（支柱＋支撐座） Q支撐座單品

D

NT$基準單價

LFSBF LFSTF

6 －
8 －
10

12
15

20
25 －
30

Example
使用範例
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KSYM12（P.2123）

LFSTF12

MZ-T（P.2115）

センサ取付用途（ブラケット単品を使用）

GSSTN12－150（P.2206）

架設感應器（使用支撐座單品）

Price
價格

Delivery
出貨日

＊1 D6僅適用於FSTNM、MFSBN、MFSTN、MSFSTN、MFSBF、MFSTF。E管型支柱適用於D10以上。E請於價格表確認是否有所需尺寸的支撐座單品。

型式 L 
指定單位1mm A B F D1 Ｈ T L b M （d）Type Dg6

組合品 支撐座單品 ＊16 ー0.004
ー0.012 50～150 33 18 23 14 20 6 12.5

4.5 M4
－

（棒型）
FSBNM
MFSBN
KFSBN
MSFSBN
FSTNM
MFSTN
MSFSTN
KBFSBN
MSFSS

（管型）
FSBAM
MFSBA
KFSBA
MFSBB
FSTAM
MFSTA
MFSTB
KBFSBA
MFSSS

MFSBF
MFSTF
MFSLF
MFSS

8 ー0.005
ー0.014

50～200 38 20 26 16 30
8

15

10 50～250 40 22 28 18 35 18 6.0

12 ー0.006
ー0.017

50～300 46 24 32 20 35
8

18 5.5 M4 6.0

15 75～350 56 29 40 25 40 20 6.6 M5 10.0

20
ー0.007
ー0.020

75～400 63 34 46 30 45

10

25 6.6 M5 11.7

25 75～450 78 41 56 37 50
30 9 M6

15.2

30 100～450 82 46 62 42 60 16.0

Q組合品（支柱＋支撐座）

＊表面高周波淬火（支柱）：58HRC～、深度1.0～1.5
＊如僅需要支撐柱，請參照P.2205・2206。
＊支柱的鍍無電解鎳・染黑處理在雙端面及溝槽部並無表面處理。

Type 支柱 支撐座 A附屬品
棒型 管型 M材質 H硬度 S表面處理 M材質 S表面處理 棒型 管型

FSBNM FSBAM S45C高周波淬火
鍍無電解鎳

S45C 鍍低溫黑色鉻

止迴螺絲
止迴螺絲
護蓋

（P.2205）

MFSBN MFSBA
S45C

KFSBN KFSBA 染黑處理
MSFSBN MFSBB SUS304 －
FSTNM FSTAM S45C高周波淬火

鍍無電解鎳
S45C 鍍無電解鎳MFSTN MFSTA S45C

MSFSTN MFSTB SUS304 －
KBFSBN KBFSBA S45C 染黑處理 S45C 染黑處理
MSFSS MFSSS SUS304 － SUS304 －

Q支撐座單品

Type M材質 S表面處理 A附屬品

MFSBF
S45C

鍍低溫黑色鉻

止迴 
螺絲

MFSTF 鍍無電解鎳
MFSLF 染黑處理
MFSS SUS304 －

＊2 FSBNM、MSFSBN無D6。

Q組合品（支柱＋支撐座）

D L

NT$基準單價
棒型 管型

＊2 FSBNM 
FSTNM

MFSBN
MFSTN KFSBN ＊2  MSFSBN 

MSFSTN KBFSBN MSFSS FSBAM
FSTAM

MFSBA
MFSTA KFSBA MFSBB

MFSTB KBFSBA MFSSS

6
最小L～100 － － － － － － － － －101～150

8
最小L～100 － － － － － －

101～200

10
最小L～150

151～250

12
最小L～150

151～300

15
最小L～200

201～350

20
最小L～200

201～400

25
最小L～200

201～450

30
最小L～200

201～450

Q支撐座單品

D

NT$基準單價

MFSBF
MFSTF MFSLF MFSS

6 － －
8

10

12
15

20
25
30

＊表面高周波淬火（支柱）：58HRC～、深度1.0～1.5
＊如僅需要支撐柱，請參照P.2205・2206。
＊支柱的鍍無電解鎳・染黑處理在雙端面及溝槽部並無表面處理。
＊支撐座的長圓孔內側並無表面處理。

Q組合品（支柱＋支撐座）
Type 支柱 角撐架 A附屬品

棒型 管型 M材質 H硬度 S表面處理 M材質 S表面處理 棒型 管型
LFSBN LFSBA S45C 鍍無電解鎳 S45C 鍍低溫黑色鉻

止迴螺絲
墊圈

止迴螺絲 
墊圈護蓋 
（P.2205）

LFSTSM － S45C高周波淬火
鍍無電解鎳 S45C 鍍無電解鎳

LFSTN LFSTA S45C
LSFSS － SUS304 － SUS304 －

Q支撐座單品

Type M材質 S表面處理 A附屬品

LFSBF
S45C

鍍低溫黑色鉻
止迴螺絲

LFSTF 鍍無電解鎳

E管型支柱適用於D10以上。　E請於價格表確認是否有所需尺寸的支撐座單品。

型式 L A B F W K D1 Ｈ T L M （d）
鍍低溫黑色鉻 
支撐座 
附屬墊圈

鍍無電解鎳 
支撐座 
附屬墊圈

SUS304 
支撐座 
附屬墊圈Type Dg6

6 ー0.004
ー0.012 50～150 33 18 23

6 4.5
14 20 6 12.5

M4
－

WSSB6－4－2 WSSM6－4－2 WSSS6－4－2
8 ー0.005
ー0.014

50～200 38 20 26 16 30
8

15
WSSB10－4－2 WSSM10－4－2 WSSS10－4－2組合品 支撐座單品 10 50～250 40 22 28 18 35 18 6

（棒型）
LFSBN
LFSTSM
LFSTN
LSFSS

（管型）
LFSBA

LFSTA

LFSBF

LFSTF

12 ー0.006
ー0.017

50～300 46 24 32 6 5.5 20 35
8

18 M4 6 WSSB12－5－2 WSSM12－5－2 WSSS12－5－2
15 75～350 56 29 40 10 6.6 25 40 20 M5 10 WSSB14－6－3 WSSM14－6－3 WSSS14－6－3
20

ー0.007
ー0.020

75～400 63 34 46
10

6.6 30 45
10

25 M5 11.7 WSSB14－6－3 WSSM14－6－3 WSSS14－6－3
25 75～450 78 41 56

9
37 50

30 M6
15.2

WSSB16－8－3 WSSM16－8－3 WSSS16－8－3
30 100～450 82 46 62 42 60 16

Price
價格

Delivery
出貨日


