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Q特長：支撐部較厚，與標準型（P.264）相比，提升防傾強度。 Q特長：導桿導引部較長，提升維持力。

Order
訂購範例

型式

STHRBNL12

Order
訂購範例

型式

STHRBN10

 CAD資料夾名稱：02_Holders_for_Shaft  CAD資料夾名稱：02_Holders_for_Shaft
E型錄規格外的產品請參照 DP.131 E型錄規格外的產品請參照 DP.131
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Type 圓法蘭 方法蘭 二面法蘭 M材質 S表面處理

標準型

STHRBN STHSBN STHCBN
一般構造用鋼

染黑處理
STHRN STHSN STHCN 鍍無電解鎳
SSTHRN SSTHSN SSTHCN SUS304 －
STHRNA － STHCNA 鋁合金 白色陽極處理

E附加內六角孔止迴螺絲請參照追加工說明頁。

Type 圓法蘭 方法蘭 二面法蘭 M材質 S表面處理

導引部長型
STHRBNL STHSBNL STHCBNL

一般構造用鋼
染黑處理

STHRNL STHSNL STHCNL 鍍無電解鎳
SSTHRNL SSTHSNL SSTHCNL SUS304 －

E附加內六角孔止迴螺絲請參照追加工說明頁。

E白・黑陽極處理製品僅適用於D尺寸有＊符號者。

型式 支撐部 
壁厚（N） L D1 H T L M 
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Type DH7

圓法蘭
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STHRN
SSTHRN

（僅限D尺寸有＊記號者）

STHRNA

方法蘭
STHSBN
STHSN
SSTHSN

二面法蘭
STHCBN
STHCN
SSTHCN

STHCNA
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Type DH7

圓法蘭

STHRBNL
STHRNL
SSTHRNL

方法蘭

STHSBNL
STHSNL
SSTHSNL

二面法蘭

STHCBNL
STHCNL
SSTHCNL
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圓法蘭 方法蘭 二面法蘭
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Alteration
追加工

型式 －（MB）
STHRBN10
STHRBNL12

－
－

MB
MB

Alterations 附內六角孔止迴螺絲

Code MB

Spec.

附內六角孔止迴螺絲。
螺絲可能會從外筒（D1）脫落。
E�染黑處理・黑色陽極處理的附屬螺
栓為SCM435製品（染黑處理）

E�上述以外為SUS製品
E�導引部長型的附屬止迴螺絲為4pcs，
除此之外為2pcs。

D M×長度
8・10 M3×3

8M・12・13・15・16 M4×3
20・25 M5×4
30・35 M6×5
40・50 M8×6


