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                     CAD資料夾名稱：04_Linear_Bushings

LINEAR  BUSHING  AND  HOUSING  UNIT  WIDE  BLOCK  TYPE -SINGLE/MIDDLE  BUSHING  LENGTH-

襯套座組
－加寬滑塊    標準/中長型－

LINEAR  BUSHING  AND  HOUSING  UNIT  WIDE  BLOCK  TYPE -DOUBLE/SEMI LONG/LONG  BUSHING  LENGTH-

襯套座組
－加寬滑塊    加長/次長/長型－

■加長型

■次長型

■長型

■標準型

型式
NT$基準單價
標準型 中長型

Type dr LHBB LHBBF LHBBD

（標準型）
LHBB

LHBBF

（中長型）
LHBBD

5 －
6
8

10
12
13
16
20
25
30
35 － －
40 － －
50 － －

                     CAD資料夾名稱：04_Linear_Bushings

型式
NT$基準單價

加長型 次長型 長型
Type dr LHBBW LHBBWF LHBBS LHBBL

（加長型）
LHBBW

LHBBWF
SLHBBW

SLHBBWF

（次長型）
LHBBS

（長型）
LHBBL

5 － －
6 － －
8 － －
10 －
12 －
13 －
16
20
25
30
35 － － －
40 － － －
50 － － －

■中長型

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Type 使用線性襯套 支撐架
使用環境溫度

標準型 中長型
（WP.349）（WP.351）

M 材質 S 表面處理
標準 中長

LHBB LHBBD LMU LMUD
鋁合金 白色陽極處理

－20～80℃
LHBBF － LMUF － －20～110℃

Type 使用線性襯套 支撐架
使用環境溫度

加長型 次長型 長型 （WP.349） M 材質 S 表面處理
LHBBW LHBBS LHBBL LMU

鋁合金 白色陽極處理
－20～80℃

LHBBWF － － LMUF －20～110℃

業界標準 業界標準

■中長型的特長
 全長約為標準型的1.4倍，容許力
矩約為4.3倍，最適合空間不足以
安裝加長型時使用。
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E 使用上的注意事項請參照WP.337。E dr5的外形和上列圖面不同。  E 附dr（ ）的尺寸僅標準型 E在出貨時已塗上防鏽油。
E 基準面為型號貼紙面的另一面。

dr 容許公差 L L1 h H H1 H2 W W1 W2 M d L A （B）
標準 中長 標準 中長 標準 中長

（5）  0 
－ 0.008 － 18 － 12 － 7 14 11 － 22 16 3 M3 － － － －

6

 0
－ 0.009

 0
－ 0.010

25 35 15 24 9 18 15
6

30 20
5 M4 3.4 8

12

0.4
8 30 43 18 28 11 22 18 34 24 16

10 35
53

21 34 13 26 21
8

40 28 6

M5 4.3
12

15.5
12 36

26 38 15
28 24 42 30.5 5.75 17.5

13 39 54 30 24.5 44 33 5.5 19
0.85

16 44 63 34 48 19 38.5 32.5 9 50 36
7

19.8
20

 0
－ 0.010

 0 
－ 0.012

50 73 40 56 21 41 35 11 54 40 M6 5.2 21 0.5
25 67 93 50 66 26 51.5 42 12 76 54 11

M8 7 18
36 1

30 72 100 58 70 30 59.5 49 15 78 58
10

39.9 0.75
（35）

 0
－ 0.012 －

80 － 60 － 34 68 54 18 90 70 53
1.5（40） 90 － 60 － 40 78 62 20 102 80

11 M10 8.7 25
61

（50） 110 － 80 － 52 102 80 25 122 100 81

dr
基本額定荷重 靜態容許力矩

（N・m） 質量（g）C（動態）N Co（靜態）N
標準 中長 標準 中長 標準 中長 標準 中長

5 167 － 206 － － － 14 －
6 206 226 265 310 － 1.42 34 48
8 265 310 380 452 － 2.12 52 78
10 372 508 549 718 － 4.37 92 142
12 412 634 598 814 － 6.2 102 144
13 510 640 784 826 － 6.2 120 172
16 775 1164 1180 1448 － 13.1 220 323
20 882 1554 1370 2068 － 18.3 255 382
25 980 1725 1570 3068 － 25.3 600 866
30 1570 2440 2740 3974 － 42.7 735 1061
35 1670 － 3140 － － － 1100 －
40 2160 － 4020 － － － 1590 －
50 3820 － 7940 － － － 3340 －

kgf＝N×0.101972

Price
價格

Price
價格

型式

LHBB12
LHBBD16
 LHBB12L
 LHBBD16G
 LHBBD16H

（封入L型潤滑油）
（封入G型潤滑油）
（封入H型潤滑油）

Order
訂購範例

可變更為各種潤滑油。
關於性能請參照DP.338

■次長型的特長
 全長約為標準型的2.2倍， 
 容許力矩約為10倍，最適合
　空間不足以安裝長型時使用。

■加長型的特長
 全長約為標準型的1.9倍， 
 容許力矩約為6倍

■長型的特長
 全長約為標準型的2.7倍
 容許力矩約為21倍

L
L1±0.2

4－dW/2±0.02

W2

W
W1±0.2

A－MT6M1
M6×P1.0

（
B）

A

dr

4－M N

H1

H2

H h ±
0.

02 l

基準面

基準面

6－dW/2±0.02

W2

W
W1±0.2

A－MT6M1
M6×P1.0

（
B）

A

dr

6－M N

H1

H2

H h ±
0.

02 l

L
L1

L1/2 P

基準面

基準面

加長型

長型
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Q特長：可以減少襯套座的製作以及線性襯套的組裝工時之規格。四個安裝孔可強力緊固工件。 Q特長：可以減少襯套座的製作以及線性襯套的組裝工時之規格。四個安裝孔可強力緊固工件。

＝選定要點＝
紅框部為標準材質（外筒相當於SUJ2、保持器為樹脂）。

選定時請從此樣式開始考慮。

＝選定要點＝
紅框部為標準材質（外筒相當於SUJ2、保持器為樹脂）。

選定時請從此樣式開始考慮。

E 使用上的注意事項請參照WP.337。E 附dr（ ）尺寸僅限加長型，次長型僅限附＊符號的尺寸 E dr5的外型與上述圖片不同。   
E 加長型的dr5沒有附油嘴。  E  基準面為型號貼紙面的另一面。E  出貨時已塗上防鏽油。

dr 容許公差 L L1 h H H1 H2 W W1 W2 M d L A （B） N P加長 次長 長 加長 次長 長 加長 次長 長
（5）  0 

－ 0.008

－
－

33 － － 25 － － 7 14 11 － 22 16 3 M3 － － － － － －
（6）

 0
－ 0.010

48 － － 36 － － 9 18 15 6 30 20 5 M4 3.4 8 12

0.4 7.5
－

（8） 58 － － 42 － － 11 22 18 34 24 16 －
10  0 

－ 0.012 68 － 93 46 － 70 13 26 21
8

40 28 6

M5 4.3 12

15.5

712  0
－ 0.015

70 － 96 50 － 72 15 28 24 42 30.5 5.75 17.5 713 75 － 103 － 78 30 24.5 44 33 5.5 19 0.85＊16  0 
－ 0.015 85 100 118 60 74 88 19 38.5 32.5 9 50 36 7 19.8 6.5

＊20  0
－ 0.012

 0
－ 0.018

 0
－ 0.018

96 115 134 70 84 100 21 41 35 11 54 40 M6 5.2 21 0.5 7.5 8
＊25 130 160 185 100 118 138 26 51.5 42 12 76 54 11

M8 7 18
36 1 4.5 9＊30 140 170 200 110 130 150 30 59.5 49 15 78 58 10 39.9 0.75 5.5

（35）  0
－ 0.015 － －

155 － － 120 － － 34 68 54 18 90 70 53
1.5

6 －
（40） 175 － － 140 － － 40 78 62 20 102 80 11 M10 8.7 25 61 5.5 －
（50） 215 － － 160 － － 52 102 80 25 122 100 81 －

dr
基本額定荷重 靜態容許力矩

（N・m） 質量（g）C（動態）N Co（靜態）N
加長 次長 長 加長 次長 長 加長 次長 長 加長 次長 長

5 263 － － 412 － － 1.38 － － 27 － －
6 324 － － 529 － － 2.18 － 8.2 63 － －
8 431 － － 784 － － 4.31 － 16.0 102 － －

10 588 － 588 1100 － 1100 7.24 － 27.0 180 － 241
12 657 － 657 1200 － 1200 10.9 12.0 40.1 205 － 289
13 813 － 813 1570 － 1570 11.6 － 42.9 240 － 324
16 1230 1230 1230 2350 2350 2350 19.7 25.5 73.5 400 447 527
20 1400 1400 1400 2740 2740 2740 26.8 35.0 98.0 570 588 682
25 1560 1560 1560 3140 3140 3140 43.4 63.1 157 1200 1397 1586
30 2490 2490 2490 5490 5490 5490 82.8 106 297 1480 1693 1960
35 2650 － － 6270 － － 110 － 373 2200 － －
40 3430 － － 8040 － － 147 － 553 3200 － －
50 6080 － － 15900 － － 397 － － 6700 － －

kgf＝N×0.101972

可變更為各種潤滑油。
關於性能請參照D P.338

Order
訂購範例

型式

LHBBW12
LHBBL16
 LHBBW12L
LHBBW16G
 LHBBL20H

（封入L型潤滑油）
（封入G型潤滑油）
（封入H型潤滑油）

Example
使用範例

線性襯套座組
次長型


