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SUPPORT UNITS-SQUARE  HOUSING  TYPE-COMPACT  TYPE/LOW  FLOOR  TYPE/MOUNTING  HOLE  PITCH  TYPE

螺桿支撐座 支撐側・方形型<節省空間>
－精巧型・低床・附安裝孔狹小間距型－

 CAD資料來名稱：10 _Ball_Screws

Q支撐側安裝孔狹小間距型

Q支撐側低床型

Q 支撐側精巧型

E 與固定側同尺寸，高度方向・寬度方向等都已精巧化。請與固定側一同使用。

Type M材質 S表面處理

BUV
S45C

染黑處理

BUVM 鍍無電解鎳

Type M材質 S表面處理

BUQ
S45C

染黑處理

BUQM 鍍無電解鎳

Order
訂購範例

型式

BUQ8
BUV10

BUAM12

Type M材質 S表面處理

BUA
S45C

染黑處理

BUAM 鍍無電解鎳

SUPPORT  UNITS  -SQUARE  HOUSING  TYPE-  COMPACT  TYPE / LOW  FLOOR  TYPE / MOUNTING  HOLE  PITCH  TYPE

螺桿支撐座　 固定側・方形型<節省空間>
－精巧型・低床・附安裝孔狹小間距型－

Delivery
出貨日

Q固定側安裝孔狹小間距型

E 與既有的螺桿支撐座相比，由於高度方向・寬度方向等都已精巧化，容易做節省空間的設計，最適合小型裝置。

Order
訂購範例

型式

BSQM8
BSV10S
BSA12

 CAD資料來名稱：10_Ball_Screws

Q固定側低床型

Q固定側精巧型

E 螺桿支撐座的安裝部精密度及軸承、附屬軸環、緊固螺帽的詳細資訊請參照DP.777
E 滾珠螺桿適用表DP.774
E 組裝時需要附屬品，因此請妥善保管。

Type
M材質 S表面處理

13 56 1356

BSQ
S45C SS400

染黑處理

BSQM 鍍無電解鎳

E 尺寸最精巧的型式。

型式
d L L1 L2 B Ｈ h P M2 L C M 

（細螺紋） T 油封適用軸徑
BSQ BSQM

Type No. NT$基準單價 NT$基準單價
1～10 pcs 1～10 pcs

  BSQ
  BSQM

8 8 23 26 4 32 32 17 23 5 6 14 M8×1.0 14 11.5
10S 10 27 29.5 6 36 43 25 26 6 10 17 M10×1.0 17 12
10 14
12 12 27 29.5 6 36 43 25 26 6 17 M12×1.0 19 15
15 15 29 38 5 46 52 30 34 6 12 19 M15×1.0 22 20

E 1234是一體的，請不要將其分解。
E d＝8有1個4油封。
※No.8使用5級角接觸軸承。
＊ No.10S的油封內徑比既有商品小。
E  與MISUMI的滾珠螺桿一起使用時，附屬軸環會
多一個。

Q構成零件

編號 零件名稱 數量
1 軸承襯套座 1
2 日系0級角接觸軸承＊ 1組
3 護蓋 1
4 油封 2
5 軸環 2
6 緊固螺帽（附套件） 1
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Type
M材質 S表面處理

13 67 1367

BSV
S45C SS400

染黑處理

BSVM 鍍無電解鎳

E 能將安裝高度降至最低的型式。

型式
d L L1 L2 L3 B Ｈ h P d1 d2 L M 

（細螺紋） T 油封適用軸徑
BSV BSVM

Type No. NT$基準單價 NT$基準單價
1～10 pcs 1～10 pcs

  BSV
  BSVM

6 6 20 － 22.5 3.5 42 22 11 30 5.5 9.5 12 M6×0.75 12 －
8S 8 23 － 26 4 52 28 14 38 6.6 11 15 M8×1.0 14 10
10S 10 24 6 29.5 6 70 36 18 52 9 14 19 M10×1.0 17 12
10 14
12 12 24 6 29.5 6 70 36 18 52 9 14 19 M12×1.0 19 15
15 15 25 6 38 5 80 41 21 60 11 17 21 M15×1.0 22 20
20 20 42 10 52 10 95 56 28 75 11 17 29 M20×1.0 30 25
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d＝10～20
E d＝6沒有附4油封。
E d＝8有1個4油封。
E 12345是一體的，請不要將其分解。
＊BSVM的5螺栓為不鏽鋼型。
E  No.8S・10的油封內徑比既有商品小。
E  與MISUMI的滾珠螺桿一起使用時，滾珠螺桿的附
屬軸環會多一個。

■構成零件
編號 零件名稱 數量
1 軸承襯套座 1
2 日系5級角接觸軸承 1組
3 護蓋 1
4 油封 2
5 內六角螺栓＊ 4
6 軸環 2
7 緊固螺帽（附套件） 1

Type
M材質 S表面處理

13 67 1367

BSA
S45C SS400

染黑處理

BSAM 鍍無電解鎳

E 可將寬度方向縮小的型式。

型式
d L L1 L2 L3 B Ｈ h B1 H1 P C d1

M 
（細螺紋） T 油封適用軸徑

BSA BSAM

Type No. NT$基準單價 NT$基準單價
1～10 pcs 1～10 pcs

  BSA
  BSAM

10S 10 25 4 29.5 5 60 39 22 34 21 46 13
6.6

M10×1.0 17 12
10 14
12 12 25 4 29.5 5 60 43 25 35 24 46 13 M12×1.0 19 15
15 15 27 6 38 6 70 48 28 40 27 54 15 M15×1.0 22 20

E  12345是一體的，請不要將其分解。
＊BSAM的5螺栓為不鏽鋼型。
E  No.10S的油封內徑比既有商品小。
E  5的螺栓頭凸出護蓋約2mm。
E  與MISUMI的滾珠螺桿一起使用時，滾珠螺桿
的附屬軸環會多一個。

■構成零件
編號 零件名稱 數量
1 軸承襯套座 1
2 日系5級角接觸軸承 1組
3 護蓋 1
4 油封 2
5 內六角螺栓＊ 4
6 軸環 2
7 緊固螺帽（附套件） 1
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型式
d L B Ｈ h P V M L 軸承 

型式 使用扣環
BUQ BUQM

Type No. NT$基準單價 NT$基準單價
1～10 pcs 1～10 pcs

  BUQ
  BUQM

8 6 15 32 32 17 23 17 5 6 B606ZZ STWN・S6
10 8

20 36 43 25 26
22

6
10 B608ZZ STWN・S8

12 10 26 10 B6000ZZ STWN・S10
15 15 46 52 30 34 32 12 B6002ZZ STWN・S15

■構成零件

＊ BUQM的3扣環為不鏽鋼型。

編號 零件名稱 數量
1 襯套座 1
2 日系徑向軸承 1
3 扣環＊ 1
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型式
d L B Ｈ h P V d1 d2 L 軸承 

型式 使用扣環
BUV BUVM

Type No. NT$基準單價 NT$基準單價
1～10 pcs 1～10 pcs

  BUV
  BUVM

6 6 12 42 22 11 30 17 5.5 9.5 12 B606ZZ STWN・S6
8 6 15 52 28 14 38 17 6.6 11 15 B606ZZ STWN・S6
10 8

20 70 36 18 52
22

9 14 19
B608ZZ STWN・S8

12 10 26 B6000ZZ STWN・S10
15 15 20 80 41 21 60 32 11 17 21 B6002ZZ STWN・S15
20 20 26 95 56 28 75 47 11 17 29 B6204ZZ STWN・S20

■構成零件

＊ BUVM的3扣環為不鏽鋼型。

編號 零件名稱 數量
1 襯套座 1
2 日系徑向軸承 1
3 扣環＊ 1
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型式
d L B Ｈ h B1 H1 P V d1

軸承 
型式 使用扣環

BUA BUAM

Type No. NT$基準單價 NT$基準單價
1～10 pcs 1～10 pcs

  BUA
  BUAM

10 8
20 60

39 22 34 21
46

22
6.6

B608ZZ STWN・S8
12 10 43 25 35 24 26 B6000ZZ STWN・S10
15 15 20 70 48 28 40 27 54 32 B6002ZZ STWN・S15

■構成零件

＊ BUAM的3扣環為不鏽鋼型。

編號 零件名稱 數量
1 襯套座 1
2 日系徑向軸承　 1
3 扣環＊ 1
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