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WASHERS  –PRECISION  TYPE–

金屬墊圈
–精密級　T尺寸選擇・T尺寸指定型－

WASHERS  –STANDARD  TYPE–

金屬墊圈
－一般級　T尺寸選擇・T尺寸指定型－

Order
訂購範例

型式 － V － T

TWSSB30 － 8 － 5.5

Order
訂購範例

型式 － V － T

WSSS14 － 10 － 5

Order
訂購範例

型式 － V － T

WASB14 － 10 － 5

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：33_Washers

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：33_Washers

Order
訂購範例

型式 － V － T

TWASB30 － 8 － 5.5

2－C※

2－C※

25

V＋0.1
＋0.3

D T±0.1

6.3

6.3

－0.2
0

6.32－C※

2－C※

25

V＋0.1
＋0.3

D T±0.1

6.3

6.3

－0.2
0

6.3

※D＝16以下 C0.2以下
D＝20以上 C0.5以下

25 1.6

V＋0.1
＋0.3

D－0.2
0

2－C※

2－C※

T±0.01

1.6

1.6

※D＝16以下 C0.2以下
　D＝20以上 C0.5以下

25 1.6

V＋0.1
＋0.3

D－0.2
0

2－C※

2－C※

T±0.01

1.6

1.6

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

E淬火製品wP.145
ET尺寸選擇型相當於SUS304。

Type
M材質 S表面處理T尺寸選擇型 T尺寸指定型

WSSB TWSSB 相當於
S45C

染黑處理
WSSM TWSSM 鍍無電解鎳
WSSS TWSSS eSUS304 －

Q T尺寸指定型（一般級）
型式 V 

選擇
T指定 

單位0.5mmType D

TWSSB
TWSSM
TWSSS

4 2

1.0～10.0

5 2 3
6 2 3 4
8 2 3 4 5 6
10 2 3 4 5 6 8
12 3 4 5 6 8 10
13 4 5 6 8 10
14 4 5 6 8 10
15 4 5 6 8 10 12
16 4 5 6 8 10 12
20 4 5 6 8 10 12 15 16
25 6 8 10 12 15 16 20
30 8 10 12 15 16 20 25

D T
NT$基準單價

TWSSB TWSSM TWSSS

4～10
1.0～  2.0
2.5～  5.0
5.5～10.0

12～20
1.0～  2.0
2.5～  5.0
5.5～10.0

25・30
1.0～  2.0
2.5～  5.0
5.5～10.0

Q T尺寸選擇型（精密級）
型式 V 

選擇
T 
選擇

NT$基準單價
Type D WASB WASM WASS

WASB
WASM
WASS

4 2 1 2
5 2 3 1 2

6
2 3 4 1 2

3 4 1.5

8
2 3 4 5 6 1 2 3 5

3 4 5 6 1.5

10
2 3 4 5 6 8 1 2 3 5

4 5 6 8 1.5 2.5

12
3 4 5 6 8 10 1 2 3 5

5 6 8 10 1.5 2.5

13
4 5 6 8 10 1 2 3 5

6 8 1.5 2.5

14
4 5 6 8 10 1 2 3 5

6 8 10 1.5

15
4 5 6 8 10 12 1 2 3 5

6 8 10 12 1.5

16
4 5 6 8 10 12 1 2 3 5

6 8 10 12 1.5

20
4 5 6 8 10 12 15 16 2 3 5

6 10 15 1.5 2.5

25 6 8 10 12 15 16 20 2 3 5

30 8 10 12 15 16 20 25 2 3 5

35 10 12 15 16 20 25 3 5 10

40 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10

50 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10
60 15 16 20 25 30 3 5 10

Q T尺寸選擇型（一般級）
型式 V 

選擇
T 
選擇

NT$基準單價
Type D WSSB WSSM WSSS

WSSB
WSSM＊
WSSS＊

4 2
1 2 － －

1.5 2.5

5
2 3 1 2 － －

3 1.5 2.5 3

6
2 3 4 1 2 － －

3 4 1.5 2.5 3 4 5 6 　＊２ 　＊２

8
2 3 4 5 6 1 2 3 5 － －

3 4 5 6 1.5 2.5 4 6 8 　＊２ 　＊２

10
2 3 4 5 6 8 1 2 3 5 － －

3 4 5 6 8 1.5 2.5 4 6 8 　＊２ 　＊２

12
3 4 5 6 8 10 1 2 3 5 － －

4 5 6 8 10 1.5 2.5 4 6 8 　＊２ 　＊２

13
4 5 6 8 10 1 2 3 5 － －

5 6 8 10 1.5 2.5
6 8 10 4 6 8

14
4 5 6 8 10 1 2 3 5 － －

5 6 8 10 1.5 2.5
6 8 10 4 6 8

15
4 5 6 8 10 12 1 2 3 5 － －

5 6 8 10 12
1.5 2.5

4 6 8

16
4 5 6 8 10 12 1 2 3 5 － －

6 8 10 12 1.5 2.5 4 6 8

20
4 5 6 8 10 12 15 16 1 2 3 5 － －

6 8 10 12 15 1.5 2.5 4 6 8 　＊２ 　＊２

25 6 8 10 12 15 16 20
2 3 5 － －

1 4 6 8

30 8 10 12 15 16 20 25
2 3 5 － －

1 4 6 8
35 10 12 15 16 20 25 3 5 10
40 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10
50 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10
60 15 16 20 25 30 3 5 10

Q T尺寸指定型（精密級）
型式 V 

選擇
T指定 

單位0.5mmType D

TWASB
TWASM
TWASS

4 2

1.0～10.0

5 2 3

6 2 3 4

8 2 3 4 5 6

10 2 3 4 5 6 8

12 3 4 5 6 8 10

13 4 5 6 8 10

14 4 5 6 8 10

15 4 5 6 8 10 12

16 4 5 6 8 10 12

20 4 5 6 8 10 12 15 16

25 6 8 10 12 15 16 20
30 8 10 12 15 16 20 25

D T
NT$基準單價

TWASB TWASM TWASS

4～10
1.0～  2.0
2.5～  5.0
5.5～10.0

12～20
1.0～  2.0
2.5～  5.0
5.5～10.0

25・30
1.0～  2.0
2.5～  5.0
5.5～10.0

Type
M材質 S表面處理T尺寸選擇型 T尺寸指定型

WASB TWASB 相當於
S45C

染黑處理
WASM TWASM 鍍無電解鎳
WASS TWASS SUS304 －

E 淬火製品w P.145

E ＊１受限於進口規範，部分尺寸為台灣禁止販售品。 E ＊２部分尺寸為台灣禁止販售品，詳細以ＷＯＳ為準。


