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Q平軟管

PUTMF

M材質 優力膠

E 顏色組合：2芯＝透明・藍，3芯＝透明・藍・淺綠，4芯＝透明・藍・淺綠・綠

型式
芯數

固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度（指定單位0.5m） 內徑 

（mm）
最小彎曲
半徑 

（mm）
質量 

（kg/m）
固定尺寸型 指定尺寸型

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m
Type 外徑（mm） PUTMF PUTMFL 1 pcs 2～4 1 pcs 2～4

PUTMF
（固定尺寸型）
PUTMFL
（指定尺寸型）

4
2

20 0.5～19.5

2
15

0.022
3 2.5 0.033
4 0.044

6
2

4 25
0.038

3 0.057
4 0.076

8
2

5 40
0.074

3 0.111
4 0.148

10
2

6.5 55
0.11

3 0.165
4 0.22

12
2

8 65
0.152

3 0.22
4 0.304

Q 耐水性優力膠螺旋軟管
PUTSP

B A

L

D
B

M材質 優力膠
E 使用範圍長度為拉長後可使用的全長。
E 最小彎曲半徑為以兩端直柱部分進行彎曲操作時的數值。

型式 使用範圍長度 
E （mm）

軟管 
顏色

內徑 
（mm） D L A B 最小彎曲半徑 

E（mm）
外徑精密度 
（mm）

質量 
（kg/m）

NT$基準單價/m NT$折扣單價/m
Type 外徑（mm） 1～4 pcs 5～10

PUTSP

4
700

B（黑）

2 21
460 60

200

5

±0.1

0.0091000 520 120
1300 580 180

6
850

4 38
490 90

12 0.0191300 580 180
1750 670 270

8
1000

5 42
520 120

15 0.0371600 640 240
2200 760 360

10
1150

6.5 52
550 150

25
＋0.1
－0.15

0.0551900 700 300
2650 850 450

12
1300

8 67
580 180

28 0.0762200 760 360
3100 940 540

Q複合螺旋軟管

PUTMSP

M材質 優力膠

Q芯（顏色）排列
2芯 3芯 4芯

B A

L

D

B

顏色 
芯數 透明 藍 淺 綠 綠

2 1 2 ─ ─
3 1 2 3 ─
4 1 2 3 4 E 使用範圍長度為拉長後可使用的全長。  

E 最小彎曲半徑為以兩端直柱部分進行彎曲操作時的數值。

型式
芯數 No.

長度
使用範圍長度 
E（mm）

內徑 
（mm）

最小彎曲半徑 
E（mm） D L A B NT$基準單價/m NT$折扣單價/m

Type 外徑（mm） 1 pcs 2～4

PUTMSP

4
2 700 787

2 15 21 529 129 200
3 800 885 27 594 194 200
4 700 787 40 35 529 129 200

6
2 900 985

4 25 38 595 195 200
3 1100 1133 44 693 293 200
4 900 985 65 56 595 195 200

8
2 1200 1210

5 40 42 670 270 200
3 1400 1413 50 805 405 200
4 1200 1210 90 66 670 270 200

10
2 1400 1417

6.5 55 52 739 339 200
3 1600 1673 63 909 509 200
4 1400 1417 160 83 739 339 200

12
2 1700 1715

8 65 67 805 405 200
3 1900 1920 84 1008 608 200
4 1600 1615 230 108 805 405 200

Q切口螺旋軟管
─含氟素絕緣電線─

PUTHSP

M材質 優力膠

G

1 3

2 4

LH H

AB1 B2

1黑色 2透明藍色 3藍色4電線
顏色：白・黑・紅・綠（4 pcs）

Q特長   可配合滑軌組件等的直接移動，自由地隨之伸縮。軟管側面有切口，故可輕鬆收取電
線。

E 使用範圍長度為拉長後可使用的全長。
E 最小彎曲半徑為以兩端直柱部分進行彎曲操作時的數值。  

型式 No. 
長度

電線 
（mm2） L 使用範圍長度 

E（mm）
內徑 
（mm）

最小彎曲半徑 
E（mm） A B1 B2 G Ｈ NT$基準單價/m NT$折扣單價/m

Type 外徑（mm） 1 pcs 2～4

PUTHSP

4
500

0.15
445 535

2.5 40
45

150 250 35 300800 535 805 135
900 580 940 180

6
500

0.3
465 560

4 65
65

150 250 49 300700 530 725 130
800 595 890 195

8
600

0.3
490 670

5 90
90

150 250 66 300900 580 940 180
1200 670 1210 270

Q耐噴濺用軟管

PUTS

M材質 難燃性優力膠

型式 固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度（指定單位0.5m） 軟管 

顏色
內徑 
（mm）

最小彎曲半徑 
（mm）

外徑精密
度 

（mm）
質量 

（kg/m）

固定尺寸型 指定尺寸型

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m
Type 外徑（mm） PUTS PUTSL 1～4 pcs 5～10 1～4 pcs 5～10

PUTS
（固定尺寸型）

PUTSL
（指定尺寸型）

6 10

 0.5～ 9.5
10.5～19.5

B（黑）
R（紅）
G（綠）

4 15
±0.1

0.01920

8 10 5 20 0.03720

10 10 6.5 25 ＋0.1
－0.15

0.055 20

12 10 8 30 0.07620

TUBES

軟管

Q螺旋軟管

PUSP

材質 軟質聚乙烯（白）M

D

長度
＊所謂長度是指螺旋軟管內側無插入任何東西時的長度。

型式 使用結束徑 
D

＊長度 
（m）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～10

PUSP
4 4～8 100
9 9～18 50

20 20～40 25

Delivery
出貨日

Price
價格

Q真空用軟管

PUVFN
PUVFLN

M材質　軟質優力膠
E 以快速接頭進行本軟管的配管時，請使用軟管用嵌入接頭（DP.1418）。

型式 固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度（指定單位0.5m） 內徑 

（mm）
最小彎曲半徑 
（mm）

外徑精密
度 

（mm）
質量 

（kg/m）

固定尺寸型 指定尺寸型

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m
Type 外徑（mm） PUVFN PUVFLN 1～4 pcs 5～10 1～4 pcs 5～10

PUVFN
（固定尺寸型）

PUVFLN
（指定尺寸型）

4
10

 0.5～ 9.5
10.5～19.5

2.5 12
±0.1

0.009
20

6
10

4 18 0.018
20

型式 － 芯數 － 長度

PUTMF4
PUTMSP6

－
－

3
4
－
－

20
900

型式 － 長度 － 顏色

PUTSL8 － 1.5 － R

Order
訂購範例

Q防靜電軟管

PUAS
PUASL

M材質 導電性優力膠

型式 固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度（指定單位0.5m） 內徑 

（mm）
最小彎曲半徑 
（mm）

外徑
精密度 
（mm）

質量 
（kg/m）

固定尺寸型 指定尺寸型
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m

Type 外徑（mm） PUAS PUASL 1～4 pcs 5～10 1～4 pcs 5～10

PUAS
（固定尺寸型）

PUASL
（指定尺寸型）

4
10

 0.5～ 9.5
10.5～19.5

2.5 10

±0.1

0.009
20

6
10

4 15 0.019
20

8
10

5 20 0.037
20

10
10

6.5 25 ＋0.1
－0.15

0.055
20

12
10

8 30 0.076
20

Q烯烴軟管
PORF
PORFL

M材質 烯烴系樹脂

型式 固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度（指定單位0.5m） 內徑 

（mm）
最小彎曲半徑 
（mm）

外徑
精密度 
（mm）

質量 
（kg/m）

固定尺寸型 指定尺寸型
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m

Type 外徑（mm） PORF PORFL 1～4 pcs 5～10 1～4 pcs 5～10

PORF
（固定尺寸型）

PORFL
（指定尺寸型）

4
10

 0.5～ 9.5
10.5～19.5

2.5 8

±0.1

0.006920
100

6
10

4 14 0.014120
100

8
10

5 20 0.027620
100

10
10

6.5 25 0.040820
100

12
10

8.0 30 0.056520
100

Q氟素樹脂軟管
PUTF
PUTFL

M材質 氟素樹脂（PFA）

型式 固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度（指定單位0.5m）內徑 

（mm）
最小彎曲半徑 
（mm）

外徑
精密度 
（mm）

最高使用壓力 
（MPa）

破壞壓力 
（MPa）

質量 
（kg/m）

固定尺寸型 指定尺寸型
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m

Type 外徑（mm） PUTF PUTFL 1～4 pcs 5～10 1～4 pcs 5～10

PUTF
（固定尺寸型）

PUTFL
（指定尺寸型）

3.2
10

 0.5～ 9.5
10.5～19.5

1.6 32

±0.1

1.1 4.5 0.013
20

4
10

2 30 2.5 10 0.020
20

6
10

4 50 1.7 7 0.034
20

8
10

6 80 1 4 0.047
20

10
10

8 120 ＋0.1
－0.15

0.75 3 0.061
20

12
10

10 200 0.75 3 0.074
20

E 最高使用壓力・破壞壓力為常溫時的數值。

L
30 30

dD

Q彎曲氟素樹脂 軟管

PUFN

M材質 氟素樹脂（PFA）

型式
L選擇（mm） 內徑 

d（mm）
最小彎曲半徑 
（mm） E

外徑精密度 
（mm）

最高使用壓力 
（MPa）

破壞壓力 
（MPa）

質量 
（kg/m）

NT$基準單價/m NT$折扣單價/m
Type 外徑D（mm） 1～4 pcs 5～10

PUFN

6
300

4 10

±0.1

1.7 7 0.034500
1000

8
300

6 10 1.1 4.5 0.047500
1000

10
300

8 15 0.8 3.5 0.061500
1000

12
300

10 15 0.7 3 0.074500
1000

E 最小彎曲半徑為靜止時的數值。活動時的數值,請以大約靜止時3倍的數值為參考。
E 外徑精密度為兩端直柱部的數值。  E 最高使用壓力‧破壞壓力為常溫時的數值。。

Order
訂購範例

型式 － 長度

PUTF4
PUFN6

－
－

10
1000

Q軟質氟素樹脂軟管
PUJTF
PUJTFL

M材質 氟素樹脂（ETFE）

 優力膠系合成橡膠

ETFE樹脂

型式 固定尺寸型 
長度（m）

指定尺寸型 
長度（指定單位0.5m） 內徑 

（mm）
最小彎曲半徑 
（mm）

外徑
精密度 
（mm）

常用壓力 MPa
固定尺寸型 指定尺寸型

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價/m NT$折扣單價/m
Type 外徑（mm） PUJTF PUJTFL at20℃ at80℃ 1～4 pcs 5～10 1～4 pcs 5～10

PUJTF
（固定尺寸型）

PUJTFL
（指定尺寸型）

4
10

 0.5～ 9.5
10.5～19.5

2 12

±0.1 0～0.6 0～0.2

20

6
10

4 24
20

9
10

6 36
20

12
10

8 48
20

Q特長  因軟管為積層結構，柔軟度比以往的氟素樹脂軟管PUTF・
PUTFL更佳，可提高作業性。

Delivery
出貨日

Price
價格

E特性請參照P.1411。  CAD資料夾名稱：53_Fittings

E 為RoHS非對應商品

PUTMFL

E 為RoHS非對應商品

PUTSL

E 為RoHS非對應商品

E 為RoHS非對應商品

E 為RoHS非對應商品


