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DUST COLLECTING NOZZLES

集塵噴嘴

Q 噴嘴接頭 Q特長
 適合朝任何地點吹氣的活動型接頭。
將護蓋鬆開，移動滾珠後再鎖上，即可固定於任何位置。
可調整角度範圍為50°。

NOZZLE FIXING JOINTS

噴嘴接頭
 CAD資料夾名稱：54_Nozzles CAD資料夾名稱：54_Nozzles

Type
M材質 最高使用壓力

公・母型 母・母型
NJMS NJFS SUS303 1.0MPa
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型式 R/Rc（PT） （L） d 二面寬度
H

重量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. T1 T2 1～4 pcs 5～10

公・母型
NJMS

1-1 1/8 1/8 32 5.5 22 80
1-2 1/8 1/4 36 8 22 90
2-2 1/4 1/4 41 8 29 170
2-3 1/4 3/8 43 11 29 190
3-3 3/8 3/8 49 11 35 290

Q 噴嘴接頭 Q特長
 適合朝任何地點吹氣的活動型接頭。
將護蓋鬆開，移動滾珠再加以緊固，即可固定於任何位置。
可調整角度範圍為50°。

Type
M材質 最高使用壓力

公・母型
NJMP PP樹脂 1.0MPa

T2
T1

L

Order
訂購範例

型式

NJMS1－2

Order
訂購範例

型式

NJMP1－2

型式 R/Rc（PT） L NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. T1 T2 1～ 4 pcs 5～ 9 10～ 19 20～ 30

公・母型
NJMP

1－ 1 1/8 1/8
34.51－ 2 1/8 1/4

2－ 2 1/4 1/4
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。
型式 Rc（PT） （L） 二面寬度

H
重量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. T1 T2 1～4 pcs 5～10

母・母型
NJFS

1-1 1/8 1/8 24 22 65
1-2 1/8 1/4 24 22 65
2-2 1/4 1/4 30 29 140
2-3 1/4 3/8 30 29 140
3-3 3/8 3/8 35 35 240

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

◦ NJMP能連結使
用。

Example
使用範例

Type M材質 耐熱溫度

SJNZJ PE 70℃

R10

A

B

D

L

型式
D A B L

NT$基本單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～39 40～99 100～200

SJNZJ
1

50
70 120 120

2 70 200 150
3 65 100 200 170

Order
訂購範例

型式

SJNZJ1

Q特長：以噴嘴收集除塵後的垃圾。
　　　　也能使用排出的功能。
　　　　因為防靜電，可以廣泛的使用在各種環境。
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E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Alteration
追加工

型式 －（KFJ・KLB）
SJNZJ1 － KFJ

Alterations

法蘭加工 L字支撐座安裝加工

Code KFJ KLB

Spec.

加工固定用法蘭。
以鉚釘固定法蘭。
指定方法  KFJ

安裝固定用的L字支撐座。
以鉚釘固定支撐座。
指定方法  KLB
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Example
使用範例
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Q差壓特性表　吸入 Q差壓特性表　排出 Q集塵噴嘴測量位置

8 2 5

7 1 4

9 3 6

SJNZJ

SJNZJ

型式 D1 P.C.D. D d
SJNZJ1
SJNZJ2 80 70 56.2 50.2

SJNZJ3 100 90 71.2 65.2




