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FLOATING  JOINTS  FLANGE  MOUNT  TYPE 

浮動接頭 法蘭安裝型
－【外螺牙】標準型－

FLOATING  JOINTS  FLANGE  MOUNT  TYPE 

浮動接頭 法蘭安裝型
－【外螺牙】省空間型－

Type
M材質

H硬度
S表面處理組合品 連接器單品 法蘭單品

法蘭 連接器
標準 分離 二面寬度 F尺寸固定 F尺寸指定 標準 分離 二面寬度

FJMA FJMB FJMC FJCNF FJCNR FJA－H FJB－H FJC－H S45C
45～55HRC

部45～50HRC
高周波淬火

染黑處理
FJMAS FJMBS FJMCS FJCNFS FJCNRS FJAS－H FJBS－H FJCS－H SUS440C或13Cr系列不鏽鋼 －

Type
M材質

H硬度
S表面處理組合品 連接器單品 法蘭單品

法蘭 連接器
標準 分離 二面寬度 F尺寸固定 標準 分離 二面寬度

FJUMA FJUMB FJUMC FJUNF FJUA－H FJUB－H FJUC－H S45C
45～55HRC

部45～50HRC
高周波淬火

染黑處理
FJUMAS － FJUMCS FJUNFS FJUAS－H FJUBS－H FJUCS－H SUS440C或13Cr系列不鏽鋼 －

  CAD資料夾名稱：55_Cylinders   CAD資料夾名稱：55_Cylinders

Q特長：連接器可用法蘭緊固。 Q特長：安裝螺牙徑小，商品更為精巧。氣壓缸專用的浮動接頭。

型式 安裝法蘭 氣壓缸連接器 NT$基準單價
Type M A D1 D2 t F P.C.D. d d1 H1 E G M×Pitch F L D Ｈ T W L1 SR FJMA FJMB FJMC FJMAS FJMBS FJMCS
標準

FJMA
FJMAS

分離
FJMB

FJMBS

二面寬度
FJMC

FJMCS

3 42 18 13 5 10 30 4.5 8 5 24 30 3×0.5 5 14 12 17 5 10 6 404 4×0.7 6
5 48 20 15 6 12 34 6 9.5 5.5 28 34 5×0.8 7 16 14 19 6 12 8 506 6×1.0 10
8 51 24 17 8 16 37 7 11 6 30 37 8×1.25 12 20 16 23 8 14 10 6010 54 28 21 40 32 40 10×1.5 15 20 27 17

12 70 36 27 10 20 52 10 14 8 42 52 12×1.75 16 25 25 34 10 22 12 100
16 90 46 35 12 24 68 12 17.5 10 54 68 16×2.0 18 30 32 43 12 27 15 100
20 106 56 44 15 30 80 14 20 12 66 80 20×2.5 25 55 40 52 15 32 18 20022 22×2.5 28

Q組合品

型式 F NT$基準單價
Type M 固定型 指定型（單位1mm） FJCNF FJCNFS FJCNR FJCNRS

F尺寸固定型
FJCNF

FJCNFS

F尺寸指定型
FJCNR

FJCNRS

3 5 5～8
4 6 5～10
5 7 5～12
6 10 6～18
8 12 10～25
10 15 10～25
12 16 12～36
16 18 15～40
20 25 20～60
22 28 － － －

Q連接器單品（詳細尺寸請參照組合品的規格表。）
型式 NT$基準單價

Type M FJA－H FJB－H FJC－H FJAS－H FJBS－H FJCS－H
標準

FJA－H
FJAS－H

分離
FJB－H

FJBS－H

二面寬度
FJC－H

FJCS－H

3
4
5
6
8

10
12
16
20
22

Q法蘭單品（詳細尺寸請參照組合品的規格表。）

Q組合品

型式 NT$基準單價
Type M FJUNF FJUNFS

FJUNF
FJUNFS

5
6

8

10

12

16

20
22

Q 連接器單品 
（詳細尺寸請參照組合品的規格表。）

型式 NT$基準單價
Type M FJUA－H FJUAS－H FJUB－H FJUBS－H FJUC－H FJUCS－H

標準
FJUA－H

FJUAS－H

分離
FJUB－H

FJUBS－H

二面寬度
FJUC－H

FJUCS－H

5
6

8

10

12

16

20
22

Q 法蘭單品 
（詳細尺寸請參照組合品的規格表。）

Order
訂購範例 型式 － F

FJCNR10 － 15

型式

FJMA10
FJB－H14

連接器單品

上記以外

U
U

M U
3～10 0.5
12・14 1
16・18 1.5
20・22 2

Q容許偏心量（mm）

標準型・省空間型比較(內螺牙M18時）

縮小52.5％
（面積比）

M18×1.5

M18×1.5

縮小4mm

41

φ
62

φ
90

φ48

φ68

45

E SUS440C或13Cr系列不鏽鋼淬火製品，有時會因淬火而導致變色。E 容許偏心量刊載於右頁。
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標準型

Q 安裝法蘭
分離型 二面寬度型

Q 氣壓缸連接器
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Order
訂購範例

型式

FJUMA5
FJUBS－H12

E SUS440C或13Cr系列不鏽鋼，有時會因淬火而導致變色。
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標準型

Q 安裝法蘭
分離型 二面寬度型

Q 氣壓缸連接器
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（FJA）

（BPFA）

浮動接頭

背板

（BPFA）

（FJB）

背板

浮動接頭

（BPFC）

（FJC）

背板

浮動接頭

Example
使用範例

標準型

分離型
　易於組裝、拆卸。

二面寬度型
　即使安裝面狹小亦可使用。

Alteration

法蘭切割 逃溝加工

Code AWC NC

Spec.

進行螺牙部的逃溝加工。
NC指定方法

E 僅FJCNR・FJCNRS適用

Alteration
追加工

型式 － F －（AWC）

FJMA10
FJCNR8 － 12

－
－

AWC
NC

K

K

將法蘭做四面切割
指定方法  AWC X僅限標準型 

（FJMA22不適用）M K
 3・4 32
 5・6 36

 8 40
10 42
12 54
16 68

20・22 80

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 安裝法蘭 氣壓缸連接器 NT$基準單價
Type M A D1 D2 t F P.C.D. d d1 H1 E M×Pitch F L D Ｈ T W L1 SR FJUMA FJUMAS FJUMB FJUMC FJUMCS

標準
FJUMA
FJUMAS

分離
FJUMB

二面寬度
FJUMC

FJUMCS

5
34 17 13

5 11

24

4.5 8 5

22
5×0.8 10

14 12 16

5

10 3 50
6 6×1.0 13

8
40 23 17 30 25

8×1.25 15
15 16 22 13 4 60

10 10×1.5 18

12 52 32 24 5.5 12 40 6 9.5 5.5 34 12×1.75 22 16 22 30 5.5 19
4 100

16 62 39 31 8 16 48 7 11 6 41 16×2.0 30 20 28 36 8 21

20
74 46 36 10 20 58 10 14 8 48

20×2.5 32
25 32 42 10 26 5 200

22 22×2.5 35

Delivery
出貨日

Price
價格


