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LIFTING  EYE  BOLTS / SWING  BOLTS

吊環螺栓/活節螺栓
 CAD資料夾名稱：34_Screws

Q活節螺栓

Order
訂購範例

型式 － L
DNDN6 － 30

Example
使用範例

活節螺栓
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M材質　相當於SUS304

型式 L D B M F NT$ 基準單價 NT$ 折扣單價
Type P 1～9 pcs 10～50 pcs
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 CAD資料夾名稱：34_Screws

Type M材質 S表面處理
CHOB SS冷鍛加工 三價鉻酸鹽
CHBS 相當於SUS304 －

Q�蝶形螺栓
Type M材質 S表面處理

CHON SS冷鍛加工 三價鉻酸鹽
CHNS 相當於SUS304 －

Q蝶形螺帽Q�蝶形螺栓 
蝶形螺帽

C 

M 

D 
B 

H 
L 

A 

×P M×P

D 
B 

A 

C 

H

Order
訂購範例

型式

IBNP3－6
IBKPL3

Order
訂購範例

型式

CHOB6－ 12 
CHON4

型式 NT$基準單價  NT$折扣單價  
Type M 1～99 pcs 100～500 pcs

CHNS
（不鏽鋼）

3
4
5
6
8
10
12

型式 NT$基準單價  NT$折扣單價  
Type M 1～199 pcs 200～500 pcs

CHON

3
4
5
6
8
10
12

Q蝶形螺帽

型式
CHOB CHBS

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M － L 1～19 pcs 20～49 pcs 50～99 pcs 100～500 pcs 1～49 pcs 50～99 pcs 100～199 pcs 200～500 pcs

CHOB
CHBS

（不鏽鋼）

3 － 6
8
10
12

4 － 8
10
12
15
20
25
30

5 － 8
10
12
15
20
25
30
35

6 － 10
12
15
20
25
30
35
40
45 － － － －
50

8 － 12
15
20
25
30
35
40
45
50

10 － 20
30
40
50

Q蝶形螺栓

M×P A（最小）（B） C（最小） D Ｈ
3×0.5 6.5 4 3 17 9
4×0.7 8 6 4 21 115×0.8
6×1.0 10 7 4.5 27 13
8×1.25 13 10 6 31 16

10×1.5 16 12 7.5 36 18

Q 蝶形螺栓2級

M×P A（最小）（B） C（最小） D Ｈ
3×0.5 7.5 4 3 17 9
4×0.7 8 6 4 21 115×0.8
6×1.0 10 7 4.5 27 13
8×1.25 13 10 6 31 16

10×1.5 16 16 9 36 18
12×1.75 20 48 23

Q 蝶形螺帽2級

WING  BOLTS / WING  NUTS / TAMPER  PROOF  BUTTON  HEAD  CAP  SCREWS / TOOLS 

蝶形螺栓/蝶形螺帽/專用工具螺絲/專用工具

型式
M×P a b C D Ｈ l e g R da

螺帽 A Type 
N/1P｛kgf/1P｝

B Type 
N/2P｛kgf/2P｝

CHIC SCHI
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M B T 1～19pcs 20～200pcs 1～19pcs 20～200pcs

CHIC
SCHI

8  8×1.25 32.6 20  6.3 16 33.3 15 3 6 1 9.2 13 6.5  785  ｛80｝  785   ｛80｝
10 10×1.5 41 25  8 20 41.5 18 4 7.7 1.2 11.2 17 8 1471｛150｝ 1471｛150｝
12 12×1.75 50 30 10 25 51 22 5 9.4 1.4 14.2 19 10 2157｛220｝ 2157｛220｝
16 16×2.0 60 35 12.5 30 60 27 5 13 1.6 18.2 24 13 4413｛450｝ 4413｛450｝
20 20×2.5 72 40 16 35 71 30 6 16.4 2 22.4 30 16 6178｛630｝ 6178｛630｝

Q�吊環螺栓

CHIC
M材　　質 SS400
S表面處理 三價鉻酸鹽
A附 屬 品 螺帽1 pcs

SCHI
M材  質 SUS304（電解處理）
A附 屬 品 螺帽1 pcs（SUS304）

CHIC
SCHI
（不鏽鋼）

螺栓精密度
JIS1168
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    ×PM

A Type
垂直吊起

B Type
45度吊起

Caution
注意

5°
5° 5°

5°

錯誤範例 請千萬避免下圖所示之使用方式。

使用1條繩索
吊起2個吊環橫吊

E�使用2個吊環吊起時，吊環的方向
必須一致。

Order
訂購範例

型式

CHIC12

■ 專用工具使用螺絲

M 材質   相當於SUS304

IBNP

E
B

（C）

A d

（e）
L

b
M×P

E 內六角孔內部的凸部比螺絲頭上部低了 
0～0.5mm。

型式 NT$ 基準單價 NT$ 折扣單價
Type M－L 1～99 pcs 100～200 pcs

IBNP

3－  6
8

10
12
16

4－  8
10
12
16
20
25
30

5－10
12
16
20
25
30
40

型式 NT$ 基準單價NT$ 折扣單價
Type M－L 1～99pcs 100～200 pcs

IBNP

6－10
12
16
20
25
30
40
50

8－10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

M×P 
（粗螺紋） A E B ｂ （C） 

（最小）
d 

（最大）
（e） 
（最大）

3×0.5 5.7 1.65 2 1.0 1.04 3.6 1
4×0.7 7.6 2.2 2.5 1.1 1.3 4.7 1.4
5×0.8 9.5 2.75 3 1.3 1.56 5.7 1.6
6×1.0 10.5 3.3 4 1.6 2.08 6.8 2
8×1.25 14 4.4 5 2 2.6 9.2 2.5

■ 專用扳手

B

d

d

L

l

IBKPL

M材　　質　工具用合金鋼

H硬  度 43～53HRC

S表面處理 三價鉻酸鹽

型式 適用 
螺栓

L l d B
NT$ 基準單價NT$ 折扣單價

Type No. 1～9PCS 10～30PCS

IBKPL

3 M3 52 16 1.2 2
4 M4 58.5 20.5 1.3 2.5
5 M5 66 23 1.5 3
6 M6 74 29 1.8 4
8 M8 85 33 2.3 5

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Price
價格

Price
價格


