
-4252 -4262

URETHANE  BUMPERS

優力膠緩衝墊　L尺寸固定・L尺寸指定型
－標準・耐磨耗・耐熱・超低硬度－

RUBBER BUMPERS　　　　SPONGES BUMPERS

橡膠緩衝墊/海綿緩衝墊

 CAD資料夾名稱：38_Urethanes
E非型錄規格商品請參照 DP.131

Q機械強度優異的優力膠緩衝墊（標準・耐磨耗・耐熱型)。

■橡膠緩衝墊

Order
訂購範例

型式 － D － L － V

RBXS － D28 － L30 － V12

E開孔型的壁厚（D－V）/2會受Ｌ限制。請參照上表（壁厚條件）。另外V2時L≦30。
＊RBXU・RBCXU・RBXS・RBCXS・RBCXA・RBXF・RBCXF為L≦30

型式
指定單位1mm NT$基準單價

D L
V 

（開孔型）
RBXN・RBCXN・RBXC・RBCXC RBXU・RBCXU RBXS・RBCXS・RBXA・RBCXA RBXF・RBCXF
L10～20 L21～30 L31～50 L10～20 L21～30 L10～20 L21～30 L31～50 L10～20 L21～30

開孔型
RBXN
RBXC
RBXU
RBXS
RBXA
RBXF

無孔型
RBCXN
RBCXC
RBCXU
RBCXS
RBCXA
RBCXF

6～15

10～50＊

2～9

16～30 4～24

31～45 8～35

46～60 10～50

L

D
D

V

L＋0.5
0   

＋0.5
0   

開孔型

L

D
D

V

L＋0.5
0   

＋0.5
0   

無孔型

E公差為溫度23℃±2、溼度40～80%時的值。

D公差
D 公差

6～40 ±0.5
41～60 ±0.6

V公差
V 公差

30以下 ±0.5
31～50 ±0.7

壁厚條件
L V

L≦30 V≦D－6
L＞30 V≦D－10

EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。
E蕭氏硬度A50的矽膠為半透明乳白色。

開孔型 無孔型 M材質 H硬度 顏色
RBXN RBCXN 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A70 黑
RBXC RBCXC 合成橡膠（CR） 蕭氏硬度A65 黑
RBXU RBCXU 低彈性橡膠（HANENITE®GP－35L）蕭氏硬度A32 黑
RBXS RBCXS 矽膠（SI） 蕭氏硬度A70 淺灰
RBXA RBCXA 矽膠（SI） 蕭氏硬度A50 乳白
RBXF RBCXF 氟素橡膠（FPM） 蕭氏硬度A80 黑

q海綿緩衝墊

qL尺寸固定型
型式 L 

選擇 V
NT$基準單價

Type D L10 L15 L20 L25 L30 L35 L40 L45 L50 L100 L200 L500
開孔型
ASGC（CR）
ASGP（EPDM）

無孔型
CXGC（CR）
CXGP（EPDM）

8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 －
－

10 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200
15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 7
20 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 8.5
25 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 10
30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500 1340 50 100 200 500 － － － － － － － －50 100 200 500 16 －

開孔型
ASGA（矽膠）
無孔型
CXGA（矽膠）

8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 －
－

10 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200
15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 7
20 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 8.5
25 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 10
30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500 1340 50 100 200 500 － － － － － － － －

ED＝8・10僅限無孔型規格。
qL尺寸指定型

型式 L 
指定單位1mm V

NT$基準單價
Type D L10～20 L21～40 L41～60 L61～80 L81～100 L101～150 L151～200

開孔型
FASGC（CR）
FASGP（EPDM）

無孔型
FCXGC（CR）
FCXGP（EPDM）

8

10～200

－10
15 7
20 8.5
25 10
30 1340
50 16

開孔型
FASGA（矽膠）
無孔型
FCXGA（矽膠）

8

10～200

－10
15 7
20 8.5
25 10
30 1340

ED＝8・10僅限無孔型規格。

型式 開孔型 無孔型 M材質 H硬度 顏色

L尺寸固定型
ASGC CXGC CR合成橡膠海綿 ASKER C33

ASKER C30
ASKER C31
ASKER C33
ASKER C30
ASKER C31

黑
黑
橘
黑
黑
橘

ASGP CXGP EPDM合成橡膠海綿
ASGA CXGA 矽膠海綿

L尺寸指定型
FASGC FCXGC CR合成橡膠海綿
FASGP FCXGP EPDM合成橡膠海綿
FASGA FCXGA 矽膠海綿

Order
訂購範例

型式 － L

CXGC10
FASGP30

－
－

40
185

LL

D DV

無孔型

開孔型

L

DV

D公差
D 公差

8～15 ±1.1
20・25 ±1.9
30・40 ±3.2

50 ±4.0

V公差
V 公差

7・8.5 ±0.8
10・13 ±1.0

16 ±1.1

L公差
L 公差

10～250 ±2.0
500 ±3.0

E有可能不會是正圓形。

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Order
訂購範例

型式 － L

AXNLK15
CXM15

－
－

30
125

QL尺寸固定型  標準優力膠
型式 L 

選擇 V （M） 
適用螺栓

NT$基準單價
Type D L10 L15 L20 L25 L30 L35 L40 L45 L50 L100 L200 L500

開孔型
＜D尺寸15～60＞
AXNSK（蕭氏硬度A95）
AXNHK（蕭氏硬度A90）
AXNMK（蕭氏硬度A70）
AXNLK（蕭氏硬度A50）

無孔型
＜D尺寸8～60＞
CXSK（蕭氏硬度A95）
CXHK（蕭氏硬度A90）
CXMK（蕭氏硬度A70）
CXLK（蕭氏硬度A50）

（8） 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200
－ －

－
（10）10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200

15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 7 M4

20 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 8.5 M5

25 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 10 M6

30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500
13 M8

40 50 100 200 500

－ － － － － － － －50 100 200 500
16 M10 －

60 100 200 500
ED＝8・10僅限無孔型規格。

QL尺寸指定型  標準優力膠・超低硬度優力膠

型式
L 

標準優力膠 
指定單位1mm 
超低硬度優力膠 
指定單位5mm

V （M） 
適用螺栓

NT$基準單價
標準優力膠 超低硬度優力膠

Type D L10
～20

L21
～40

L41
～60

L61
～80

L81
～100

L101
～150

L151
～200

L10
～20

L25
～40

L45
～60

L65
～80

L85
～100

L105
～150

L155
～200

開孔型
＜D尺寸15～60＞
AXNS（蕭氏硬度A95）
AXNH（蕭氏硬度A90）
AXNM（蕭氏硬度A70）
AXNL（蕭氏硬度A50）
SAXN（蕭氏硬度A15）

無孔型
＜D尺寸8～60＞
CXS（蕭氏硬度A95）
CXH（蕭氏硬度A90）
CXM（蕭氏硬度A70）
CXL（蕭氏硬度A50）
SCXN（蕭氏硬度A15）

（8）

10～200

－ － － － － － － － －
（10）

15 7 M4

20 8.5 M5

25 10 M6

30
13 M8

40 － － － － － － －

50
16 M10

－ － － － － － －

60 － － － － － － －
ED＝8・10僅限無孔型規格。  ESAXN・SCXN僅能指定D＝15・20・25・30。

QL尺寸固定型  耐磨耗 優力膠・標準優力膠

型式 L 
選擇 V （M） 

適用螺栓
NT$基準單價

Type D L10 L15 L20 L25 L30 L35 L40 L45 L50 L100 L200 L500

開孔型
＜D尺寸15～60＞
AEXHK（蕭氏硬度A90）
AEXMK（蕭氏硬度A70）
AXHHK（蕭氏硬度A90）

無孔型
＜D尺寸8～60＞
CXEHK（蕭氏硬度A90）
CXEMK（蕭氏硬度A70）
CXHHK（蕭氏硬度A90）

（8） 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200
－ －

－
（10）10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200

15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 7 M4
20 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 8.5 M5
25 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 10 M6
30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500

13 M8
40 50 100 200 500

－ － － － － － － －50 100 200 500
16 M10 －

60 100 200 500
ED＝8・10僅限無孔型規格。

型式 開孔型 無孔型 M材質 H硬度 圖片No.顏色

L尺寸固定型

AXNSK CXSK 標準優力膠
（醚系優力膠）

蕭氏硬度A95

1原色
AXNHK CXHK 蕭氏硬度A90
AXNMK CXMK 標準優力膠

（酯系優力膠）
蕭氏硬度A70

AXNLK CXLK 蕭氏硬度A50
AEXHK CXEHK

耐磨耗優力膠
蕭氏硬度A90

2深褐
AEXMK CXEMK 蕭氏硬度A70
AXHHK CXHHK 耐熱優力膠 蕭氏硬度A90 3褐

L尺寸指定型

AXNS CXS 標準優力膠
（醚系優力膠）

蕭氏硬度A95

1原色
AXNH CXH 蕭氏硬度A90
AXNM CXM 標準優力膠

（酯系優力膠）
蕭氏硬度A70

AXNL CXL 蕭氏硬度A50

SAXN SCXN 超低硬度優力膠－高反彈性
（醚系優力膠） 蕭氏硬度A15 4黑

1 2

3 4

D
D

L

D
±

0.
1

V±
0.

1

V±
0.

2

L （±1）＋0.5
0   

L （±1）＋0.5
0   

D
D

L

D
±

0.
1

V±
0.

1

V±
0.

2

L （±1）＋0.5
0   

L （±1）＋0.5
0   

D
D

L

D
±

0.
1

V±
0.

1

V±
0.

2

L （±1）＋0.5
0   

L （±1）＋0.5
0   

D
D

L

D
±

0.
1

V±
0.

1

V±
0.

2

L （±1）＋0.5
0   

L （±1）＋0.5
0   

D公差

E公差為溫度23℃±2、溼度40～80%時的值。

材質 D 公差

標準・耐磨耗・耐熱優力膠 8～40 ±0.2
50・60 ±0.3

超低硬度優力膠 15～30 ±0.5

開孔型 無孔型

E超低硬度優力膠的切面有時會殘留白色切痕。
E超低硬度優力膠的V尺寸不適用於公差±0.2，L尺寸公差為±1。

Q自由指定尺寸橡膠緩衝墊・海綿緩衝墊　

Delivery
出貨日

Price
價格


