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提供原始3D CAD資料
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PLASTIC BLOCK CHAINS

工程樹脂塊狀鏈條
SPROCKETS FOR BLOCK CHAINS / CORNER DISK

工程樹脂塊狀鏈條專用鏈輪/轉角圓盤

Q特長：可防止鏈條油脂附著與工件損傷。更低價、更易於安裝的商品請參閱 DP.1309 Q特長：2列塊狀鏈條與彎曲型鏈條用鏈輪。運用於迴轉輸送時。

型式（❶Type ·❷No.） － ❸鏈節數
CHEED40 － 200

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。 型式

CHEES20

Order
訂購範例

Q特長：用於彎曲鏈條的角落。

型式（❶Type）－ ❷R － ❸鏈輪型
CDTR － 67 － SET1

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式 規格 M材質 顏色 滑動摩擦
係數f1

使用溫度
（℃）

CHEED 一般用 POM 白 0.14～0.18 －5～65
CHEEL 超低摩擦 POM＋潤滑劑 淡黃 0.12～0.15 －5～65
CHEEC 導電性 POM＋玻璃纖維 黑 0.20～0.24 －20～120
CHEEH 耐熱 尼龍＋玻璃纖維 黑 0.19～0.23 －20～150
CHEEY 耐藥 氟素樹脂 白 0.18～0.22 －20～80

E 容許張力 ·耐腐蝕性一覽參照此處DP.1307

E

E

 1列塊狀鏈條適合搭配40B系列和60B系列之鏈輪商品DP.1281 · 1283

2列塊狀鏈條適合搭配專用鏈輪DP.1314
請選用齒數14以上的鏈輪。

WC

H

h 2
h 1

間距 間距  （圖為3鏈節）

CHEED
CHEEL
CHEEC
CHEEH
CHEEY

●1列

●2列

H

h 2
h 1

間距 間距  （圖為3鏈節）

WC

q交貨型態
鏈節數超過1個單元鏈節時，單元鏈節將與剩餘鏈節分開包裝。
（例）以CHEED40－300為例，分為240（鏈節）×1（單元）＋60（鏈節）兩部份。

型式 ❸鏈節數 列數 間距 C W H h1 h2 1個單元鏈節數❶Type ❷No.

CHEED
CHEEL
CHEEC
CHEEH
CHEEY

40 4～ 1 12.7 7.95 20 12.7 6.7 6 240（周長3048mm）

40W 4～ 2 12.7 14.4 32 12.7 6.4 6.3 240（周長3048mm）

60 4～ 1 19.05 12.7 30 17.3 8.8 8.5 160（周長3048mm）

No.
容許張力（N） 參考質量

（kg/m）CHEED CHEEL CHEEC CHEEH CHEEY
40 440 390 470 560 400 0.36

40W 440 390 470 560 400 0.55
60 940 760 830 1,100 870 0.72

Q容許張力和參考質量

Example
使用範例

CHEEL40

Delivery
出貨日

■ 塊狀鏈條用鏈輪

a止迴螺絲

Type M材質 S表面處理

CHEES S45C 三價鉻鍍鋅

CHEESS SUS304 －
CHEER S45C 三價鉻鍍鋅

CHEERS SUS304 －

CHEE□
CHEE□□

BL

φ
50

6

Y

L

X

Do DP DB

N

120°t 2

2－M

b2

dH7

E齒尖與鍵槽的誤差為±0.5mm

軸孔規格
（新JIS鍵槽＋攻牙）

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

軸孔徑 
d

鍵槽
b2×t2

固定螺絲
M

20 6×2.8 6
25 8×3.3 8
30 8×3.3 8

型式
齒數 Do Dp 齒底距離

DB L BL X Y 參考質量
（kg） 適用鏈條

Type dH7

鋼

CHEES
不鏽鋼

CHEESS

20

16 68 65.1 57.15 21.4 35 7 14.4 0.6

CHER□40W
CHEA□40W
CHEF□40W

（P.1309 · 1310）
CHEE□40W
（P.1313）

25

30

鋼

CHEER
不鏽鋼

CHEERS

20

16 95 85.61 73.7 37 57.3 7 30 1.3

CHEC□60
CHECA60

CHEAC□60
CHEFR□60

（P.1311 · 1312）

25

30

Delivery
出貨日

日 出 貨3

■ 轉角圓盤 CDTR

E請與彎曲型鏈條（P.1311 · 1312）搭配組合使用

W

40
10

14.5

φ
83

鏈輪SP60B　SSP60B
內六角螺栓

3－Ｍ6×18
φ30

鏈輪DRCBW60　DRCBW60(SUS製)

3－Ｍ6×18
內六角螺栓

W

40
10

14.5

φ
83

φ30

型式 ❷R ❸鏈輪型
轉角圓盤 鏈輪

❶ WepyT 型號 型錄頁次

CDTR

67

SET1

106.1

SP60B22－N－30 P.1283
SET2 SSP60B22－N－30 P.1283
SET3 DRCBW60－22 P.1292
SET4 DRCBW60－30（SUS製）

91

SET1

154.7

SP60B30－N－35 P.1283
SET2 SSP60B30－N－35 P.1283
SET3 DRCBW60－30 P.1292
SET4 DRCBW60－30（SUS製）

Type M材質
本體

CDTR 工程塑膠（POM）

Q附屬品

鏈輪組件
鏈輪 內六角螺栓

M材質 s表面處理 M材質 s表面處理
SET1 相當於S45C

（齒尖高周
波淬火）

－
SCM435 三價

鉻酸鹽SET3 染黑處理

SET2
SET4

相當於
SUS304 － 相當於

SUS304 －

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～14 15～
出貨日 一般 交期另估

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

日 出 貨3

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質
的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

交期縮短交期縮短

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

新商品
以紅字表示

新商品
以紅字表示

E CHEES20、CHEES30
為RoHS非對應。


