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型式（Type ·行程/信號數）
MSNC1.5

Order
訂購範例

LOCATING SWITCHES  -NON CONTACT TYPE-  -GUIDE-

無接點式定位開關
－概要－

LOCATING SWITCHES  -NON CONTACT TYPE-

無接點式定位開關
－螺栓型（IP67）/平面型（IP65）/2信號型（IP65）－

MSNCWD

NG OK NG

Example
使用範例

（以保護人體為目的所進行之檢測，請使用合乎OSHA、
ANSI及IEC等各國人體保護相關法令及規格之產品。

本產品請勿用於保護人體用的檢測裝置。

Q特長
・不論檢測體的材質及顏色，皆可在固定位置檢測的接觸式開關。
・使用磁氣探測IC（霍爾元件）的無接點式結構。
・可於低接觸力下檢測。

雖然本產品十分安全，但若預期會因錯誤運作、故障引發重大的工安意外或其他連帶損害，請安裝二重回路等安全防護措施。
Q使用上的注意事項

Q安裝上的注意事項
電纜線取出口的斷線

  ・請勿對開關本體的電纜線取出口過度施壓。以免造成電纜線的銲接部損壞，導致信號輸出不良。
  ・電纜線若為可動狀態，避免對電纜線取出口過度施壓，並加以固定電纜線的中間部分。
螺帽的緊固扭矩

  ・M6以2N・m、M8以5N・m、M14以18N・m以下的力量加以緊固。

Q電氣配線時的注意事項
禁止逆接

  ・請依電路圖正確配接。請務必避免電源的逆接。
驅動繼電器

  ・驅動繼電器（12mA以下）時，請將二極體與繼電器並聯反接。

Q基本構造
接點部是藉行程使磁鐵隨之移動，由霍爾元件輸出信號。

1接點部
2彈簧
3磁鐵
4霍爾元件IC
5外殼

1 2 3 4 5

Q回路圖
（2信號型））接連器電繼與（）接連器序定與（
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Q設計時的注意事項
接觸角度

  ・與檢測體開關的接觸角度要在±2°以內。
行程量

  ・ 請不要將接點部向內壓超過行程末端。
必要時可裝設擋塊加以預防。

  ・避免因施力而造成接點部的移動。
磁場的影響

  ・請勿於強力磁場下使用。超過1000高斯的磁場會導致錯誤動作。
偏移

Q額定規格及耐環境性
電源電壓 DC5～24V
消耗電流 10mA以下
使用溫度 0～60℃
使用環境溫度 20～95%RH
絕緣電阻 10MΩ（以絕緣電阻計DC250V測試）
耐電壓 AC500V 50/60Hz 1分鐘 各端子﹑外殼之間
耐震動 10～55Hz  複振幅1.5mm  X﹑Y﹑Z各方向

Q規格

＊為下表條件的測定值

耐久測試條件

行程 1.2/1.5/3/6
反覆精密度 0.02以內
接點構造 NO（常開）
反應差 0.1以下
壽命＊ 1000萬次以上
反應頻率 1msec以下

輸出
NPN開放式集電極
無LED ：MAX15mA
附LED：MAX12mA

使用溫度 25℃
震動 無
接觸角度 垂直（無偏角）
動作頻率 1次/sec

Q螺栓型
　（防護等級  IP67）

MSNC
MSNCD（附LED）

MSNCB
MSNCBD（附LED）

d

L2L1
100 22

7

R3.5

7

橡膠密封
SR LED燈

動作時亮燈M×P

M 材質
電纜線 A附屬品

接點部 螺牙部

SUS303 SUS303 φ2.8耐油性3芯電纜線1m
最小彎曲半徑R7

六角螺帽2 pcs
（M6 厚度2 對邊7、M8 厚度2.5 對邊10）

型式 M×P
（細螺紋） 動作點

＊接觸力
N L1 L2 d SR 質量

（g）Type 行程

MSNCB
MSNCBD 1.2 M6×0.5 從前端起0.5

（反覆精密度 0.002） 0.3 2.4 18.5 1.4 1 14

MSNC
MSNCD

1.5
M8×0.75 從前端起0.5

（反覆精密度±

±

0.001）
0.4 4 20 2 2.5 15

3 0.7 5 30 2.6 3 22
＊接點部：耐荷重30N

Q 2信號型
（防護等級  IP65）

■特長：以精密一字螺絲起子（寬1.6mm）轉動調整螺絲，在設定範圍內可自由設定動作點。

MSNCWD（附LED）

59
36.5

φ
6

100 33 8.5

9

M14×0.5
SR1.5

行程6

φ8橡膠護套 調整螺絲（M1.2×0.25）

動作時亮燈
LED燈

E 調整螺絲並無擋塊，
請勿轉動過頭。

M材質
電纜線 A附屬品

接點部 螺牙部

SUS303 SUS303 φ3耐油性4芯電纜線1m
最小彎曲半徑R7

六角螺帽2 pcs
（厚度3對邊17）

型式
行程

接觸力N 動作點
設定範圍

質量
（g）Type 信號數 min. max.

MSNCWD 2 6 0.5 1.5 0.5～4
（反覆精密度±0.001） 60

Delivery
出貨日

●MSNCD1.5 · MSNCF3

日 出 貨3

型式
動作點 ＊接觸力

N
質量
（g）Type 行程

MSNCF
MSNCFD 3 從前端起0.5

（反覆精密度±0.002） 715.0

＊接點部：耐荷重15N

Q 平面型
（防護等級  IP65）

MSNCF
MSNCFD（附LED）

1012
.415

.5

φ7
φ2.2SR3

3

4.5 7.5 7.5
22.5

11
5.

5 3
3

2－φ3.5

M材質
電纜線

接點部 外殼

SUS303 鋅合金 φ2.8耐油性3芯電纜線1m
最小彎曲半徑R7

7

R3.5

7

100 22

LED燈
動作時亮燈

品
存
庫

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

● 右述以外

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D


