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需要簡單地確認型號時⋯
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型式

C－MPESS－T

Order

訂購範例
型式

C－MPESM－STD

Order

訂購範例

Q規格

檢測方式 穿透型 回歸反射型 擴散反射型 限定反射型

型式 C－MPESS－T C－MPESS－R C－MPESS－D C－MPESS－LD

檢測距離 5m 2m 30cm 3cm

光源 紅外線LED  940nm 紅外線LED  850nm

電源電壓 DC12～24V

消耗電流 40mA以下 25mA以下 30mA以下

控制輸出 NPN開集輸出  燈亮ON・燈暗  ON切換　Max.100mA/DC24V

反應時間 1.5ms以下

絕緣電阻 20MΩ/分（DC500V）

耐電壓 AC1000V  60Hz 60秒

使用溫度 －20～60℃（無結冰・結露）

使用溼度 35～85％　RH

防護等級 IEC規格　IP64

材質 ABS

質量
約115g

（投光器・受光器合計） 約60g

Q規格

種類
穿透型 擴散反射型

側面圖 平面圖 平面圖

型式 C－MPESM－STD C－MPESM－FTD C－MPESM－FDL

檢測距離 2m 1m 3cm・白板100×100（3.5cm）

光源 紅外線LED  940nm 紅外線LED  632nm

電源電壓 DC12～24V（漣波　p－p 10%以下）

消耗電流 30mA以下 15mA以下 15mA以下

控制輸出 NPN開集輸出　燈暗ON  Max.100mA/DC24V NPN開集輸出　燈亮ON  Max.100mA/DC24V

反應時間 1ms以下 0.5ms以下 0.5ms以下

絕緣電阻 20MΩ/分（DC500V）

耐電壓 AC1000V  60Hz 60秒

使用溫度 －10～45℃（無結冰・結露）

使用溼度 35～85％　RH

防護等級 IEC規格　IP64

有無保護回路 電源逆接保護迴路・輸出短路保護迴路

材質 ABS

質量 約40g 約20g

Q迴路圖 Q迴路圖

型式 檢測方式 檢測距離 輸出型態 投光元件 連接方式

C－MPESS－T 穿透型 5m

NPN輸出 紅外線LED 電線
2m

C－MPESS－R 回歸反射型 2m

C－MPESS－D 擴散反射型 30cm

C－MPESS－LD 限定反射型 3cm

型式 檢測方式 形狀 動作 檢測距離 輸出型態 投光元件 連接方式

C－MPESM－STD
穿透型

側面圖
燈暗ON

2m

NPN輸出 紅外線LED 電線
2mC－MPESM－FTD

平面圖
1m

C－MPESM－FDL 擴散反射型 燈亮ON 3cm

PHOTO ELECTRIC SENSORS  -STANDARD TYPE-

放大器內建型光電感應器
－標準型－

PHOTO ELECTRIC SENSORS  -MINIATURE TYPE-

放大器內建型光電感應器
－迷你型－

C－MPESS－□ 側面圖
C－MPESM－STD

平面圖
C－MPESM－FTD
C－MPESM－FDL

A 附屬品
十字孔螺栓 M2×2 pcs（穿透型為4 pcs）
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NPN主迴路

A 附屬品
L型角撐架
十字孔螺栓 M3×2 pcs（穿透型為4 pcs）
反射鏡（僅回歸反射型）

STD

FTD

FDL

（角撐架安裝時）

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

Delivery

出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估 請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery

出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

CADCAD
2D
3D

CADCAD
2D
3D


