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．
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墊
圈

軸
環

墊
片

FLUORINE RESINE · EPOXY RESINE · PEEK　WASHERS / COLLARS

氟素樹脂 ·環氧樹脂玻纖 · PEEK  墊圈/軸環

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

型式（❶Type ·❷D）－ ❸V

PTW10 － 3

型式（❶Type ·❷V）－ ❸D － ❹L

EPOC16 － 25 － 55

型式（❶Type ·❷V）－ ❸L

PKB10 － 10

Q墊圈
型式 ❸V

選擇 T❶Type ❷D

EPOW
PTW
PKW

10 3 4 5 6

3

12 4 5 6 8
14 4 5 6 8 10
15 4 5 6 8 10
16 5 6 8 10
20 5 6 8 10 12
25 6 8 10 12
30 10 12 16
35 12 16

5
40 16

CADCAD 2D
3D

Q軸環

E加工條件    僅PTC時L≦D×3

型式 ❸D
選擇

❹L
指定單位1mm❶Type ❷V

EPOC
PTC
PKC

2 5 6 8 10 5～  30
3 5 6 8 10 12 14

5～  50

4 6 8 10 12 14 15
5 8 10 12 14 15 16 20
6 8 10 12 14 15 16 20 25
8 12 14 15 16 20 25 30
10 14 15 16 20 25 30
12 20 25 30

5～10016 20 25 30
20 25 30

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

軸環墊圈

E材質特性 DP.2376～2378

標準化加工品

T
❸V

±0.1

＋0.3
＋0.1

❷D 0
－0.2

❸
V

❹L 0
－0.3

❷
D
－

0.
2

0
＋

0
.1

＋
0

.3

H D

T

❹L
0
－0.3

±0.1

－
0.

2
0 0
－

0.
2

＋
0
.3

＋
0
.1

❸
V

6.3

附頭緣軸環

墊圈 軸環 附頭緣軸環 M材質 顏色

EPOW EPOC EPOB 環氧樹脂玻纖 綠

PTW PTC PTB 氟素樹脂（四氯乙烯） 白

PKW PKC PKB PEEK 灰

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q附頭緣軸環
型式 ❸L

選擇 H D T❶Type ❷V

EPOB
PTB
PKB

3

8 10 15 20

10 6

5

4 12 8
5 15

10
6 20
8

10 15 20 25 
25 12

10 30 14
12

15 20 25 
35

20
16 40

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●墊圈 ●軸環 ●附頭緣軸環

CERAMIC WASHERS / SHEET / COLLARS

陶瓷  墊圈/軸環

型式（❶Type ·❸V） － ❹L

CERAB6
CERAC16

－
－

10
55

附頭緣軸環（氧化鋁92）
軸環（氧化鋁92）

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

型式（❶Type ·❷D） － ❸V

CERAW10
SCERAW10 － 5

墊圈（氧化鋁92）
墊圈（氧化鋁96）

Q附頭緣軸環（氧化鋁92）
型式 ❹L

選擇 H D❶Type ❸V

CERAB

3
8 10 15

10 6
4 12 8
5 15 10
6 10 15 20 10
8 10 15 20 25 12
10 30 14
12

15 20 25
35 20

16 40 20
20 45 25

Q軸環（氧化鋁92）
型式 ❹L

指定單位1mm D❶Type ❸V

CERAC

3

5～  50

6
4 8
5 10
6 10
8 12
10 14
12

5～100
20

16 20
20 25

Q墊圈（氧化鋁92）
型式 V T❶Type ❷D

CERAW

10 3

3

12 4
15 5
20 6
25 8
30 10
35 12

540 16
45 20

Q墊圈（氧化鋁96）
型式 ❸V

選擇 T❶Type ❷D

SCERAW 
10 3 4 5

312 4 5 6
15 5 6 8
20 6 8

❸
V
＋

0
.3

＋
0
.1

❷D T±0.05

❸
V D －

0
.2

0＋
0
.1

＋
0
.3

❹L－0.1
0

T

H ❸
V

＊
D－

0.
2

0 0
－

0
.2

＋
0
.3

＋
0
.1

－0.1
0

❹L

5±0.05

Type M材質

墊圈
SCERAW

陶瓷型

氧化鋁96

CERAW
氧化鋁92附頭緣軸環 CERAB

軸環 CERAC

墊圈 軸環 附頭緣軸環

＊陶瓷（CERAB）的D尺寸有相對應的V尺寸。

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日 數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● CERAW · SCERAW

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● CERAB · SCERAW

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● CERAC

Q氧化鋁92 · 96 ·陶瓷纖維的特性（參考：表內為材料的數據值。）

E為極易碎材質，請小心處理。

特性 物質名 氧化鋁92 氧化鋁96
貫層破壞電壓 kV/mm ～10 10
體積固有電阻率 Ω－cm ～1014 ～1014

彎曲強度 kN/cm2 24～34 33
壓縮強度 kN/cm2 147～245 210
拉伸強度 MPa 1000～1200 1500
膨脹率 1/℃ 8×10－6 7.6×10－6

熱傳導率 cal/cm · sec ·℃ 3.6～5.0×10－2 5.0×10-2

耐熱性 ℃ 1000～1200 1500
吸水率 % 0 0
比重 － 3.7 3.8
主材料 － Al2O3（92%） Al2O3（96%）

●墊圈 ●軸環

日 出 貨3

日 出 貨3

●左述以外

日 出 貨3
●EPOB3－8

●其他

日 出 貨3
●CERAC

日 出 貨7

橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨 橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●   色 型式 · CERAB3－8

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


