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波形墊圈

Order
訂購範例

型式（❶Type） － ❷V － ❸D

PACK－WVWS － V3 － D4.2

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

Q波形墊圈

CADCAD 2D
3D

12
0°

❷V

❸D
自由長度

變形（F） 壓縮長度（h−F）

t±0.02

h±0.1

M材質 SUS304H　H硬度 370～430HV

Q固定尺寸袋裝販售　E1袋30 pcs入。

Q可用於防止螺絲鬆動或零件之間的鬆動。 Q內外徑公差為高精密度的墊片環。請使用於需要減少墊片環本身的誤差時。

型式
❸D t h

荷重（參考）

❶Type
❷V 壓縮量 壓縮長度 荷重 壓縮量 壓縮長度 荷重

內徑 公差 外徑 公差 厚度 自由長度 F（mm） h－F （N） F（mm） h－F （N）

PACK－WVWS

3 ＋0.2
0

3.6 0
－0.2

0.05

0.5 0.1 0.4 
0.35 

0.3 0.2 
0.77 

4.2 0.73 1.96 

4

＋0.3
0

5

0
－0.3

0.7 0.2 0.5 

0.47 

0.4 0.3 

0.91
6 0.87 1.62 

5
7 0.60 1.11 
8 0.69 1.25

10 0.75 1.42

6
8

0.1 1.0 0.3 0.7 

3.68

0.7 0.3 

8.39
10 5.23 15.33
12 5.10 19.00

8
10 1.88 4.93
12 2.93 8.72
16 2.84 11.00

10
12 1.03 2.71 
14 1.31 4.46
16 1.76 5.82

12
14 0.69 1.71 
15 0.98 2.58
17 1.20 3.58

16

＋0.5
0

18

0
－0.5 0.15 1.5 0.5 1.0 

1.33

1.0 0.5 

2.82 
20 2.56 5.95
28 4.28 12.61

20
24 1.43 3.31
28 2.34 5.94

22
28 1.48 3.76
30 1.74 4.59

25
＋0.9

0

30

0
－0.9 0.2 3.0 1.0 2.0 

5.40

2.0 1.0 

8.78
35 8.20 16.25

30
35 2.92 5.77
38 4.30 9.29

標準化加工品

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

PRECISION SHIM RINGS / SHIMS -SPLIT TYPE-

精密級墊片環/墊片（開口環型）
－固定尺寸袋裝販售・自由指定型－

Order
訂購範例

型式（❶Type） － ❷D － ❸V － ❹T

PCIMAS － D25 － V10 － T0.2

請依照選定步驟❶～❹選擇型式・數值後再行訂購。

Q精密級墊片環

Q開口環型

CADCAD 3D

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.）－ ❸T

●固定尺寸袋裝販售 PACK－CIMWS12 － 0.1

型式（❶Type） － ❷T － ❸V － ❹D

●自由指定型 CIMWSF － 0.2 － 8.5 － 20

請依照選定步驟❶～❹選擇型式・數值後再行訂購。

Q固定尺寸袋裝販售　E1袋10 pcs入。
型式 ❸V（內徑）

選擇
❹T
選擇❶Type ❷D

PCIMAS
PCIMAK

5 3

0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0

6 3 4
7 3 4 5
8 4 5 6
9 4 5 6
10 4 5 6 7 8
11 5 6 7 8
12 5 6 7 8
13 7 8
14 7 8 10
15 8 1012
16 8 1012
20 8 1012
22 8 1012
25 8 10121821
28 2123
30 24

Q自由指定型

❶型式 ❷D ❸V ❹T選擇
指定單位0.5mm CIMASF CIMAKF

CIMASF
（SUS304H）

CIMAKF
（SK材）

5～10

0
（無孔）

2.0
2.6

3.0～48.0

0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0

10.5～20

20.5～30

30.5～40

40.5～50

T≦0.25CV≦D－2 0.3≦TCV≦D－4

固定尺寸型
袋裝販售 自由指定型 M材質 H硬度

PCIMAS CIMASF SUS304H 370～430HV

PCIMAK CIMAKF SK材 480～520HV

❸V

❷D ❹T±0.01（T＝0.05～0.25）

T±0.02（T＝0.3～）

6.3

6.36.3

－
0
0.05

＋
　

0.05
0

Q 固定尺寸/PACK品  EPACK型號為1袋10 pcs入。
型式 ❸T

選擇 ｄ D❶Type ❷No.

PACK－CIMWS
（PACK品）
CIMW
CIMWB
CIMWS

6 （0.05）
僅限

CIMWB
CIMWS

PACK－CIMWS
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0 

6.5 12
8 8.5 15
10 10.5 20
12 13 25
16 17 30
20 21 35
24 25 40
30 31 50

Q自由指定型

❶型式 ❷T
選擇

❸V
指定單位0.5mm

❹D
指定單位1mm

CIMWF
CIMWBF
CIMWSF

（0.05）
僅CIMWBF

CIMWSF
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0

3～31 10～50

E V≦D－4

❷T T

❹D－0.5
0

❸V
＋0.5

0

D－0.2
0

d
＋0.2

0

6.3

6.36.3

❸T T

6.36.3

固定尺寸袋裝販售 自由指定型

CADCAD 2D
3D

Q不需拆卸螺栓即可插入墊片。

標準化加工品

標準化加工品

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～50 51～100 101～
出貨日 一般 ＋3日 交期另估

Delivery
出貨日

●自由指定型

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～99 100～200 201～
出貨日 一般 ＋5日 交期另估

●固定尺寸

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～500 501～750 751～
出貨日 一般 ＋5日 交期另估

●固定尺寸袋裝販售

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Type M材質 H硬度

PACK－WVWS SUS304H 370～430HV

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

型式
M材質 H硬度

T厚度（Ｔ）公差
固定尺寸型 自由指定型 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0
CIMW CIMWF 相當於SPCC － － ±0.03 ±0.04 ±0.06 ±0.11

CIMWB CIMWBF 黃銅（C2801P或是C2680P） － ±0.005 ±0.02 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.08

CIMWS CIMWSF
SUS304H 370～430HV ±0.005 ±0.02 ±0.03 ±0.035 ±0.04 ±0.05

PACK－CIMWS －

●固定尺寸袋裝販售

●自由指定型

日 出 貨3

日 出 貨5

日 出 貨3

橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


