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Q尚未開孔，因此也可當作公司內部自行加工時的素材使用。

URETHANE BUMPERS

優力膠緩衝墊
－有孔L尺寸固定型・有孔L尺寸指定型－

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

CXM15 － 125

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

D公差

E公差為溫度23℃±2、濕度40～80%時的值。
E超低硬度優力膠的切面有時會殘留白色切痕。

E超低硬度優力膠的L尺寸公差為±1。

材質 D 公差

標準・耐磨耗・耐熱優力膠 8～40 ±0.2
50 · 60 ±0.3

超低硬度優力膠 15～30 ±0.5

L尺寸固定型 L尺寸指定型 M材質 H硬度 圖片No.顏色

CXSK CXS 標準優力膠
（醚系優力膠）

蕭氏硬度A95

①原色
CXHK CXH 蕭氏硬度A90

CXMK CXM 標準優力膠
（酯系優力膠）

蕭氏硬度A70

CXLK CXL 蕭氏硬度A50

CXEHK －
耐磨耗優力膠

蕭氏硬度A90
②深褐

CXEMK － 蕭氏硬度A70

CXHHK － 耐熱優力膠 蕭氏硬度A90 ③褐

－ SCXN 超低硬度優力膠－高反彈性
（醚系優力膠） 蕭氏硬度A15 ④黑

❷
D

❸L＋0.5
0（±1）
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3D
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標準化加工品

QL尺寸固定型
型式 ❸L

選擇❶Type ❷D

CXSK （標準　蕭氏硬度A95）
CXHK （標準　蕭氏硬度A90）
CXMK （標準　蕭氏硬度A70）
CXLK （標準　蕭氏硬度A50）
CXEHK  （耐磨耗　蕭氏硬度A90）
CXEMK （耐磨耗　蕭氏硬度A70）
CXHHK （耐熱　蕭氏硬度A90）
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QL尺寸指定型標準優力膠
型式 ❸L

指定單位1mm
出貨日

❶Type ❷D CXS CXH CXM CXL

CXS （標準　蕭氏硬度A95）
CXH （標準　蕭氏硬度A90）
CXM （標準　蕭氏硬度A70）
CXL （標準　蕭氏硬度A50）
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若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2請依下列      種方式

台灣三住
小時

URETHANE BUMPERS

優力膠緩衝墊
－無孔L尺寸固定型・無孔L尺寸指定型－

Q機械強度優異的優力膠緩衝墊。（標準、耐磨耗、耐熱型）

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

AXNLK15 － 30

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

E公差為溫度23℃±2、濕度40～80%時的值。
E超低硬度優力膠的切面有時會殘留白色切痕。

E超低硬度優力膠的L尺寸公差為±1，V尺寸公差±0.2則不適用。

D公差
材質 D 公差

標準・耐磨耗・耐熱優力膠 8～40 ±0.2
50 · 60 ±0.3

超低硬度優力膠 15～30 ±0.5

L尺寸固定型 L尺寸指定型 M材質 H硬度 圖片No.顏色

AXNSK AXNS 標準優力膠
（醚系優力膠）

蕭氏硬度A95

①原色
AXNHK AXNH 蕭氏硬度A90

AXNMK AXNM 標準優力膠
（酯系優力膠）

蕭氏硬度A70

AXNLK AXNL 蕭氏硬度A50

AEXHK －
耐磨耗優力膠

蕭氏硬度A90
②深褐

AEXMK － 蕭氏硬度A70

AXHHK － 耐熱優力膠 蕭氏硬度A90 ③褐

－ SAXN 超低硬度優力膠－高反彈性
（醚系優力膠） 蕭氏硬度A15 ④黑
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Example
使用範例

QL尺寸固定型
型式 ❸L

選擇
V

❶Type ❷D

AXNSK （標準　蕭氏硬度A95）
AXNHK （標準　蕭氏硬度A90）
AXNMK （標準　蕭氏硬度A70）
AXNLK （標準　蕭氏硬度A50）
AEXHK （耐磨耗　蕭氏硬度A90）
AEXMK （耐磨耗　蕭氏硬度A70）
AXHHK （耐熱　蕭氏硬度A90）
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QL尺寸指定型標準優力膠
型式 ❸L

指定單位1mm V
❶Type ❷D

AXNS （標準　蕭氏硬度A95）
AXNH （標準　蕭氏硬度A90）
AXNM （標準　蕭氏硬度A70）
AXNL （標準　蕭氏硬度A50）
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Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

AXNHK

標準化加工品
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Q超低硬度優力膠Ｌ尺寸指定型
型式 ❸L

指定單位5mm
V

❶Type ❷D

SAXN（蕭氏硬度A15）
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●右述以外

日 出 貨3
●SAXN

日 出 貨5

Delivery
出貨日
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Q超低硬度優力膠Ｌ尺寸指定型
型式 ❸L

指定單位5mm❶Type ❷D

SCXN（蕭氏硬度A15）
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交期縮短

●L尺寸固定型 ●SCXN

日 出 貨3 日 出 貨5數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～49 50～200 201～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

●標準 ·耐磨耗 ·耐熱優力膠

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●SAXN

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～49 50～200 201～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

●標準 ·耐磨耗 ·耐熱優力膠

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●SCXN

P.6第2日出貨貨第2日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨


