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INSULATED SOUNDPROOF SPONGE / INSULATOR SHEETS

斷熱隔音海綿/斷熱保溫墊
－美耐皿樹脂發泡體－

HEAT INSULATOR TAPES

斷熱保溫膠帶

Q備有150℃耐熱性的斷熱隔音海綿，以及使用溫度最高可至200℃的斷熱海綿。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷T） － ❸A － ❹B

斷熱隔音海綿

斷熱保溫墊

BASO10
HOPESL15

－
－

200
100

－
－

100
200

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷T） － ❸W － ❹L

HOPET3 － 100 － 5

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

HOPET

圓管
E 背面附有黏著劑，請撕下隔離紙（上有邊長1cm方格）後黏貼。
請先將黏貼對象表面上的油、灰塵拭除後再貼上。

E可用刀具裁切。裁切時請將黏著部朝上。
E黏著力（90°剝離強度）：19.6N/25mm寬（貼於SUS304時）

Example
使用範例

圓管徑較小時，最前端和最末端請用黏著膠帶固定。

Q斷熱保溫膠帶 HOPET

❹L ❷T

❸
W
±

1

60

50

40

30

20

10

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

表
面
溫
度

 ℃

高溫側（熱水等）的溫度 ℃

膠帶厚度3mm
　　〃　5mm
　　〃　10mm

室溫20℃時HOPET的表面溫度

EL尺寸以m為單位。

型式 ❸W（mm）
選擇

❹L（m）
選擇E❶Type ❷T（mm）
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Q特性值

＊T＝3時

項目 單位 HOPET
耐熱溫度 ℃ 105
熱傳導率 W/mK 0.03
吸水率 mg/cm2 0.1
表面密度 kg/m2 0.30＊

顏色 － 灰

Type M材質 黏著部

HOPET 耐熱聚乙烯 壓克力系黏著劑

Q膠帶形狀的斷熱保溫材料。

＊背膠的耐熱溫度為80℃。

・室溫20℃時BASO的表面溫度
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背膠

Type M材質 顏色 耐熱溫度

BASO 美耐皿樹脂發泡體
無背膠

淺灰
本體：150℃

BASOS 本體：美耐皿樹脂發泡體
背膠：耐熱性黏著劑

本體：150℃
黏著劑：150℃

型式 指定單位1mm
❶Type ❷T ❸A ❹B

BASO
（無背膠）

5

50～1000 50～1000

10
20

BASOS
（附背膠）
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Q斷熱隔音海綿
－美耐皿樹脂發泡體－

EA≧B

項目 單位 特性值
外觀密度 kg/m3 9.5
熱傳導率 W/m・K 0.034
燃燒性 － HF－1

Q特性資料
項目 單位 特性值

拉伸強度 kPa 148
伸展度 ％ 24

壓縮應力25％ kPa 8.5

Q機械特性
Delivery
出貨日

墊厚度15mm
墊厚度30mm
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室溫20℃時HOPESL的表面溫度

E 背面附有黏著劑，請撕下隔離紙後黏貼。
請清除黏貼物表面上的油・污垢後再貼上。

E可用裁切器裁切。裁切時請將黏著面朝上。
E黏著力（90度剝離強度）：19.6N/25mm寬（貼於SUS304時）

HOPESL

高溫水

槽

Example
使用範例

Q斷熱保溫墊 HOPESL
（一般型）

❸A±1 ❷T±1

❹
B
±

1 Q特性值
項目 單位 HOPESL
耐熱溫度 ℃ 90
熱傳導率 W/mK 0.03
吸水率 mg/cm2 0.3
表面密度 kg/m2 0.55
顏色 － 白

Type M材質 黏著部

HOPESL 低密度聚乙烯 壓克力系黏著劑

＊背膠的耐熱溫度為80℃。

型式
❸A選擇 ❹B選擇

❶Type ❷T
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Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
x 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

新商品
以紅字表示

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
x 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

日 出 貨5
P.6第3日出貨

Delivery
出貨日

日 出 貨5 P.6第3日出貨
日 出 貨5

P.6第3日出貨
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