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搜尋規格 • 輕鬆選定
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

Q特長：由於法蘭一體成型，可減少組裝工時。

OIL FREE BUSHINGS -COPPER ALLOY TYPE-

法蘭一體成型無給油襯套
－銅合金嵌入法蘭・中央法蘭型－

OIL FREE BUSHINGS

法蘭一體成型無給油襯套
－銅合金標準法蘭內徑F7型・內徑G6型－

Q 特長：由於法蘭一體成型，可減少組裝工時。
嵌入：無給油襯套不會超出安裝的相反側，因此相反側的空間較寬裕。
中央：可在無給油襯套本體中心附近安裝工件，因此法蘭的兩側荷重、空間能平均地分散。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

MPTZ12
MPTP16

－
－

30
35

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

MPIZ12 － 30

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

M 材質   高張力黃銅合金

內含固體潤滑劑

A 附屬品 低頭內六角螺栓（數量與安裝孔數相同）

1∼3

R1～
3

3～7

10ﾟ

15ﾟ

(2～4另一側)

P.
C.

D.

H

d 2

t

T
A

D
h7

d1

❸L

❷
d

1.6

A

D＋6

2－安裝孔

A

D＋6
F

4－安裝孔

P.C.D.
W

dr

4－安裝孔

P.C.D.
W

dr

4－安裝孔

1.6

6.3 1.6(  )－0.1
－0.3

　0
－0.1 2－安裝孔

4－安裝孔

圓法蘭型
MPTZ（內徑F7）
MPTP（內徑G6）

方法蘭型
MPTSZ（內徑F7）

二面法蘭型
MPTNZ（內徑F7）
MPTNP（內徑G6）

d＝6～13

d＝16～50
A部詳細尺寸

Q標準法蘭型
內徑F7 · G6型 Q嵌入法蘭 ·

中央法蘭型

R1～
3

0～4

10ﾟ

(0～4另一側)

6.3 1.6(     )

H

d 1

t
T

F7

D
a

D
h7

d2

❷
d

(L－T)/2
❸L

A

1.6

1.6

1.6

1.6

t
T

D
a

d2

F7
❷

d

d 1

H D
h7

L1

❸L

A

P.C.D.

A

D＋6

2－安裝孔

A

D＋6
F

4－安裝孔

P.C.D.

　0
－0.1

－0.1
－0.3

　0
－0.1

－0.1
－0.3

2－安裝孔

4－安裝孔

嵌入法蘭型

中央法蘭型

圓法蘭型

MPIZ  （嵌入法蘭）
MPCZ  （中央法蘭）

二面法蘭型

MPITZ   （嵌入法蘭）
MPCTZ  （中央法蘭）

d＝16～30

d＝8～13 A部詳細尺寸

E 建議對應軸
d8：一般用（高負荷）
e7：一般用（輕負荷）
f8 ：高精密度用
g6：高精密度用
       （間歇運轉）

M 材質   高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑

A 附屬品   低頭內六角螺
栓（數量與安
裝孔數相同）CADCAD 2D

3D
CADCAD 2D

3D

型式 ❸L Dh7 Da L1 H T t d1 d2 P.C.D. F A 附屬品
低頭內六角螺栓❶Type ❷dF7

嵌入法蘭型

MPIZ
MPITZ

中央法蘭型

MPCZ
MPCTZ

＊ L尺寸（ ）
僅限嵌入法蘭型

8 ＋0.028
＋0.013

20（25） 12
 0
－0.018

11.5 5 27
4 2.2 3.5 6

19

－

19
M3－10×2

10 25 30 14 13.5

6

29 21 21

12
＋0.034
＋0.016

25 30 18 17.5 36

5 3 4.5 7.5

26 26
M4－12×2

13 （25）（30） 35 19
 0
－0.021

18.5 37 27 27

16 25 30 35 40 22 21.5 40 30 18 24 M4－12×4

20
＋0.041
＋0.020

30 35 40 50 28 27.5
8

49
6 3.7 5.5 9

38 22 31
M5－16×4

25 （30）（35）（40）（50） 60 33  0
－0.025

32.5 54 43 25 35

30 （35）（40）（50）（60） 70 38 37.5 10 63 8 4.2 6.6 11 50 30 40 M6－20×4

Delivery
出貨日

●MPITZ

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～34 35～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●MPIZ · MPCZ · MPCTZ

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～29 30～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3
型式

❸L Dh7 H T t d1 d2 P.C.D F A 附屬品
低頭內六角螺栓❶Type ❷dG6

內徑G6型

MPTP
MPTNP

6 ＋0.012
＋0.004 15 10  0

－0.015 25
4 2.2 3.5 6

17

－

17
M3－10×28 ＋0.014

＋0.005
20 12

 0
－0.018

27 19 19
10 25 14 29 21 21
12

＋0.017
＋0.006

25 30 18 36
5 3 4.5 7.5

26 26
M4－12×2

13 25 30 35 19
 0
－0.021

37 27 27
16 25 30 35 40 22 40 30 18 24 M4－12×4
20

＋0.020
＋0.007

30 35 40 28 49
6 3.7 5.5 9

38 22 31
M5－16×4

25 30 35 40 33  0
－0.025

54 43 25 35
30 35 40 50 38 63 8 4.2 6.6 11 50 30 40 M6－20×4

＊（ ）為MPTSZ的螺栓數

型式
❸L Dh7 H T t d1 d2 P.C.D. W F A 附屬品

低頭內六角螺栓❶Type ❷dF7

內徑F7型

MPTZ
MPTSZ
MPTNZ

6 ＋0.022
＋0.010 15 20 10  0

－0.015 25
4 2.2 3.5 6

17 20

－

17
M3－10×2

＊（4）
8 ＋0.028

＋0.013
20 25 12

 0
－0.018

27 19 22 19
10 20 25 30 14 29 21 23 21
12

＋0.034
＋0.016

20 25 30 18 36
5 3 4.5 7.5

26 28 26 M4－12×2

＊（4）13 20 25 30 35 19
 0
－0.021

37 27 29 27
16 20 25 30 35 40 22 40 30 31 18 24 M4－12×4
20

＋0.041
＋0.020

25 30 35 40 50 28 49
6 3.7 5.5 9

38 38 22 31
M5－16×4

25 30 35 40 50 60 33

 0
－0.025

54 43 42 25 35
30 35 40 50 60 70 38 63

8 4.2 6.6 11
50 50 30 40

M6－20×4
35

＋0.050
＋0.025

50 60 70 44 69 56 54 36 43
40 60 70 80 50 82

10 5.2 9 14
66 64 38 54

M8－25×4
50 70 80 100 62  0

－0.030 94 78 73 50 60

Delivery
出貨日

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

●MPTZ · MPTSZ · MPTNZ

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～34 35～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●MPTP · MPTNP

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●上述以外

日 出 貨3

●MPTZ   色 型式
　MPTP   色 型式
　MPTNZ6－15 · 8－20 · 12－30 · 25－30

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨

E  為RoHS非對應商品。

E內徑F7型建議對應軸　 d8：一般用（高負荷）　　　f8：高精密度用
e7：一般用（輕負荷）　　　g6：高精密度用（間歇運轉）

內徑G6型建議對應軸 g6：高精密度用
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