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2682

BALL VALVES / GLOBE VALVES / CHECK VALVES / STRAINERS

球閥/球型閥/逆止閥/篩網

Type 把手形狀
M材質

最高使用壓力
本體 滾珠密封

BRTWA 把手型
C3771BE（黃銅） 玻璃纖維線

氟素樹脂 水・油・空氣：4.12MPaBRTWB 蝶形把手型

Type 把手形狀
M材質

最高使用壓力
本體 滾珠密封

BSGFA 把手型
SCS14A 氟素樹脂 水・油・空氣・瓦斯：4.12MP 

飽和蒸氣：1MPaBSGFB 蝶形把手型

型式（Type · No.）
GBUCL10A

型式（Type · No.）
BSFFSA20A

Order
訂購範例

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

Q 減量式球閥

＜BRTK＞

＜BSFF＞

＜BSFFS＞

Type 把手形狀
M材質

最高使用壓力
本體 滾珠密封

BRTKA 把手型
C3771BE（黃銅） 玻璃纖維線

氟素樹脂 水・油・空氣：4.12MPaBRTKB 蝶形把手型
BSFFSA 把手型

SCS14A
氟素樹脂 水・油・空氣・瓦斯：4.12MPa 

飽和蒸氣：1MPaBSFFSB 蝶形把手型
BSFFA 把手型 SCS13A

EBSFFSA · BSFFSB為（ ）內之尺寸。x未提供BSFFSB的25A之規格。E32A之規格僅提供BSFFA。

Q  全流量球閥（大流量）

型式 R · Rc
（PT） d A B S L （H） WType No.

BSRC 8A 1/4 7 11 20 17 57 27.5 51
10A 3/8 7 12 28 21 68 30.5 55

型式 Rc
（PT） d S L BRTKA · BSFFSA · BSFFA BRTKB · BSFFSB

Type No. （H） W （H） W

BRTKA
BRTKB
BSFFSA
BSFFSB

8A 1/4 4.5（5） 17 39 31（35） 60（65） 25（27） 35（51）
10A 3/8 6.8（7） 21 44 36（39） 70（68） 29 40（55）
15A 1/2 9.2 25 56.5（59） 41（42） 85（82） 35（33） 55（57）
20A 3/4 12.5 32 59（60） 44（45） 85（82） 39（38） 55（57）
25A 1 16（15） 38 71（72） 48（51） 100 40.8（－） 69（－）

BSFFA 32A 1 1/4 20 49 77 55 100 － －

型式 Rc
（PT） d S L

BRTWA BRTWB
Type No. （H） W （H） W

BRTWA
BRTWB

8A 1/4 10 20 50 37 70 35 55
10A 3/8 10 22 50 37 70 35 55
15A 1/2 15 26 65 40 80 41 70
20A 3/4 20 32 68 44 80 45 70
25A 1 25 39 79 50 110 54 100

型式 Rc
（PT）

G
（PF） L A d S

BSGFA BSGFB
Type No. （H） W （H） W

BSGFA
BSGFB

8A 1/4 1/4 39 11.5 5 17 27 65 27 51

10A 3/8 3/8 44 12 7 21 39 68 29 55

●BSFFSB8A · BSFFSB15A ●左述以外

日 出 貨3
請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短橘色文字表示

新刊載

（把手型）

（把手型）

（把手型）

（蝶型把手型）

（蝶型把手型）

（蝶型把手型）

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

●左述以外

日 出 貨3
●BSRC

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

追加規格
以紅字表示

（
H）

W

AG（PF）
L

d S

Rc（PT）

（
H）

W

AG（PF）
L

d S

Rc（PT）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Q PT公・PT母

W

B

（
H ）

Sd

L

R（PT）

A Rc（PT）

Type 把手形狀
M材質

最高使用壓力
本體 滾珠密封

BSRC 蝶形把手型 SCS14A 氟素樹脂 水・油・空氣・瓦斯：4.12MPa 飽和蒸氣：1MPa

CADCAD 2D
3D

Rc（PT）

W

（
H）

L

Sd

BRTKB

BSFFSB

BRTWA

BSGFA

BRTWB

BSGFB

Rc（PT）

W

（
H）

L

Sd

Rc（PT）

W

L

（
H）

S

d

Q PT母・PF母 Q用途
入口側為Rc（PT）螺牙、出口側
為G（PF）螺牙，適用於壓力計。

CADCAD 2D
3D

Q逆止閥 型式 Rc
（PT） S L H

Type No.

THKB
15A 1/2 29 65 45
20A 3/4 35 80 55
25A 1 44 90 61

Q特長
・ 將圓盤狀的閥體的一端做成「鉸鏈型」，垂掛於本體等處可自
由動作的構造。可用於水平配管，亦可用於縱向配管。
・壓力損失小，流體易於流動的構造。

H

L SRC（PT）

Type M材質
最高使用壓力

本體 墊圈

THKB SCS13A 非石綿墊片 水・油・空氣：
0.6MPa

CADCAD 2D
3D

H 1

d1

H

L S
RC（PT）

Type M材質
最高使用壓力

本體 墊圈

STRY SCS13A 填充材料PTFE 水・油・空氣：0.6MPa

Q篩網

Q特長
・可分離・排除流體內的異物及灰塵。
・網眼尺寸為40。

型式 Rc
（PT） S L H H1 d1

Type No.

STRY

8A 1/4 21 65 50 67 15
10A 3/8 23 70 50 68 15
15A 1/2 29 85 60 80 18
20A 3/4 35 100 65 90 23
25A 1 43 115 77 107 30

＊H1為更換濾心時的必要空間。

W

Rc（PT）

（
H）

d

L
S S

W

Rc（PT）

（
H）d

L

Rc（PT）

W

（
H）

L

d S

BRTKA

BSFFSA · BSFFA
Q球型閥

L
RC（PT）

S

（
H）

W

Type M材質
最高使用壓力

本體 墊圈

GBUCL SCS13A 8A～15A：PTFE
20A～25A：膨脹石墨＋PTFE纖維

水・油・空氣：
1.0MPa

型式 Rc
（PT） S L （H） W

Type No.

GBUCL

8A 1/4 18 44 68 55
10A 3/8 22 48 68 55
15A 1/2 26 52 68 55
20A 3/4 34 60 93 60
25A 1 41 72 100 70

Q特長
・ 本體內部附隔板，入口和出口的中心皆位於直線上，流體的流
向呈S字型。

CADCAD 2D

CADCAD 2D

E開啟壓力＝0.04MPa

C B

Rc（PT）G

流動方向

Type M材質 使用流體 使用溫度 最高使用壓力

BCKB 本體：鋼鐵 一般礦物性
作動油 －10～60℃ 34.5MPa

Q止逆閥 型式 Rc
（PT） 最大流量 B C G 質量

（g）
Type No.

BCKB
8A 1/4 19l/min 67 21 10.5 170

10A 3/8 30l/min 70 25 12.5 260
15A 1/2 57l/min 87.5 32 16 510

Q特長
・加裝於油壓迴路可防止逆流。CADCAD 2D

3D


