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2763 輸入型號，立即顯示商品資訊
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 2764

CHANGE VALVES / CHECK VALVES

轉向閥/逆止閥

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷軟管外徑） － ❸軟管外徑/No. － ❹流動方向
（轉向閥）
（逆止閥）

BVHBV6
BVCVP4

－
－

6
1 － A

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

Q轉向閥

型式
❸軟管外徑（mm）

D2
B1 B2 B3 B4 B5 T F1 F2 P1 P2 G 有效斷面積

（mm2）
質量
（g）❶Type ❷軟管外徑（mm）

D1

BVHBV

6 6 26.9 28.8 27 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 9 50 

8 6 26.9 28.8 
26.9 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 

11 53 
8 28.5 28.7 17 50 

10 10 36.1 36.5 34.8 28 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24 122 

12 10 36.1 36.5 35 28 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24.5 125 
12 36.6 36.7 34.5 117 

BVHBV

G

B3

❸D2

F1

B4 ❷
D

1 B1
B2

❷
D

1P1

B5

F2

T

2－❸D2

2－φ4.5

P2

A
視角A

Q特長

·可90°切換空氣流向。
·本體為樹脂材質，體積小、重量輕。
·操作性極佳，可輕鬆切換流路。

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0～0.7MPa
使用真空壓力 －100kPa
使用溫度範圍 0～60℃（不可結凍）

Q規格

O形環（NBR合成橡膠） 旋鈕（工程塑膠 POM ）

軟管

導引環（黃銅、鍍無電解鎳）
固鎖錨爪（不鏽鋼）

開放環（工程塑膠 POM ）

彈性套筒（NBR合成橡膠）
樹脂本體（含玻璃PBT）
滾珠（黃銅、鍍無電解鎳）

O形環（NBR合成橡膠）

導引（黃銅、鍍無電解鎳）

Q構造圖

型式
❸No.
選擇

❹流動方向
選擇

螺牙尺寸
T A B L P

H
（二面
寬度）

X Y 有效斷面積
 （mm2）

質量
（g）❶Type ❷軟管外徑（mm）

D

BVCVP

4
M5 A

B
M5×0.8 3 24.2 21.2 9 8

9.8 7.8
2.6 4.3

1 R1/8 8 23.9 19.9 9 10 2.7 7.7
4 － － － 31.5 － 9 － 2.9 3.7

6
1 A

B
R1/8 8 30.5 26.5

11
10

11.8 9.8
7.2 9.0

2 R1/4 11 27.8 21.8 14 7.3 16.1
6 － － － 34 － 11 － 7.5 5.4

8
1 A

B
R1/8 8 35.5 31.5

14 14 － －
7.3 19.3

2 R1/ 7.125.415.335.93114
8 － － － 47.3 － 15 － 15.5 13.0

CADCAD 2D
3D

Q逆止閥 BVCVP
B

B
X

A H

T

B
LA

L

P P

Y

❷
D

2－
❷

D （軸環形狀）

（No.4・6・8）（No.1・2・M5）

流動方向：❹B
流動方向：❹A IN

（M5）

OUT

OUT IN

OUT IN
JIS
表示符號

·  由於防止了空氣的逆流，可維持輸出側
的壓力不變。

·亦可用於維持真空、低壓配管等用途。
·樹脂材質，重量輕。

Q特長

M材質 樹脂本體部：含玻璃纖維PBT 滾珠・導引環部：黃銅（鍍無電解鎳） O形環：NBR合成橡膠

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

零件名稱 m材質 表面處理
樹脂本體 PBT －

O形環 NBR －
閥體 POM －

閥體固定器 POM －
橡膠墊片 NBR －
開放環 POM －
導引環 黃銅 鍍無電解鎳
彈簧 不鏽鋼

彈性套筒 NBR －
金屬部 黃銅 鍍無電解鎳

Q規格 使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1～0.9MPa

最低作動壓力差※ 0.01MPa
使用溫度範圍 0～60℃（不可結凍）
最低逆止壓力差 0.04MPa

※ 所謂的最低作動壓力差，
指的是在自由流動的狀
態下一次側（in）與二次側
（out）之間的壓力差。

Delivery
出貨日

●BVHBV6－6 · BVCVP6－6

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

日 出 貨3
●左述以外

品
存
庫

隔日出貨

ROTARY JOINTS / HIGH ROTARY JOINTS

旋轉接頭/高旋轉接頭

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸No.

RTCN4
RHTCN6

－
－

M5
2

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q 旋轉接頭
－連接型－

Q 旋轉接頭
－L型－

Q 高旋轉接頭
－直柱型－

Q 高旋轉接頭
－L型－

RHTCN

M

H

L
B1

A

P2

B2

❷D

φ15

P1

A
LB1

M
公制螺牙型

RHTCNL

M

H

E

L
B2

A

B 1P2

P1

❷
D

A
LB 1

M
公制螺牙型

型式 ❸No. 螺牙尺寸M A B L P 對邊
H

容許轉速
（min－1）

旋轉扭矩
（N・cm）

有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

RTCN

4 M5 M5 3 32.6 29.6 10 12 500 0.6 1.9 13
1 R1/ 416.31.031.4388

6
M5 M5 3 36.2 33.2

12.5 14 500 1.2
－ 19

1 R1/8 8 36.9 32.9 9 18
2 R1/ 328.239.83114

8
1 R1/8 8 45.3 41.3

14.5 17 400 1.5 20
34

2 R1/4 11 44.3 233.83
3 R3/ 9383218

10 2 R1/4 11 58.8 52.8 17.8 22 300 2.0 35 74
3 R3/ 075.058.65218

型式 ❸
No.M

螺牙尺寸
M A B1 B2 L P1 P2

對邊
H

容許轉速
（min－1）

旋轉扭矩
（N・cm）

有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

RHTCN

4 M5 M5 3 43.2 22.7 40.2 11 11.6 12 1500 1.5 2.2 24
1 R1/8 8 47.7 43.7 3.4 28

6 1 R1/8 8 54.8 26.8 50.8 13 16.6 17 1200 1.5 12 51
2 R1/4 11 57.8 51.7 11.5 56

8 1 R1/8 8 58.1 30.1 54.1 15 16.6 17 1200 1.5 12 57
2 R1/4 11 61.1 55.1 12.5 63

型式 ❸No.
M

螺牙尺寸
M A B1 B2 E L P1 P2

對邊
H

容許轉速
（min－1）

旋轉扭矩
（N・cm）

有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

RHTCNL

4 M5 M5 3 33.7 13.2 19.7 35.7 10 11.6 12 1500 1.5 2.2 21
1 R1/8 8 38.2 19.7 39.2 4.1 26

6 1 R1/8 8 44.5 16.5 22.8 46.7 12.5 16.6 17 1200 1.5 10 47
2 R1/4 11 47.5 22.8 47.7 10.5 53

8 1 R1/8 8 45.5 17.5 25.7 48.7 14.5 16.6 17 1200 1.5 11.5 50
2 R1/4 11 48.5 25.7 49.7 13 56

RTCN

BL

A

❷D

P

A
LB

H

M

M

公制螺牙型

A
LB

E

❷
D

P B

L

AM

M

H

公制螺牙型

RTCNL

使用流體 空氣
使用溫度範圍＊ 0～60℃
最高使用壓力 1MPa
使用真空壓力 －100kPa

Q規格

Q構造圖 固鎖錨爪（不鏽鋼）
開放環（工程塑膠（POM））

軟管

導引環（黃銅、鍍無電解鎳）
彈性套筒（NBR合成橡膠）

O形環（氟素橡膠）

密封加工

軟管末端

樹脂本體
（PBT樹脂）

O形環（NBR）

滾珠軸承
金屬本體

（黃銅、鍍鉻）
滑動軸承部

Q特長

·為一般空壓機的搖動部、旋轉部配管用的快速接頭。
·  在旋轉部使用軸承，適合用於搖動部、旋轉部。

Q特長

使用流體 空氣
使用溫度範圍＊ 0～60℃
最高使用壓力 1MPa
使用真空壓力 －100kPa

Q規格

· 為一般空壓機的搖動部、高速旋轉部配管用的快速接頭。
·  在旋轉部使用2個軸承，適合用於動作快速的搖動部、高旋轉部。

Q構造圖

滾珠軸承

軟管末端
開放環（工程塑膠 POM ）

固鎖錨爪（不鏽鋼）

軟管（優力膠等）

導引環（黃銅、鍍無電解鎳）
彈性套筒（NBR合成橡膠）

金屬本體（黃銅、鍍無電解鎳）導桿（不鏽鋼）

O形環（FKM氟素橡膠）

O形環（NBR）

樹脂本體（PBT樹脂）

密封加工

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

日 出 貨3
●  色 型式

Delivery
出貨日

●  色 型式

型式 ❸No. 螺牙尺寸M A B L P E 對邊
H

容許轉速
（min－1）

旋轉扭矩
（N・cm）

有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

RTCNL

4 M5 M5 3 20.5 22.5 10 19.7 12 500 0.6 1.5 13
1 R1/8 8 22 23 2.9 15

6
M5 M5 3 23.3 26.5

12.5 22.8 14 500 1.2
－ 20

1 R1/8 8 24 26.2 7.5 19
2 R1/4 11 26 24

8
1 R1/8 8 31.5 34.7

14.5 25.7 17 400 1.5 16.5
35

2 R1/4 11 30.5 31.7 33
3 R3/8 12 30.5 31.4 41

10 2 R1/4 11 38.3 41 17.5 29.5 22 300 2.0 21 67
3 R3/8 12 36.3 38.7 30 63

E所謂空轉扭矩，係指壓縮空氣未造成壓力的狀態下旋轉所必須的扭矩。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

＊不可結凍

＊不可結凍

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

品
存
庫

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


