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1974提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住
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PARALLEL  KEYS  -LENGTH  SPECIFIED  TYPE- 

平行鍵
－自由指定型－

PARALLEL  KEYS

平行鍵
－固定尺寸選擇型－

Delivery
出貨日

KED
KEDS（不鏽鋼）
KEDH（淬火型）

KES
KESS（不鏽鋼）
KESH（淬火型）

KEG
KEGS（不鏽鋼）
KEGH（淬火型）

E為了便於識別，淬火型都有刻印。
B尺寸・H尺寸都以JIS B 1301－1996（新JIS規格）為標準。
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E 如固定尺寸選擇型裡無S45C的需求尺寸時，
請利用自由指定型（P.1974）。

Type M材質 拉伸強度

KED KES KEG S45C 600N/mm2以上

KEDS KESS KEGS SUS316 600N/mm2以上

KEDH KESH KEGH S45C 25～35HRC 700N/mm2以上

型式 ❸L 固定尺寸選擇
H容許
公差

C❶Type ❷Bh9
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型式 ❸L 固定尺寸選擇 H容許公差 C❶Type ❷Bh9

（淬火型）
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型式（❶Type・❷B） － ❸L

KED6 － 30

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

Q平行鍵
 自由指定型

Q平行鍵
 固定尺寸選擇型

KEDF KESF KEGF

E標準尺寸（P.1973）中無所需尺寸時，請選擇自由指定型。
B尺寸・H尺寸都以JIS B 1301～1996（新JIS規格）為標準
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Type M材質 拉伸強度

KEDF KESF KEGF S45C 600N/mm2以上

型式 ❸L
指定單位1mm H容許公差 C

❶Type ❷Bh9
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型式 ❸L
指定單位1mm H容許公差 C

❶Type ❷Bh9
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L 公差

最短～10 0
－ 0.18
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型式（❶Type・❷B） － ❸L

KEGF28 － 120

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

Delivery
出貨日

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Alteration
追加工

型式（❶Type・❷B） － ❸L（LC）

KED6 － LC28

Alteration Code Spec.

全長變更

LC

B LC範圍
2 5～20
3 6～30
4 8～50
5 8～50
6 10～60
7 15～60
8 15～80

B LC範圍
10 15～80
12 20～80
14 25～90
15 25～90
16 35～100
18 35～110

L尺寸可以1mm單位進行指定。

LC

日 出 貨4

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

● KED · KES · KEG B2～12
KEDS · KESS · KEGS B2～12
KESH B4～12
KEDH · KEGH B4～6，8，10

●B2～18

E 部分尺寸為3日出貨。

日 出 貨5
●B20～32

日 出 貨7

日 出 貨3
E 部分為庫存品。

品
存
庫

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

●上述以外

日 出 貨5

P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

●B2～18 ●B20～32

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～100 101～400 401～
出貨日 一般 ＋4日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～100 101～400 401～
出貨日 一般 ＋5日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～29 30～100 101～
出貨日 一般 ＋3日 交期另估


